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Anvandning av Weidmiiller-granssnitt i styrskap ger tyd-
liga och enkla anslutningar mellan givarna/stalldonen pa
DCS Yokogawa-kort. Nagra av installatorens huvudsyften
ar att eliminera risken for misstag i ledningsdragningen,
att spara plats i kopplingsskapen och att minska den tid
det tar att bygga kopplingsskap. Granssnitten erbjuder
ocksa ytterligare egenskaper som ger manga fordelar
som:

* Redundans: granssnitten har 2 st 40-poliga (KS-) eller
50-poliga (AKB-) anslutningar i redundanssyfte.

¢ Manga av granssnitten aktiverar ett rela for att indikera
om en av de tva mojliga spanningskallorna har sjunkit
under ett varde avca. 12 V.

* Korten kan anslutas med fjader- eller skruvanslutning.
e Granssnitten kan lackeras pa ett lampligt satt for att
motsta korrosiva miljoer med en G3-klassning (pa forfra-
gan)

¢ Flera funktioner finns integrerade: isolatorer, séakringar
med statusindikering, reléd och status-LED.Detta ar endast

ett litet smakprov. Aven andra produkter finns tillgangliga.

RoHS

Vnmrum

Allmanna bestillningsdata

Utférande Kabel LiYY, 0.14 mm?2
Art.nr. 2420530010

Typ PAC-YOK-MIL50-F-1M
GTIN (EAN) 4032248262755
Forp. 1 items
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Godkiannanden

ROHS Uppfyllelse

Matt och vikter

Nettovikt 180.9¢g

Temperaturer

Lagertemperatur -10...60 °C Drifttemperatur -10..50

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus

Kompatibel

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351¢28¢190d

Allmanna data

Kabellangd Tm Lamplig for digitala signaler

Grundlaggande material PVC Kabel Kabel LiYY

Antal poler, min. 50 poler Ytterdiameter 11£1mm

PLC-granssnitt HO.14/10 (FERRULES Ledararea 0.14 mm?2
0.14mm?2)

Elektriska data

Totalstrom max. 3A Hogspéanningstest 1KV/1s

Tillaten stromstyrka per ledare, max. TA Markspanning <60 Vdc =25 Vac

Motstand <150 mQ/m Kapacitet ledare/ledare 300 pF/m

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC000237 ETIM 9.0 EC000237

ETIM 10.0 EC000237 ECLASS 14.0 27-24-22-20

ECLASS 15.0 27-24-22-20

Skapandedatum 08.01.2026 09:36:21 MEZ

Katalogversion / Ritningar



