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Bildliknande

RoHS

Vnm-um

Weidmuiller @r en av branschens ledande internationella Allminna bestillningsdata
leverantorer av kontaktdon. En viktig stottepelare i denna
produktfamilj &r de runda kontaktdonen, som Weidmdil- Utférande Chassie kontakt, M12, Monteringsgénga: M 12,
ler saljer under produktnamnet SAIl. Vid utvecklingen av Antal poler: 8, Trad-/kabellangd:
S . . Art.nr. 24217

SAl-produkterna har Weidmiuillers ingenjorer alltid kon- renr 90000

o o ; Typ SAIE-M12B-8S-F10TL
centrerat sig pa att uppna rationella, kostnadseffektiva GTIN (EAN) 2050118430363
installationskoncept och har - i samarbete med viktiga Forp. 10 items

anvandare - forsett marknaden med val genomtankta pro-
dukter som satter standarden runt hela varlden vad galler
funktionalitet och kvalitet. De basta exemplen ar de nya
effektfordelarna med S- och T-kodad M12. Dessa moduler
kannetecknas av sarskilt hoga strommar och spanningar.
Darigenom kan de dven anviandas med exempelvis trefas-
motorer.
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Godkannanden

ROHS Uppfyllelse
Matt och vikter

Nettovikt 10.8¢g

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus

Kompatibel med undantag

RoHS-undantag (om tillampligt/kant)

6¢

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

0ea6d931-f9e9-40a6-89d9-8d67103189d3

Tekniska data for kretskortskontakt

Antal poler 8 Kodering A-kodad
Monteringstyp Frontmontage Kapsling M12 hona
Installationshojd 10 mm Skarmanslutning Ja
Monteringsgénga M12 Nominell spanning 30V
Markstrom 2A Temperaturomrade -30..80°C
Skyddsklass IP67 Kontaktyta Au (guld)
Kapslingsmaterial CuZn, fornicklad Anslutningsgénga M12
Anslutningsvridmoment M12: 0,8 Nm Monteringsganga M 12
Isolationsmotstand 100 MQ Nedsmutsningsgrad 3 (2 inom det tatade
omradet)
Stickcykler =100 Kontaktmaterial Cu-legering

Kontramutter, material

CuZn, fornicklad Material for flanskapslingen

CuZn, fornicklad

Allmanna data

Antal poler 8 Kapslingsmaterial CuZn, fornicklad
Anslutningsgéanga M12 Kontaktmaterial Cu-legering
Kontaktyta Au (guld) Monteringstyp Frontmontage
Skyddsklass IP67 Stickcykler =100
Karakteristiska systemvirden

Antal poler 8 Polradstal 1
Isolationsmotstand 100 MQ Skyddsklass IP67
Stickcykler =100

Materialdata

Kontaktmaterial Cu-legering Kontaktyta Au (guld)
Viktig hdnvisningstext

Hanvisningstext

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC003568 ETIM 9.0 EC003568
ETIM 10.0 EC003568 ECLASS 14.0 27-44-01-10
ECLASS 15.0 27-44-01-10
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Profilritning Kretskortsdesign
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