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Energimatare - ValueLine

Avancerad funktionalitet for insamling av energidata
Prestanda hos Valueline energimatare stracker sig utover
karnfunktionerna for energimatning.

De &r ocksa lampliga for att faststélla, lagra och visuali-
sera ytterligare energikvalitetsparametrar.

Den kostnadsfria programvaran "ecoExplorer go" ar till-
ganglig for de flesta typerna i produktgruppen,

dels for enhetskonfiguration / driftsattning / visualisering
av de uppmatta vardena, dels for analys av effektkvalite-
ten.

Allméanna bestillningsdata

Utférande Power measurement/display for 1-, 3-phase mains
Art.nr. 2425490000

Typ ENERGY METER D650

GTIN (EAN) 4050118433326

Forp. 1 items
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Godkiannanden
Godkannanden
us
LISTED
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus) E469563
Matt och vikter
Djup 82 mm Byggdjup (tum) 3.2283 inch
Hojd 90 mm Bygghojd (tum) 3.56433 inch
Bredd 107.5 mm Byggbredd (tum) 4.2323 inch
Nettovikt 3509
Temperaturer
Lagertemperatur -20°C..70°C Drifttemperatur -10°C..55°C
Fuktighet vid driftstemperatur 5..95 % RH
Miljooverenstammelse for produkt
RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC Nej mSvHC over 0,1 viktprocent
Matspanning ingang
Lagspanningsnat 3 phase 3 wire (L1 +L2 + Matnoggrannhet for spanning 0.2%
L3), 3 phase 4 wire (L1 +
L2 +L3 +N)
Tretradigt system Ja Kvadrant 4
Overtoner, per ordning/spanning 1.-40. Distortionsfaktor THD-U i % Ja
Matomrade, spanning L-L, AC 480V Matomrade, spanning L-N, AC 277V
Fyrtradigt system Ja
Matstrom ingang
Kapslingsmaterial Plast Markstrom 1/5A
Strommatningskanaler 4 Matnoggrannhet for strom 0.25 %
Matning av differensmotstand Nej Overtoner, per ordning/strém 1.-40.
Distortionsfaktor THD-I i % Ja max. Strom 5000 A
Ingangar/utgangar
Digitala ingangar 2 Digitala utgangar 2
Antal impulsutgangar 2 Temperaturingang Ja
Kommunikation
Granssnitt RS232:9,6-115,2 kbps, Protokoll Modbus RTU

RS485:9,6-921,6 kbps
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Maitning av spanningskvalitet

Overtoner, per ordning/spanning 1.-40. Overtoner, per ordning/strém 1.-40.

Distortionsfaktor THD-U i % Ja Distortionsfaktor THD-I i % Ja

Obalanserad Ja Positivt, negativt och nollsystem Ja

Korta avbrott Nej Registreringsfunktion for Nej

handelseforlopp

Registrering av mitdata

Minne; min- och maxvarden Ja Minneskapacitet 4 MB

Antal minnesvarden 156 k Uppdatera intervallregister 200 ms

Min. minnesinspelningsintervall 60.00 s Programvara ecoExplorer go®

Integrerad logik Ja

Tekniska data

Utférande Effektméatning/-visning for ingangsfrekvens <20 Hz

1-, 3-fasnat

Monteringstyp DIN-skena Skyddsklass IP20

Markstrom 1/5A max. Strom 5000 A

Indikering 6vervakning (Monitor) LCD Normer DIN EN 61326-1, DIN
EN 61000-4-2, DIN
EN 61000-4-3, DIN
EN 61000-4-4, DIN
EN 61000-4-5, DIN
EN 61000-4-6, DIN
EN 61000-4-8, EN
61000-4-11,IEC 61010-1,
IEC 61010-2-030, EN
55011

Matomrade, spanning L-N, AC 277V Matomrade, spanning L-L, AC 480V

Overspanningskategori 300V CATII Matningsspanning 95-240V AC, 135-340V
DC

Matarspanning 230V Tretradigt system Ja

Fyrtradigt system Ja Kvadrant 4

Registreringsfrekvens 50/60 Hz 20 kHz Kontinuerliga matningar Ja

Matresultat per sekund 5 ms Effektivt varde fran perioden (50/60 Hz) 10 / 12

Matning av differensmotstand Nej Strommatningskanaler 4

Matnoggrannhet for spanning 0.2% Matnoggrannhet for strom 0.25 %

Matnoggrannhet for aktiv energi (kWh, Klass 0.5S Drifttimraknare Ja

../B A)

Klocka Ja Bimetallfunktion Ja

Isolationskoordination

Overspanningskategori 300V CAT I

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC002301 ETIM 7.0 EC002301

ETIM 8.0 EC002301 ETIM 9.0 EC002301

ETIM 10.0 EC002301 ECLASS 9.0 27-14-23-30

ECLASS 9.1 27-21-03-01 ECLASS 10.0 27-14-23-30

ECLASS 11.0 27-14-23-30 ECLASS 12.0 27-14-23-30

ECLASS 13.0 27-14-23-30 ECLASS 14.0 27-14-23-30

ECLASS 15.0 27-14-23-30
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Pasticks-stromomvandlare - ValueLine

Stromomvandlare med stickkontakt

Stromomvandlare med stickkontakt anvands overallt
dar stora strommar uppat till 5 O000A behover matas
och bearbetas. Vara stromomvandlare med stickkontakt
matar sekundara strommar pa 1 A eller 5 A. Weidmiiller
erbjuder aven en kompakt stromomvandlare med lag
effekt for omvandling av strommar pa upp till 600 och
spanningar pa upp till 333 mV.

Allméanna bestillningsdata

Typ CMA-22-600-5A-5VA-0,5 Utférande

Art.nr. 1482180000 Primarstrom: 600 A, Sekundérstrom max.: 5 A, Load: 5 VA,
GTIN (EAN) 4050118291230 noggrannhetsklass: 0,5

Forp. 1ST
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