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¢ Reagerar inom ett avstdnd pa 4 mm

¢ for funktionstest av magnetventiler, relan, spolar och
skyddsinstrument

* alla magnetiska falt kan testas

* Visuell och akustisk indikering

¢ inklusive en ficklampefunktion

Allméanna bestillningsdata

Utférande Testverktyg, kontaktlds magnetfélttestare
Art.nr. 2436680000

Typ VT M

GTIN (EAN) 4050118450019

Forp. 1 items

Skapandedatum 18.03.2026 06:44:34 MEZ
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Godkannanden

Godkannanden

ROHS Uppfyllelse

Matt och vikter

Langd 155 mm Bygglangd (tum) 6.1024 inch
Nettovikt 5579
Miljooverenstammelse for produkt
RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillampligt/kant) 7cl
REACH SVHC Nej mSvHC 6ver 0,1 viktprocent
Tekniska data
Artikelbeskrivning Kontaktlos

magnetfalttestare
PW64 Mit- och provutrustning
Indikering Optisk &amp; akustisk Skyddsklass IP65
Batterityp Batteri 1,6 V typ AAA kontrollerad och godkénd enligt DIN EN 61010-1, DIN EN

61326

Klassificeringar
ETIM 8.0 EC000494 ETIM 9.0 EC000494
ETIM 10.0 EC000494 ECLASS 14.0 27-20-03-08
ECLASS 15.0 27-20-03-08
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