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ACT20P: Den flexib

* Losgoringsarmar

Bildliknande

la [6sningen
* Exakta och mycket funktionella signalomvandlare

forenklar hanteringen

Allméanna bestillningsdata

Utférande Temperaturomvandlare, Gransvardesovervakning,
Ingang : Temperatur, Motstand, Potentiometer,
Utgang : I/U universell, Transistor (larm)

Art.nr. 2448110000

Typ ACT20P-PRO-RTCI-AO-DO-P

GTIN (EAN) 4050118462234

Forp. 1 items
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ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus) E337701
Matt och vikter
Djup 113.7 mm Byggdjup (tum) 4.4764 inch
Hojd 127.1 mm Bygghojd (tum) 5.0039 inch
Bredd 12.5 mm Byggbredd (tum) 0.4921 inch
Nettovikt 208 g
Temperaturer
Lagertemperatur -40 °C...85 °C Drifttemperatur -40 °C...60 °C
Fuktighet 5...95 % (ingen
daggbildning)
Sannolikhet for bortfall
MTTF 20 a
Miljooverenstammelse for produkt
RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillampligt/kant) 7a, 7cl
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Ingang
Sensor RTD: PT100, PT200, Antal ingangar 1
PT500, PT1000, Ni50,
Ni100, Ni120, Ni1000,
Cu10, Cu25, Cub0,
Cu100, RTD (2-wire):
KTY83/110, KTY83/120,
KTY83/150, KTY83/121,
KTY83/122, KTY83/210,
KTY83/220, KTY83/221,
KTY83/250, KTY82/110,
KTY82/120, KTY82/150,
KTY82/121, KTY82/122,
KTY82/210, KTY82/220,
KTY82/221,KTY82/250,
KTY84/130, KTY16,
KTY19, ST13, ST20,
Thermocouples: B, E, J, K,
L.N,R S, TU, L
ingangsmotstand 0..15 kQ Potentiometer 500 Q...120 kQ
ingangsspanning 0..300 mV Temperatur - ingdngsomrade installbar fran -200...
+850°C
Motstand 0..15 kQ Anmaérkning Tekniska data 1 mer information finns i

instruktionsbladet
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Typ

aktiv (PNP) eller passiv
(NPN), Den anslutna
styrningen kan vara aktiv/
passiv

utgang (digital)

Markkopplingsspanning

24 VDC £30%

Markkopplingsstrom

100 mA

Digitala utgangar

1

Typ

NPN-Transitor

Inkopplingsfordréjning

0..180s,50ms ... 7.5 s

Alarmfunktion

konfigurerbar, Ovre

och undre gréansvarden,
fonsteromrade,
Kortslutning vid ingang,
Alarmfordrojning: 0...10 s,
Hysteres: 10 V

utgang (analog)

Signalutmatning

direkt eller inverterad

Typ (analogutgang)

Spéannings- och
stromutgang (kan
konfigureras)

Overforingsfunktion

Lastmotstand, spanning

linear, VX, X1, X1.5, X2,
X2.5, 1-X,-5... +5 % av
utgangsintervall (TRIM)

> 1kQ (60 VAC <Uin <230
VAC), > 5 kQ (24 VAC <Uin
<60 VAC)

Utgangsspanning

Antal analoga utgangar

konfigurerbar, 0(1)..5 V,
0(2)...10V,-5..+5V, -10...
+10V, downscale (0 V),
upscale (11 V)

1

Lastmotstand, strom <600 Q Utgangsstrom konfigurerbar, 0(4)...20
mA, -20-+20 mA, = 10
mA, upscale (23 mA),
downscale (3,5 mA)

Indikering

Indikeringsomrade -999...9999 Visningsvarde Konfigureringsdata och

processdata (ingang/
utgang) i drift

Typ

Display med punktmatris
och tickertext, gron

Allmanna uppgifter

noggrannhet

Grundlaggande
noggrannhet: = 0,05
% av intervallet, For de
enskilda givartypernas
noggrannhet, se
instruktionsbladet.

Skyddsklass

IP20

Matningsspanning

24..230V DC £15 %,
110-230V AC / 60-50
Hz

Langtidsdrift

0,1% / 10.000 h

Svarstid 2- / 4- wire: 320 ms;, 3- Montageskena obestyckad TS 35
wire / Poti: 640 ms
Ineffekt <26 W Temperaturkoefficient 10,01 % av det utgdende
intervallet/°C
Nominell stromférbrukning 3VA Konfiguration with push-buttons and
display
Hojdomrade for drift <2000 m Ingar i leverans Omvandlare, Anvisningar
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Isolationskoordination

Stothallspanning 5kV (1,2/50 us) EMC-Normer EN 61326-1

Overspanningskategori ] Nedsmutsningsgrad 2

Galvanisk isolation 4-vagsisolering;, mellan Isolationsspanning 4 kVeff / 1 min.
ingdng/utgang/matning

Markspanning 600V

Data for ex-anvandningar (ATEX)

IECEx - Markning gas Ex ec lIC T4 Gec

Anslutningsdata

Anslutningstyp PUSH IN Anslutningsomrade, markarea 2 mm?
Anslutningsomrade, min. 0.5 mm?2 Anslutningsomrade, max. 2 mm?
Ledardiameter, AWG, min. AWG 26 Ledardiameter, AWG, max AWG 14
Ledardiameter, entradig min. 0.2 mm?2 Ledardiameter, entradig max. 2.5 mm?2
Ledararea, fintradig, min. 0.2 mm?2 Ledardiameter, fintradig, max. 2.5 mm?2
Ledararea, fintradig med &ndhylsor DIN 0.2 mm?2 Ledararea, fintradig med andhylsa DIN 2.5 mm?2

46228/4, min.

46228/4, max.

Artikelbeskrivning

Produktbeteckning

Den universella, konfigurerbara motstandsmataren ACT20P-PRO-RTCI-AO-DOS omvandlar 2-/3-/4-
trads ohmresistans och potentiometrar till en aktiv eller passiv standardstromssignal eller en aktiv
spanningssignal. For gransvardesévervakning ar enheten utrustad med en digital NPN-utgang. Den
universella spanningsforsorjningen kan matas fran 24Vuc...230Vuc. Enheten kan konfigureras via
displayen.

Egenskaper

« universell spanningsfoérsorjning med brett inspanningsomrade

* universell konfigurerbarhet, ljusindikering via beréringsknapp

* Aktiv eller passiv signalutgang

* Digital NPN transistorutgang

 Visning av driftstatus via en lysdiod pa frontpanelen

¢ 4-vags galvanisk isolering mellan ingang, analog, digital utgdng och spanningsmatning.

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC002919 ETIM 9.0 EC002919
ETIM 10.0 EC002919 ECLASS 14.0 27-21-01-29
ECLASS 15.0 27-21-01-29
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Profilritning
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Neutral

Allmanna bestillningsdata

ESG ar den beprévade markningen for manga kanda
elektriska apparater i MultiCard-format. Resultatet ar en
hogklassig apparatmarkning med en kontrastrik text.
Olika typer ar tillgangliga for enheter fran tillverkare som
Siemens, ABB, Beckhoff osv.

Fordelar i korthet:

¢ Universellt anvandbara skyltar, beroende av typ:
antingen sjalvhaftande eller snappbara markningar.

e For apparater pa skena, som t.ex. automatsakringar,
erbjuder vi ESG for pasnappning pa en skyltskena

* Individuellt tryck med laserkvalitet efter uppgift

For specialtryck: Skicka en fil till oss av var
markningsprogramvara M-Print PRO eller M-

Print PRO Online (utan installation) for dina
markningsspecifikationer.

Typ ESG 8/13.5/43.3 SAI AU Utférande

Art.nr. 1912130000 ESG, Apparatmérkning x 13.6 mm, PA 66, Fargkod: transparent,
GTIN (EAN) 4032248541164 jackbar

Forp. 58T

Typ ESG 6.6/11 BHZ 5.00/02 Utforande

Art.nr. 1082490000 ESG, Apparatmérkning x 11 mm, PA 66, Fargkod: vit, jackbar

GTIN (EAN) 4032248845330
Forp. 200 ST
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