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PLC-adaptrar for migrering - E-5.

Frontadaptrar med forkonfektionerade kablar ger saker
migrering fran PLC-5-kort till andra PLC-/DCS-system eller
till u-remote-moduler fran Weidmdiller.

Allméanna bestillningsdata

Art.nr. 2448680000

Typ FAD 1771-WB/WD SL12 M
GTIN (EAN) 4050118462470

Forp. 1 items

Leveransstatus Avanmald

Alternativ produkt FAD 1771-WB/WD SL12 M US
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https://eshop.weidmueller.com/p/FAD%201771-WB/WD%20SL12%20M
https://eshop.weidmueller.com/p/7940125450

FAD 1771-WB/WD SL12 M
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Godkannanden

Godkannanden

ROHS Uppfyllelse

Matt och vikter

Djup 53 mm Byggdjup (tum) 2.0866 inch
Hojd 269 mm Bygghojd (tum) 10.5905 inch
Bredd 32 mm Byggbredd (tum) 1.2598 inch
Langd 269 mm Bygglangd (tum) 10.5905 inch
Nettovikt 1599

Temperaturer

Lagertemperatur 0..50°C Drifttemperatur 0..50°C
Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag

REACH SVHC Nej mSvHC over 0,1 viktprocent

Anslutningsdata

Anslutning till PLC SL 3,5/F 12p anslutning

Markdata

Maximal strom per kanal 2A Total nominell strom 8A
Isolationskoordinater (EN50178)

Motsvarande DIN EN 50178 Markspanning <300V AC
Overspanningskategori ] Nedsmutsningsgrad 2
Isolationskontroll spanning AC 1.2 kV

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC002584 ETIM 9.0 EC002584
ETIM 10.0 EC002584 ECLASS 14.0 27-33-02-92
ECLASS 15.0 27-33-02-92
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