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MultiMark plintmarkningar anvander ett innovativt kom-
positmaterial, tillverkat av tvd komponenter. Markning-
ens harda sockel snapper sdkert in i kontaktdonet. Den
elastiska ytbehandlingen ger enkel montering av mark-
ningen. Detta sarskilt stansade material gor att remsorna
kan strackas for att anpassas till de sma variationer i mel-
lanrum som tenderar att adderas, sarskilt vid langa plintra-
der. En annan fordel: ytmaterialets utmarkta tryckbarhet
sakerstaller en hallbar och slitstark markning. En upplos-
ning pa 300 dpi ger en tydlig, latt lasbar skrift.

Dina fordelar med MultiMark

e Kompatibel med Weidmdiillers modulplintar

¢ Fast montage och hallbara utskrifter

» Kontinuerliga remsor sparar installationstid

* Enkelt montage tack vare ett innovativt kompositmate-
rial

¢ Stort markningsfalt for basta mojliga lasbarhet

¢ Stor flexibilitet tack vare anpassning till valfri tillverkare

ol

Allmanna bestillningsdata

Utforande Dekafix, Plintmarkning, 5 x 8.1 mm, Weidmueller,
vit

Art.nr. 2448860000

Typ DEK-A 5/8 MM WS

GTIN (EAN) 4050118462968

Forp. 500 items
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Tekniska data
Godkiannanden
ROHS Uppfyllelse
Matt och vikter
Hojd 5 mm Bygghojd (tum) 0.1968 inch
Bredd 8.1 mm Byggbredd (tum) 0.3189 inch
Nettovikt 0.15¢g
Temperaturer
Temperaturomrade for anvandning -50...90 °C
Miljooverenstammelse for produkt
RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC Nej mSvHC 6ver 0,1 viktprocent
Allménna data
Utforande halogenfri Bredd 8.1 mm
Brannbarhetsklass enligt UL 94 V-2 Temperaturomrade fér anvdndning max. 90 °C
Temperaturomrade for anvandning min. -50 °C Fargkod vit
Halogener Nej Grundlaggande material PC-ABS, TPU
Teckenfaltets storlek 4.5 x 7.5 mm anpassad skrivare THM MULTIMARK, THM
MULTIMARK PLUS
Temperaturomrade for anvandning -50...90 °C Applikation/Tillverkare Weidmueller
Klassificeringar
ETIM 8.0 EC000761 ETIM 9.0 EC000761
ETIM 10.0 EC000761 ECLASS 14.0 27-28-11-01
ECLASS 15.0 27-28-11-01
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Tillbehor

Fargband

Dessa skrivare ger utmarkt utskriftsresultat tack
vare termotransfertekniken. Olika material och ett
anvandarvanligt utskriftssystem under Windows
optimerar markningsarbetet.

Allméanna bestillningsdata

Typ RIBBON MM-TB 25/360 SW  Utférande
Art.nr. 2005090000 Ink ribbon
GTIN (EAN) 4050118390216

Forp. 1ST

THM MULTIMARK

Dessa skrivare ger utmarkt utskriftsresultat tack
vare termotransfertekniken. Olika material och ett
anvandarvanligt utskriftssystem under Windows
optimerar markningsarbetet.

Allméanna bestillningsdata

Typ MULTIMARK ROLLER TB Utférande
Art.nr. 2438500000

GTIN (EAN) 4050118498721

Forp. 1ST

THM MULTIMARK PLUS

Dessa skrivare ger utmarkt utskriftsresultat tack
vare termotransfertekniken. Olika material och ett
anvandarvanligt utskriftssystem under Windows
optimerar markningsarbetet.

Allmanna bestillningsdata

Typ MULTIMARK PLUS ROLLER TB Utférande
Art.nr. 2661600000

GTIN (EAN) 4050118681246

Forp. 1ST
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