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RoHS

Vnmrum

Dina kringutrustning bor matas med storre effekt. Med
vart nya M12-kontaktdon ar mer 4n 250 V och 2 A moj-
ligt utan problem. De kompakta A-, K-, L-, S- och T-kodade
M 12-kontaktdonen ar utformade for 6verféring av upp till
630V ACeller 60V DCoch 12 A.

Allméanna bestillningsdata

Utférande Natsladd, Anslutningsledning, M12 / M 12, Antal
poler : 5 (4 + PE), 10 m, stift, rakt - honkontakt,
90°, Skarmad: Nej, LED: Nej, Mantelmaterial: PUR,
Halogener: Nej

Art.nr. 2455271000

Typ SAIL-M12GM12W-K-10P
GTIN (EAN) 4050118470352

Forp. 1 items
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Godkidnnanden
Godkannanden
€ ¢(U)ys UK
LISTED cn
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus) E257571
Matt och vikter
Nettovikt 500¢g

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus

Kompatibel

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

e8d8af70-4¢85-4483-bc8c-9bcbb598e2a9

Tekniska data for kabel

Kabellangd 10 m Mantelfarg svart
PE-Funktion Ja Slapkedjetalighet Ja
Ledararea 1.5 mm?2 Skarmad Nej
Halogener Nej Isolering PP
Accelerartion 5 m/s? Bojradie min, rorlig 7.5 x kabeldiameter
Bojradie min, fast monterad 4 x kabeldiameter Bojcykler 10 Mio
hastighet 5 m/s Mantelmaterial PUR
Konfigurerbar kabellangd Nej Mantel i enlighet med UL AWM-stil 20939 (80°C/600V)
Bestralning tvarbunden Nej Bestéandighet mot svetsgnistor Nej
Farkodning gron/gul, svart (1), svart Temperaturomrade, fast lagd -40...80 °C
(2), svart (3), svart (4)
Saker mot svetsstank Nej Temperaturomrade, rorligt -30..80°C
Antal poler 5 (4 + PE) Ytterdiameter 8 mm = 0.2 mm
Allmanna tekniska data
Kodering K-coded Anslutningsgénga M12 / M12
Kontaktyta forgylld LED Nej
Utférande stift, rakt — honkontakt, 90°  Kapslingsmaterial PUR
Isolationsmotstand 108 Q Nominell spanning 600V
Markstrom 12A Skyddsklass IP65, IP67, i atdraget
tillstand
Stickcykler <100 Nedsmutsningsgrad 3
bockad Nej Temperaturomrade kapsling -40..+485°C
Anslutningsvridmoment M12:0,8-1,2 Nm
Allmanna standarder
Kontaktdon Norm IEC61076-2-111 Certifikat-Nr. (cULus) E257571
Elektriska egenskaper
Isolationsmotstand 108 Q Nominell spanning 600V
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Normer

Kontaktdon Norm IEC61076-2-111

Kontakt hoger

Stickkontakt hoger M12, K-kodad, IP67,
honkontakt, vinklad 90°,
Plast, oskarmad

Kontakt vianster

Stickkontakt vanster M12, K-kodad, IP67,

hankontakt, rak, Plast,

oskarmad
Klassificeringar
ETIM 8.0 EC001855 ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855 ECLASS 14.0 27-06-03-11
ECLASS 15.0 27-06-03-11
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