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Produktillustration, Bildliknande

Skiljeforstarkarna ACT20X-HDI-SDO/ 2HDI-2SNO RNO/
RNC ar sarskilt lampliga for registrering av NAMUR-givare
resp. digitala signaler frdn Ex-omrade zon 0.
Kopplingsrelaer, alternativt med slutande eller brytande
kontakt, levererar utgangssignaler for det sakra omradet.
Integrerade larmkontakter ger i hdndelse av en storning
statusmeddelanden, som majliggor en snabb felidentifie-
ring och darmed okar anlaggningens

tillganglighet.

Skiljeforstarkarna , som snapps pa montageskena kan
levereras i en- eller t

tvakanaligt utforande. Med en bredd pa 11 mm per kanal
tar komponenterna liten plats i kopplingsskapet.

Allméanna bestillningsdata

Utférande EX signal isolating converter, Ex-input: NAMUR
sensor/switch, Safe-output: relay, NO contact, 1-
channel

Art.nr. 2456050000

Typ ACT20X-HDI-SDO-RNO-P

GTIN (EAN) 4050118471526

Forp. 1 items
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Tekniska data

Godkidnnanden
Godkannanden
€ c S | &=
h, r
LISTED "
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus) E337701
Matt och vikter
Djup 114.6 mm Byggdjup (tum) 4.5118 inch
Hojd 127.3 mm Bygghojd (tum) 5.0118 inch
Bredd 22.5 mm Byggbredd (tum) 0.8858 inch
Nettovikt 177 g
Temperaturer
Lagertemperatur -20°C..85°C Drifttemperatur -20 °C...60 °C
Fuktighet 0...95 % (ingen
daggbildning)
Sannolikhet for bortfall
SIL PAPER SIL certificate - PDF/ SIL enligt IEC 61508 2
Cert_Weidmueller_070902_P0002_C001_V2R1.pdf
(application/pdf)
MTBF 207 a
Miljo6verenstammelse for produkt
RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillampligt/kant) 7a, 7cl
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 2f6dd957-42 1a-46db-a0c2-cf1609156924
Assembling
Monteringstyp Stodskena for Montageskena obestyckad TS 35
snappmontering
Monteringsposition horisontell eller vertikal
Ingang EX
Sensor NAMUR-sensor enligt ingangsfrekvens <20 Hz
EN60947-5-6, Brytare
med eller utan RS, RP
ingangsmotstand 1kQ Typ egensaker krets
Sensor-forsorjning 8V DC/8mA Motstand RP=750Q /RS =15kQ
Utgangssignal vid kabelbrott <0,1 mA, > 6,5 mA (vid Impulstid >0.1ms

ledarbrott)

NAMUR-matning

8VDC/8mA

Triggerniva lag

<1,.2mA

Triggerniva hog

>2,1TmA
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Tekniska data

digitalutgang

Digitala utgangar 1 Kopplingsfrekvens, max. 20 Hz

Bryteffekt AC 500 VA / 60 W (sakert Typ Rela, 1 slutande kontakt
omréde), 16 VA / 60 W
(zon 2)

Funktion Utgang = ingang, Markspanning <250VAC/30VDC
direkt eller inverterad (sakert omrade)
(konfigurerbar) <32V AC/32VDC(zon

2)

<2 A AC/DC (sakert
omrade, zon 2)

Kontinuerlig strom

Utgang (status)

Statusrela, 1 NC
(spanningsfri)

Hysteres 0,1 mA (kopplingstroskel) Typ

Alarmfunktion Enhetsfel, Ingen
matningsspanning,
Kortslutning vid ingang,

Oppen krets vid ingang

Antal larmutgangar 1

<125VAC/ 110V DC
(sakert omrade)
<32VAC/32VDC(zon
2)

Markbrytspéanning Kontinuerlig strom <06 AAC/03ADC
(sakert omrade), = 0,5 A

AC/ 1ADC (zon 2)

Markeffekt <62,5VA /32 W (sékert
omrade)
<16 VA /32 W (zon 2)

Allmanna uppgifter

Anslutningstyp PUSH IN Fuktighet 0...95 % (ingen
daggbildning)
Skyddsklass IP20 Matningsspanning 19,2..31,2VDC
Konfiguration med FDT/DTM Hojdomrade for drift <2000 m
programvara, Kraver
konfigurationsadapter
8978580000 CBX200
uUSsB
Isolationskoordination
EMC-Normer EN 61326-1 Normer EN 61010-1
Isolationsspanning 2,6 kV (ingang / utgang) Markspanning 300V

Data for ex-anvandningar (ATEX)

ATEX - Méarkning gas

I1(1) G [Ex ia Ga] IC/1IB/
A

ATEX - Méarkning damm

I1(1) D [ExiaDa]llIC, I
(M1) [Ex ia Ma] |

IECEx - Markning gas

Ex ec nCIIC T4 Gg, [Ex ia

Installationsplats

Enhet monterad i sdkert

Ga] liIC/IIB/IIA omrade, zon 2
Anslutningsdata
Anslutningstyp PUSH IN Ledardiameter, AWG, min. AWG 26
Ledardiameter, AWG, max AWG 14 Ledardiameter, entradig min. 0.2 mm?2
Ledardiameter, entradig max. 2.5 mm?2 Ledararea, fintradig, min. 0.2 mm?2
Ledardiameter, fintradig, max. 2.5 mm?2 Ledararea, fintradig med andhylsor DIN 0.2 mm?2
46228/4, min.

Ledararea, fintradig med &ndhylsa DIN 2.5 mm?2
46228/4, max.
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Tekniska data
Garanti
Tidsperiod 3 Ar
Artikelbeskrivning
Produktbeteckning Apparaterna i ACT20X-HDI-SDO-S-familjer skickar galvaniskt isolerade digitala signaler fran

potentiellt explosiv atmosfar till ofarliga omraden eller mindre farliga omraden.

For detta &ndamal ar ingangskretsarna utformade som egenséakra. De kan bearbeta signaler
fran NAMUR-givare enligt EN 6094 7-5-6 eller anslutas till potentialfria kontakter (med eller utan
resistorkoppling).

Enkanals- och tvakanalsversioner finns med rela- eller transistorutgangar.

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC002653 ETIM 9.0 EC002653
ETIM 10.0 EC002653 ECLASS 14.0 27-21-01-20
ECLASS 15.0 27-21-01-20
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Connection diagram
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screenshot of "observe" with FDT2 / DTM software
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Removable terminals with coding
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Neutral

Allmanna bestillningsdata

ESG ar den beprévade markningen for manga kanda
elektriska apparater i MultiCard-format. Resultatet ar en
hogklassig apparatmarkning med en kontrastrik text.
Olika typer ar tillgangliga for enheter fran tillverkare som
Siemens, ABB, Beckhoff osv.

Fordelar i korthet:

¢ Universellt anvandbara skyltar, beroende av typ:
antingen sjalvhaftande eller snappbara markningar.

e For apparater pa skena, som t.ex. automatsakringar,
erbjuder vi ESG for pasnappning pa en skyltskena

* Individuellt tryck med laserkvalitet efter uppgift

For specialtryck: Skicka en fil till oss av var
markningsprogramvara M-Print PRO eller M-

Print PRO Online (utan installation) for dina
markningsspecifikationer.

Typ ESG 6.6/20 BHZ 5.00/04 Utférande

Art.nr. 1082540000 ESG, Apparatmérkning x 20 mm, PA 66, Fargkod: vit, jackbar
GTIN (EAN) 4032248845439

Forp. 200 ST

Typ ESG 8/13.6/43.3 SAI AU Utférande

Art.nr. 1912130000 ESG, Apparatmaérkning x 13.56 mm, PA 66, Fargkod: transparent,
GTIN (EAN) 4032248541164 jackbar

Forp. 5 ST

Programmeringsadapter

Allmanna bestillningsdata

Typ CBX200 USB Utférande
Art.nr. 8978580000

GTIN (EAN) 4032248813759

Forp. 18T

Skapandedatum 19.12.2025 04:59:41 MEZ

Katalogversion / Ritningar


https://eshop.weidmueller.com/p/1082540000
https://eshop.weidmueller.com/p/1912130000
https://eshop.weidmueller.com/p/8978580000

