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Vnuﬁumﬁ

EMC-forskruvningar for att avskarma storfrekvenser med
en skarmdampning pa upp till 100dB. Kontaktering av
kabelskarmen med hjalp av en andlos fjaderring.

Allméanna bestillningsdata

Utférande VG MS (standard kabelforskruvning av massing)
Art.nr. 2457660000

Typ VGM40-MS68 EMC 20-32SET

GTIN (EAN) 4050118472752

Forp. 1 items
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Katalogversion / Ritningar


https://eshop.weidmueller.com/p/2457660000

Datablad

Weidmiiller 3£

VGMA40-MS68 EMC 20-32SET Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Tekniska data

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Godkidnnanden

ROHS Uppfyllelse
Matt och vikter

Nettovikt 232g
Temperaturer

Gransvarde, temperatur -40°C...130°C

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus

Kompatibel med undantag

RoHS-undantag (om tillampligt/kant)

6¢c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

bb5ff1f66-ddba-4739-9fc0-052 1ddb52139

Allmanna data

Fargkod Silver Grundlaggande material Massing, fornicklad
Halogenfri true Skyddsklass IP68 - 15 bar
Allmanna uppgifter

Typ av tatning Tatningsring Fargkod Silver
Kabeldiameter max. 32 mm Kabeldiameter min. 20 mm
Kabelférskruvning M 40, EMV Grundlaggande material Massing, fornicklad
Allménna uppgifter

Kabeldiameter utsidan max. 32 mm Kabeldiameter utsidan min. 20 mm

O-Ring NBR Skyddsklass med GWDR IP68
Temperaturomrade for anvandning max. 130 °C Temperaturomrade for anvandning min. -40 °C

Halogener halogenfri Normer EN 45545-2:2013
Nyckelbredd 45 mm Skyddsklass IP68 - 15 bar
Kabelférskruvning M 40, EMV Grundlaggande material Massing, fornicklad
Ganga (yttre) M 40 Gangningslangd 7 mm

Viktig hanvisningstext

Produktinformation

Beroende pa den avsedda driften kan internt genererade spanningar overlappa driftspanningen
och innehalla motsvarande toppspanningar. Det ar absolut nédvandigt att se till att dessa
toppspanningar inte overstiger markspanningen. For anvandningar utanfor denna specifikation,
vanligen kontakta oss.

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC000441 ETIM 9.0 EC000441
ETIM 10.0 EC000441 ECLASS 14.0 27-14-08-01
ECLASS 15.0 27-14-08-01
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