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Anslut effektivt - i sma utrymmen: hylslist med fjaderkon-
takt (PUSH IN) som jackbar anslutningsniva; anvands till-
sammans med stiftlister med 3,50 mm raster.

Allméanna bestillningsdata

Utférande Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.50
mm, Antal poler: 2, 180°, PUSH IN med mandver-
knapp, Anslutningsomrade, max. : 1.5 mmz2, Box

Art.nr. 2460160000

Typ BLF 3.50/02/180FQV SN OR BX

GTIN (EAN) 4050118474886

Forp. 132 items

Produktparametrar IEC: 320V /175A/0.14-1.5 mm?2
UL: 300V / 10 A/ AWG 26 - AWG 16

Forpackning Box
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BLF 3.50/02/180FQV SN OR BX

Tekniska data

Godkannanden
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Godkannanden

M us

UL File Number Search

UL-webbplats

Certifikat nr (cURus) E60693
Matt och vikter
Djup 22.7 mm Byggdjup (tum) 0.8937 inch
Hojd 10.95 mm Bygghojd (tum) 0.4311 inch
Bredd 14 mm Byggbredd (tum) 0.5512 inch
Nettovikt 202g
Miljooverenstammelse for produkt
RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC Nej mSvHC 6ver 0,1 viktprocent
Packaging
Forpackning Box VPE-langd 338.00 mm
VPE-bredd 130.00 mm VPE-hojd 27.00 mm
Typprovningar
Visuellt och dimensionellt test Standard IEC 60512-1-1:2002-02
Test mattkontroll
Utvardering godkand
Standard IEC 60512-1-2:2002-02
Test viktkontroll
Utvardering godkand
Standard IEC 61984:2001-10 avsnitt 6.2
Test visuell undersokning
Utvardering godkand
Test: Hallfasthet for markningar Standard IEC 60068-2-70:1995-12 test Xb
Test ursprungsmarkning, typmarkning, raster, typ av

material, datum och tid, godkdnnande markning
UL, godkdnnande markning CSA

Utvardering tillganglig
Test hallbarhet
Utvardering godkand
Test: Felaktig inkoppling (ingen Standard IEC 60512-13-56:2006-02
utbytbarhet) Test 180° vridning med kodningselement
Utvardering godkand
Test 180° vridning utan kodningselement
Utvardering godkand
Test visuell undersékning
Utvardering godkand
Test: Klambar area Standard IEC 60999-1:1999-11 avsnitt 9.1, IEC

60947-1:2011-03 avsnitt 8.2.4.5.1

Typ av ledare

Typ av ledare och for  massiv 0,14 mm?2
ledararea

Typ av ledare och for  flertradig 0,14 mm?2
ledararea

Typ av ledare och for massiv 1,5 mm?2
ledararea
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Tekniska data

Typ av ledare och for flertradig 1,5 mm?2
ledararea

Typ av ledare och for AWG 26/1
ledararea

Typ av ledare och for AWG 26/19
ledararea

Typ av ledare och for AWG 16/1
ledararea

Typ av ledare och for AWG 16/19
ledararea

Utvardering

godkand

Test betraffande ledare som skadats och

lossnat oavsiktligt

Standard

IEC 60999-1:1999-11 avsnitt 9.4 resp. avsnitt

8.10

Krav

0.2 kg

Typ av ledare

Typ av ledare och for
ledararea
Typ av ledare och for
ledararea

AWG 26/1

AWG 26/19

Utvardering

godkand

Krav

0,3 kg

Typ av ledare

Typ av ledare och for
ledararea

HO5V-UO0.5

Typ av ledare och for
ledararea

HO5V-K0.5

Utvardering

godkand

Krav
Typ av ledare

Utvardering

0,4 kg
Typ av ledare och for
ledararea

HO7V-U1.b

Typ av ledare och for
ledararea

HO7V-K1.5

Typ av ledare och for
ledararea

AWG 16/1

Typ av ledare och for
ledararea

godkand

AWG 16/19

Franslagstest

Standard

IEC 60999-1:1999-11 avsnitt 9.5

Krav

210N

Typ av ledare

Typ av ledare och for
ledararea

AWG 26/1

Typ av ledare och for
ledararea

AWG 26/19

Utvardering

godkand

Krav

220 N

Typ av ledare

Typ av ledare och for
ledararea

HO5V-U0.5

Typ av ledare och for
ledararea

HO5V-K0.5

Utvardering

godkand

Krav

240N

Typ av ledare

Typ av ledare och for
ledararea

HO7V-U1.5

Typ av ledare och for
ledararea
Typ av ledare och for
ledararea

HO7V-K1.5

AWG 16/1

Typ av ledare och for
ledararea

AWG 16/19

Utvardering

godkand
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Tekniska data
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Systemvarden

Produktfamilj

OMNIMATE Signal - serie BL/SL 3.50

Anslutningstyp

Faltanslutning

Ledaranslutningsteknik

PUSH IN med manoverknapp

Delning i mm (P)

3.50 mm

Delning i tum (P) 0.138"
Ledarutgangsriktning 180°
Antal poler 2
L1imm 3.50 mm
L1itum 0.138"
Antal rader 1
Polradstal 1
Markarea 1.5 mm?2

Beroringsskydd enligt DIN VDE 57

fingersaker

Beroringsskydd enligt DIN VDE 0470

IP 20 ansluten/ IP 10 ej ansluten

Skyddsklass IP20, komplett monterad

Genomgangsmotstand (6) <6 mQ

Koderbar Ja

Avisoleringslangd 8 mm

Avisoleringslangd, tolerans min. O mm
max. T mm

Skruvmejselklinga 04x25

Skruvmejselklinga Norm DIN 5264-A

Stickcykler 25

Max. instickskraft/pol 6N

Max. dragkraft/pol 6N

Atdragningsmoment Momenttyp Skruvflans

Anvandningsinformation Atdragningsmoment min. 0.15 Nm
max. 0.2 Nm
Materialdata
Isoleringsmaterial PA GF Fargkod orange
Fargtabell (jamforbar) RAL 2000 Isoleringsmaterialgrupp Il
CTI (Comparative Tracking Index) 2400, =600 Moisture Level (MSL)
Brannbarhetsklass enligt UL 94 V-0 Kontaktmaterial Cu-legering
Kontaktyta fortennad Lagertemperatur, min. -40 °C
Lagertemperatur, max. 70°C Driftstemperatur, min. -50°C
Driftstemperatur, max 120°C Temperaturomrade Montage, min. -30°C
Temperaturomrade Montage, max. 100 °C
Anslutningsbara ledare
Anslutningsomrade, min. 0.14 mm?2
Anslutningsomrade, max. 1.5 mm?2
Ledardiameter, AWG, min. AWG 26
Ledardiameter, AWG, max AWG 16
entradig, min. HO5(07) V-U 0.14 mm?2
entradig, max. HO5(07) V-U 1.5 mm?2
fintradig, min. HO5(07) V-K 0.14 mm?
fintradig, max. HO5(07) V-K 1.6 mm?
med AEH med krage DIN 46 228/4, 0.28 mm?2
min.
med andhylsa med krage DIN 46 1T mm?2
228/4, max.
med andhylsa, DIN 46228 pt 1, min. 0.25 mm?2
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med andhylsa enligt DIN 46 228/1, 1.5 mm?2

max.

Passtift enligt EN 60999 ax b; @ 2,4mmx 1,5 mm

Anslutningsbar ledare Ledarens anslutningsarea Typ fintradig
nominell 0.25 mm?2
kabelsko Avisoleringslangd ‘ nominell 10 mm
Rekommenderad HO,25/12 HBL
andhylsa
Ledarens anslutningsarea Typ fintradig
nominell 0.34 mm?2
kabelsko Avisoleringslangd ‘ nominell 10 mm
Rekommenderad HO,34/12 TK
andhylsa
Ledarens anslutningsarea Typ fintradig
nominell 0.5 mm?2
kabelsko Avisoleringslangd ‘ nominell 10 mm
Rekommenderad HO,5/14 OR
andhylsa
Ledarens anslutningsarea Typ fintradig
nominell 0.75 mm?
kabelsko Avisoleringslangd ‘ nominell 10 mm
Rekommenderad HO,75/14T HBL
andhylsa
Ledarens anslutningsarea Typ fintradig
nominell 1T mm?2
kabelsko Avisoleringslangd ‘ nominell 10 mm
Rekommenderad H1,0/14 GE
andhylsa
Ledarens anslutningsarea nominell 1.5 mm?2
kabelsko Avisoleringslangd ‘ nominell 10 mm
Rekommenderad H1,5/10
andhylsa
Referenstext Ytterdiametern pa plastkragen ska inte vara storre an rastret (P), Langd pa hylsor ska valjas
beroende pa produkten och méarkspéanningen.
Mairkdata enligt CSA

Markspanning (anvandargrupp B / CSA) 300 V

Markspanning (anvandargrupp C / CSA) 50 V

Markspanning (anvandargrupp D / CSA) 300 V Markstrom (anvandargrupp B / CSA) 10 A
Markstrom (anvandargrupp D / CSA) 10 A Ledardiameter AWG, min. AWG 16
Ledardiameter AWG, max. AWG 26

Mairkdata enligt UL 1059

Institut (cURus) CURUS Certifikat nr (cURus) E60693
Maéarkspanning (anvandargrupp B /UL 300V Markspanning (anvandargrupp C /UL 50V
1059) 1059)

Markspanning (anvandargrupp D /UL 300V Markstrom (anvandargrupp B / UL 10 A
1059) 1059)

Markstrom (anvandargrupp D / UL 10 A Ledardiameter AWG, min. AWG 26
1059)

Ledardiameter AWG, max. AWG 16

Hanvisning till godkdnnandevarden

Specifikationerna avser
maxvarden. For detaljer -
se typgodkdnnandeintyg.

Mairkdata enligt IEC

testad enligt standard IEC 60664-1, IEC 61984

Markstrom, min. antal poler (Tu=20°C)

175 A

Markstrom, max. antal poler (Tu=20°C) 14.7 A

Markstrom, min. antal poler (Tu=40°C)

17.1A
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Markstrom, max. antal poler (Tu=40°C) 13.1A Markspanning vid overspanningsk./ 320V
Nedsmutsningsgrad Il/2

Markspanning vid 6verspanningsk./ 160V Markspanning vid 6verspanningskat.,/ 160V

Nedsmutsningsgrad 11l/2 Nedsmutsningsgrad Ill/3

Markspanning vid overspanningsk./ 2.5 kv Markspanning vid overspanningsk./ 2.5 kV

Nedsmutsningsgrad I1/2

Nedsmutsningsgrad I1l/2

Markstotspanning vid 6verspanningsk./
Nedsmutsningsgrad Ill/3

2.5 kV Korttidstromhallfasthet 1Tx1smit 120 A

Viktig hanvisningstext

IPC-konformitet

Konformitet: Produkterna utvecklas, tillverkas och levereras i enlighet med internationellt erkédnda
standarder och normer, och uppfyller de egenskaper som garanteras i databladet resp. har
designegenskaper i enlighet med IPC-A-610 "Klass 2". Ovriga ansprak gallande produkterna kan
bedomas pa begaran.

Hanvisningstext

Additional variants on request

Gold-plated contact surfaces on request

Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles.

Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1

Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4

P on drawing = pitch

Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other
components are to be designed in accordance with the relevant application standards.
In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking
capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or
disengaged when live or under load

Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity
70%, 36 months

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC002638 ETIM 7.0 EC002638
ETIM 8.0 EC002638 ETIM 9.0 EC002638
ETIM 10.0 EC002638 ECLASS 9.0 27-44-03-09
ECLASS 9.1 27-44-03-09 ECLASS 10.0 27-44-03-09
ECLASS 11.0 27-46-02-02 ECLASS 12.0 27-46-02-02
ECLASS 13.0 27-46-02-02 ECLASS 14.0 27-46-02-02
ECLASS 15.0 27-46-02-02
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Produktillustration Dimensional drawing
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Deratingkurva Deratingkurva

BLF 3.50/../180 - SL-SMT 3.50/../180 BLF 3.50/../180 - SL-SMT 3.50/../180

load current | [A]
load current | [A]

2] @=2¢pos

@ = 15 mm? (HO5V-K1.5/ IEC 60947-7-1) @ = 0.5 mm (HO5V-KO.5/ IEC 60947-7-1)
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ambient temperature T [C]

ambient temperature T [C]

Produktfordel

Solid PUSH IN contactSafe and durable
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Overkopplingar

Allméanna bestillningsdata

Fordelningen eller mangfaldigandet av en potential

till angransande kopplingsplinter genomfors via en
overkoppling. Ytterligare insatser frén kabeldragning

kan latt undvikas. Aven om polerna bryts ut ar
kontaktens tillforlitlighet i kopplingsplintar fortfarande
garanterad. Var portfolj erbjuder pluggbara och skruvbara
overkopplingssystem for modular plintar.

Typ ZQVv 1.5N/R3.5/2 GE Utférande

Art.nr. 1754210000 Tillbehor, Overkoppling, 17.5 A
GTIN (EAN) 4032248027422

Forp. 50 ST

Typ ZQVv 1.5N/R3.5/3 GE Utférande

Art.nr. 1754220000 Tillbehor, Overkoppling, 17.5 A
GTIN (EAN) 4032248065608

Forp. 50 ST

Typ ZQV 1.5N/R3.5/4 GE Utférande

Art.nr. 1754230000 Tillbehor, Overkoppling, 17.5 A
GTIN (EAN) 4032248103874

Forp. 20 ST

Skapandedatum 13.11.2025 04:57:07 MEZ

Katalogversion / Ritningar


https://eshop.weidmueller.com/p/1754210000
https://eshop.weidmueller.com/p/1754220000
https://eshop.weidmueller.com/p/1754230000

Weidmiiller 3t

BLF 3.50/02/180FQV SN OR BX

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

Motsvarighet www.weidmueller.com

SL 3.50/135F

s

Allméanna bestillningsdata
Typ SL 3.50/02/136F 3.2SN O..  Utférande

Art.nr. 1643330000 Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Flans, THT I6danslutning, 3.50

GTIN (EAN) 4008190282097 mm, Antal poler: 2, 135°, Lodstiftlangd (1): 3.2 mm, fértennad, orange,
Forp. 132 ST Box

Stiftlister for vaglodning med delning 3,50 mm

¢ Anslutningsriktning parallell (90°), rak 180° eller vinklad
(135°) mot kretskortet

¢ Kapslingsvariant: skruvflans (F)

¢ Forpackning i en kartong (BX)

* Stiftlisten kan kodas

SL 3.50/180F

Stiftlister for vaglodning med delning 3,50 mm
¢ Anslutningsriktning parallell (90°), rak 180° eller vinklad
(135°) mot kretskortet
¢ Kapslingsvariant: skruvflans (F)
¢ Forpackning i en kartong (BX)
* Stiftlisten kan kodas

Allméanna bestillningsdata

Typ SL 3.60/02/180F 3.2SN O...  Utférande
Art.nr. 1607500000

Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Flans, THT l6danslutning, 3.50

GTIN (EAN) 4008190180317 mm, Antal poler: 2, 180°, Lodstiftlangd (1): 3.2 mm, fértennad, orange,
Forp. 100 ST Box
SL 3.50/90F

Stiftlister for vaglodning med delning 3,50 mm
¢ Anslutningsriktning parallell (90°), rak 180° eller vinklad
(135°) mot kretskortet
* Kapslingsvariant: skruvflans (F)
¢ Forpackning i en kartong (BX)
* Stiftlisten kan kodas

Allmanna bestillningsdata
Typ SL 3.50/02/90F 3.2SN OR...  Utférande

Art.nr. 1607040000 Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Flans, THT I6danslutning, 3.50

GTIN (EAN) 4008190061234 mm, Antal poler: 2, 90°, Lodstiftlangd (1): 3.2 mm, fortennad, orange,
Forp. 100 ST Box
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SLD 3.50/90F

Stiftlist i tva vaningar SCDV for vaglodning med delning

3,50 mm. Kontaktdonet finns som Oppet, stangt och i
flansversion. Stiftlisterna har plats for markning och kan
kodas. Forpackning i kartong.

Allméanna bestillningsdata

Typ SLD 3.60/04/90F 3.2SN O...  Utférande

Art.nr. 1633810000 Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Flans, THT I6danslutning, 3.50

GTIN (EAN) 4008190258269 mm, Antal poler: 4, 90°, Lodstiftlangd (1): 3.2 mm, fértennad, orange,
Forp. 50 ST Box

SLD 3.50V/180F

>

Allméanna bestillningsdata

Tvavanings, forskjuten stiftlist for vaglodning med delning
3,50 mm . De finns i stangda sidor och som flansversion.
Stiftlisterna har plats for markning och kan kodas.

Typ SLD 3.60V/04/180F 3.2 ... Utférande

Art.nr. 1641240000 Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Flans, THT l6danslutning, 3.50

GTIN (EAN) 4008190279646 mm, Antal poler: 4, 180°, Lodstiftlangd (I): 3.2 mm, fortennad, orange,
Forp. 50 ST Box

SLD 3.50V/90F

Tvavanings, forskjuten stiftlist for vaglodning med delning
3,50 mm . De finns i stangda sidor och som flansversion.
Stiftlisterna har plats for markning och kan kodas.

Allmanna bestillningsdata

Typ SLD 3.50 V/04/90F 3.2 S... Utférande

Art.nr. 1642370000 Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Flans, THT I6danslutning, 3.50
GTIN (EAN) 4008190280895 mm, Antal poler: 4, 90°, Lodstiftlangd (I): 3.2 mm, fortennad, orange,
Forp. 50 ST Box
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SL-SMT 3.5/180F Box

Allméanna bestillningsdata

Hogtemperaturtalig stiftlist, raster 3,50 mm.

¢ Anslutningsriktning parallell (90°), rak 180° eller vinklad
(135°) mot kretskortet®

» Kapslingsvarianter: stangd pa sidan (G), skruvflans (F),
16dflans (LF) eller rastbar 16dflans (RF)

¢ Optimerad for SMT-processen

* Stiftlangd 3,2 mm som ar universell for alla I6dmetoder
e Stiftlangd 1,5 mm som ar optimerad for reflow-
I6dmetoder

* Forpackad i en kartong (BX) eller antistatiskt pa tape-on-
reel, (RL)

* Stiftlisten kan kodas

Typ SL-SMT 3.560/02/180F 1.5...  Utférande

Art.nr. 1760962001 Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Flans, THT/THR I6danslutning,
GTIN (EAN) 4032248131532 3.50 mm, Antal poler: 2, 180°, Lodstiftlangd (1): 1.5 mm, fortennad,
Forp. 132 ST svart, Box

SL-SMT 3.5/90F Box

Allméanna bestillningsdata

Hogtemperaturtalig stiftlist, raster 3,50 mm.

¢ Anslutningsriktning parallell (90°), rak 180° eller vinklad
(135°) mot kretskortet®

» Kapslingsvarianter: stangd pa sidan (G), skruvflans (F),
16dflans (LF) eller rastbar 16dflans (RF)

¢ Optimerad for SMT-processen

e Stiftlangd 3,2 mm som ar universell for alla I6dmetoder
e Stiftlangd 1,5 mm som ar optimerad for reflow-
I6dmetoder

* Forpackad i en kartong (BX) eller antistatiskt pa tape-on-
reel, (RL)

* Stiftlisten kan kodas

Typ SL-SMT 3.60/02/90F 3.2S...  Utférande
Art.nr. 1842080000 Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Flans, THT/THR l6danslutning,
GTIN (EAN) 4032248353439 3.50 mm, Antal poler: 2, 90°, Lodstiftlangd (I): 3.2 mm, fortennad,
Forp. 132 ST svart, Box
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SL-THR 3.5/135F

Allméanna bestillningsdata

Hogtemperaturtalig stiftlist, raster 3,50 mm.

¢ Anslutningsriktning parallell (90°), rak 180° eller vinklad
(135°) mot kretskortet®

» Kapslingsvarianter: stangd pa sidan (G), skruvflans (F),
16dflans (LF) eller rastbar 16dflans (RF)

¢ Optimerad for SMT-processen

* Stiftlangd 3,2 mm som ar universell for alla I6dmetoder
e Stiftlangd 1,5 mm som ar optimerad for reflow-
I6dmetoder

* Forpackad i en kartong (BX) eller antistatiskt pa tape-on-
reel, (RL)

* Stiftlisten kan kodas

Typ SL-SMT 3.560/02/135F 3.2...  Utférande

Art.nr. 1003510000 Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Flans, THT/THR I6danslutning,
GTIN (EAN) 4032248700141 3.50 mm, Antal poler: 2, 135°, Lodstiftlangd (1): 3.2 mm, fortennad,
Forp. 132 ST svart, Box

Skapandedatum 13.11.2025 04:57:07 MEZ
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