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Produktillustration

Fordelningen eller mangfaldigandet av en potential till
angransande kopplingsplinter genomfors via en 6verkopp-
ling. Ytterligare insatser fran kabeldragning kan latt und-
vikas. Aven om polerna bryts ut dr kontaktens tillforlitlig-
het i kopplingsplintar fortfarande garanterad. Var portfolj
erbjuder pluggbara och skruvbara dverkopplingssystem
for modular plintar.

Allméanna bestillningsdata

Utférande Overkoppling (plint), instucken, rod, 32 A, Antal
poler: 9, Delning i mm (P): 6.10, Isolerad: Ja,
Bredd: 52.6 mm

Art.nr. 2460750000
Typ ZQV 4N/9 RD
GTIN (EAN) 4050118476170
Forp. 20 items
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ROHS Uppfyllelse
Matt och vikter
Djup 27.95 mm Byggdjup (tum) 1.1004 inch
Hojd 2.8 mm Bygghojd (tum) 0.1102 inch
Bredd 52.6 mm Byggbredd (tum) 2.0709 inch
Nettovikt 561¢g
Temperaturer
Lagertemperatur -25°C..55 °C Omgivningstemperatur -5°C..40°C
Drifttemperatur -60 °C...130°C Varaktig driftstemperatur, min. -60 °C
Varaktig driftstemperatur, max. 130°C
Miljooverenstammelse for produkt
RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC Nej mSvHC over 0,1 viktprocent
Allmant
Antal poler 9
Markdata
Markspanning 400V Markstrom 32 A
Materialdata
Grundlaggande material Wemid Fargkod rod
Brannbarhetsklass enligt UL 94 V-0
Matt
Delning i mm (P) 6.10 mm
ytterligare tekniska data
Montagesatt instucken explosionstestat utforande Ja

Viktig hdnvisningstext

Produktinformation

Av stabilitets- och temperaturskél gar det endast att koppla ur 60 % av kontaktelement. Om
overkopplingar anvands minskar markspanningen till 400 V.Spanningen minskas till 25 V om

overkopplingar for kapning med jamna skarkanter anvands.

Klassificeringar
ETIM 8.0 EC000489 ETIM 9.0 EC000489
ETIM 10.0 EC000489 ECLASS 14.0 27-25-03-03
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ECLASS 15.0

27-25-03-03
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