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Produktionsprocesser maste hela tiden effektiviseras. For-  Allmidnna bestillningsdata

utom prestanda spelar energieffektivitet och hallbarhet
ocksa en allt viktigare roll i den framtidsinriktade indu- Utforande Power supply, switch-mode power supply unit, 12

strin. PROtop-natdelar kombinerar enastaende prestan- v
. . . - Art.nr. 2467020000
dadata med exemplarisk hallbarhet, vilket har en positiv e
- . . . . N Typ PRO TOP1 120W 12V 10A EX
inverkan pa produktiviteten i hela produktionsanlagg- GTIN (EAN) 2050118481921
ningen. Forp. 1 items

PROtop har ett antal fordelar som ger dig en riktig kon-
kurrensfordel. Det handlar bland annat om att varaktigt
minska energikostnaderna tack vare stor verkningsgrad
och att 6ka anlaggningarnas tillganglighet tack vare lang
livslangd och hoga MTB- varden. Dessutom finns det en
hog funktionell densitet tack vare de extremt utrymmes-
besparande byggformerna.

PROtop kan uppna stora besparingar jamfort med kon-
ventionella nataggregat. Dess 6kade verkningsgrad spa-
rar i genomsnitt 50 kWh per dygn i ett medelstort pro-
duktionsanlaggning med ca 100 PROtop-natdelar som
arbetar i treskiftsdrift. Det blir ver 15 000 kWh per ar
och dessutom forbattras anlaggningens koldioxidavtryck.
Livslangden, som ar dubbelt sa stor som hos standardnat-
delar, minskar ocksa kostnaderna for aterkop och byte pa
ett hallbart satt.
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ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus) E258476
Certificat-nr (cULusEX) E470829
Matt och vikter
Djup 125 mm Byggdjup (tum) 4.9212 inch
Hojd 130 mm Bygghojd (tum) 5.1181 inch
Bredd 35 mm Byggbredd (tum) 1.378 inch
Nettovikt 850¢g
Temperaturer
Lagertemperatur -40°C..85 °C Drifttemperatur -40°C..70°C

Fuktighet vid driftstemperatur

5..100 %, ingen kondens

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus

Kompatibel med undantag

RoHS-undantag (om tillampligt/kant)

6¢c, 7a, 7cl

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 6d8cdf22-8230-4af8-86¢8-3558¢c716666d

Ingang

Anslutningsteknik Klambygel

Ingdngsspanningsomrade AC 85..277 V AC

Rekommenderad forsékring 5A,DI/6A Char.B/6 A, CharC

Frekvensomrade AC 45...65 Hz

Markingangsspanning 110..240V AC/ 120..340 V DC

Overspanningsskydd ingang Varistor

Ingéngssakring (intern) Ja

Ingdngsspanningsomrade DC 80..410VDC

Inkopplingsstrommen max. 5 A

Stromforbrukning i relation till Spénningstyp AC

ingéngsspanningen Ingangsspanning 100 V
Ingangsstrom 2A
Spanningstyp DC
Ingadngsspéanning 120V
Ingadngsstrom 2A

Nominell stromforbrukning 133.3 VA

Utgang

Uteffekt 120 W

Natbortfall-Overbryggningstid

>20ms @ 115V AC/ 230 VAC
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Anslutningsteknik

Klambygelanslutning

Maérkutgangsspanning

12VDCt1%

Restbrum, brytande toppar

<50 mVss @ UNenn, Full Load

Parallellkopplingsbarhet

Ja, for 6kning av redundans och effekt (med o-ring MOSFET)

Utgangsspannning, max. 15V
Utgangsspanning, min. 11V
Utgangsstrom (max.) 10 A

Utgangsspanning, kommentar

installbart med potentiometer eller modul fér kommunikation

Nominell utgdende temperatur for Unom10 A @ 60 °C

Skydd mot bakspanning Ja
DCL - reserv for belastningstoppar Boostvaraktighet 5s
Multipel av méarkstrommen 150 %
Boostvaraktighet 15 ms
Multipel av méarkstrémmen 400 %
Stigningstid <100 ms
Allmanna uppgifter
Effektfaktor (ca.) >0,85 Overbryggningstid for AC-fel @ Inom >20ms @ 230V AC/>
20ms @ 115V AC
Verkningsgrad 90 % Skyddsklass IP20
Overspanningskategori I, 1 Inbyggnadsléage, monteringsanvisning  Horisontell pa DIN Rals
TS 35, dvre och nedre
50 mm avstand for fritt
luftgenomflode, 10 mm
avstand till angransande
underenheter.
Kapslingsutforande Metall, Derating >60°C(2,5%/1°C)

korrosionsbesténdig

Jordavledingsstrom, max. 3.5 mA Overensstammande beldggning Ja
Forlusteffekt, tomgéang bW Kortslutningsskydd Ja, intern
Forlusteffekt, marklast 13.3W

EMIC / stot / vibration

Talighet mot stotar IEC 60068-2-27 30 g i alla riktningar Bullervarde enligt EN55032 Klass B

Interferenstalighetstest enligt

EN 55032:2015, EN

556024:2010/A1:2015,

EN 55035:2017, EN
61000-3-2:2014, EN
61000-6-1:2007, EN
61000-6-2:2005, EN
61000-6-3:2007/
A1:2011,EN
61000-6-4:2007/
A1:2011

Talighet mot vibrationer IEC 60068-2-6

2,3 g (monterat pa
DIN-skena), 4 g (med
direktmontage)

Isolationskoordinater

Overspanningskategori I, 1 Nedsmutsningsgrad 2
Skyddsklass I, med PE-anslutning Isolationsspanning ingang / utgang 3.5 kv
Isolationsspanning utgang/jord 3.2 kV Isolationsspéanning utgang/jord 0.5 kV

Elsidakerhet (anvanda normer)

Elektrisk utrustning av maskiner

enligt EN60204

Skyddsklenspanning

SELV enligt IEC 60950-1,
PELV enligt EN 60204-1

Séakerhetstransformatorer for
nataggregat

Enligt EN 61558-2-16
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Anslutningsdata (ingang)

Anslutningsteknik Klambygel Antal plintar 3 for L/N/PE
Skruvmejselklinga 0,6 x3,5 Ledardiameter, AWG/kcmil, , max 12 AWG
Ledardiameter, AWG/kcmil, , min 30 AWG Ledardiameter, flexibel , max. 4 mm?2
Ledardiameter, flexibel , min. 0.2 mm?2 Ledardiameter, en-/flertradig , max. 4 mm?2
Ledardiameter, en-/flertradig , min. 0.2 mm?2

Anslutningsdata (signal)

Ledardiameter, fintradig (signal), max. 1.5 mm?2 Anslutningsteknik Skruvanslutning
Ledararea, AWG/kcmil, , max 16 Ledararea, solid , min. 0.2 mm?2
Ledararea, solid , max. 1.5 mm?2 Ledardiameter, fintradig (signal), min. 0.2 mm?2
Ledararea, AWG/kcmil, , min 28 mm?2

Anslutningsdata (utgang)

Anslutningsteknik Klambygelanslutning Antal plintar 5(++/---)
Ledardiameter, AWG/kcmil, , max 12 AWG Ledardiameter, AWG/kcmil, , min 30 AWG
Ledardiameter, flexibel , max. 4 mm? Ledardiameter, flexibel , min. 0.2 mm?2
Ledardiameter, en-/flertradig , max. 4 mm?2 Ledardiameter, en-/flertradig , min. 0.2 mm?2
Skruvmejselklinga 0,6x3,5

Signalisering

Potentialfri kontakt Ja LED gron/rod Gron: Drift (felfri), Blinkar

gront: férvarning 1>90
%, Gron/rod blinkande:
utgang frankopplad
(switch off-lage), Blinkar
rott: overlast/fel

Status rela (max. belastning)

Utgangsspanning OK (30

VDC/1A)
Klassificeringar
ETIM 8.0 EC002540 ETIM 9.0 EC002540
ETIM 10.0 EC002540 ECLASS 14.0 27-04-07-01
ECLASS 15.0 27-04-07-01
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Accessories

Andstéd

For att sakerstalla en permanent fixering pa
montageskenan och forhindra sidoforskjutning har
Weidmiiller andvinklar i programmet. Det finns
utféranden med skruv och skruvldsa utféranden.
P& andvinklarna finns markningsmajligheter, dven
for gruppmarkning och mojligheten att forvara

teststickkontakter.
Allméanna bestillningsdata
Typ WEW 35/1 VO GF SW Utférande
Art.nr. 1478990000 Andstod, svart, TS 35, V-0, Wemid, Bredd: 12 mm, 130 °C
GTIN (EAN) 4050118286892
Forp. 50 ST
Typ WEW 35/2 VO GF SW Utférande
Art.nr. 1479000000 Andstod, svart, TS 35, V-0, Wemid, Bredd: 8 mm, 130 °C
GTIN (EAN) 4050118286779
Forp. 50 ST
Sparskruvmejsel

VDE isolerad skruvmejsel for arbeten pa delar som star
under spanning pa upp till AC 1000 V och DC 1500V,
DIN EN 60900, IEC 900. Testad sakerhet GS, individuellt
testad Klinga av hoglegerat krom- vanadium - molybden-
stal, genomgaende hardad, brunerad

Allmanna bestillningsdata

Typ SDIS SLIM 0.6X3.5X100 Utférande

Art.nr. 2749610000 Montageverktyg, Klingbredd (B): 3.5 mm, Klingldngd: 100 mm,
GTIN (EAN) 4050118896350 Klingtjocklek: 0.6 mm

Forp. 18T

Montage

Tillbehor for montering av natdel fran Weidmiuiller.
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Allmanna bestillningsdata

Typ PRO TOP BRACKETS Utférande
Art.nr. 2575900000 Mounting foot
GTIN (EAN) 4050118683059

Forp. 1ST

Typ MTA 30 MF Utférande
Art.nr. 1251320000 Electronics housings, Mounting flange
GTIN (EAN) 4050118042702

Forp. 20 ST

Typ CP A WALLADAPTER 30 MM  Utférande
Art.nr. 1461870000

GTIN (EAN) 4050118268225

Forp. 1ST

Kommunikationsmoduler

Weidmdiillers anslutningsbara kommunikationsmoduler
gor det mojligt for enskilda komponenter att utbyta
viktig information med molnet. Detta lagger grunden
for malinriktad optimering av processen med hjalp

av overvakning och fjarrstyrning - faktorer som

spelar en avgorande roll for att 6ka verkningsgrad,
processstabilitet och tillganglighet. Modulerna ar
utformade enligt IP20-skydd, kan anvandas utan verktyg
och kan flexibelt anpassas till olika anpassningsbara
kommunikationsprotokoll.

Allmanna bestillningsdata

Typ PRO COM CAN OPEN Utforande

Art.nr. 2467320000 Communication module
GTIN (EAN) 4050118482225

Forp. 1ST

Typ PRO COM CAN OPEN EX Utforande

Art.nr. 2467340000 Communication module
GTIN (EAN) 4050118481822

Forp. 18T

Typ PRO COM DISPLAY 7S Utforande

Art.nr. 2466960000 Communication module
GTIN (EAN) 4050118481808

Forp. 1ST

Typ PRO COM IO-LINK Utférande

Art.nr. 2587360000 Communication module
GTIN (EAN) 4050118599152

Forp. 1ST
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BLZP 5.08HC/90F SN

Allméanna bestillningsdata

Hylsdelar med skruvanslutning i klambygelteknik for
ledaranslutning med ratvinklig utgangsriktning (90° eller
270°. Honkontakterna har plats for markning och kan
kodas. Lasning med hjalp av en flans eller 16sgoringsarm.
De har ocksa en integrerad plus/minus-skruv, skydd mot
felaktig insattning av ledaren och de levereras med oppna
klambyglar. HC = hogstrom.

Typ BLZP 5.08HC/03/90F SN B...  Utférande

Art.nr. 1950050000 Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 3,
GTIN (EAN) 4032248627981 90°, Klambygelanslutning, Anslutningsomrade, max. : 4 mm?2, Box
Forp. 72 ST

BLZP 5.00HC/90F SN

Allméanna bestillningsdata

Hylsdelar med skruvanslutning i klambygelteknik for
ledaranslutning med ratvinklig utgangsriktning (90° eller
270°. Honkontakterna har plats for markning och kan
kodas. Lasning med hjalp av en flans eller I6sg6ringsarm.
De har ocksa en integrerad plus/minus-skruv, skydd mot
felaktig insattning av ledaren och de levereras med oppna
klambyglar. HC = hogstrom.

Typ BLZP 5.00HC/04/90F SN B... Utférande

Art.nr. 2568290000 Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.00 mm, Antal poler: 4,
GTIN (EAN) 4050118578812 90°, Klambygelanslutning, Anslutningsomrade, max. : 4 mm?2, Box
Forp. 72 ST
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BCZ 3.81/270F

Allméanna bestillningsdata

Hylsdelar med skruvanslutning i klambygelteknik for
ledaranslutning.

For fri utformning av anslutningsnivan finns tre
utgangsriktningar:

¢ 180° ledare rakt mot anslutningsriktningen

¢ 90° ledare vinkelratt uppat mot anslutningsriktningen
¢ 270° ledare vinkelratt nerat mot
anslutningsriktningen

For att passa till de mest skilda krav pa anslutningen kan
tre olika kapslingar valjas:

¢ Standardkapsling utan flans

¢ Flans med skruv (F)

¢ Flans med Weidmdillers patenterade 16sgoringsbygel
(LR) for verktygslos, lasning och franskiljning utan
brytningar i kontakten

Weidmiiller stiftlister i delning 3,81 mm (0.15") har en
layout som ar kompatibel med vanligen forekommande
stiftlister och har plats for markning samt kan kodas.

Typ BCZ 3.81/03/270F SN BK ...  Utférande

Art.nr. 2569240000 Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.81 mm, Antal poler: 3,
GTIN (EAN) 4050118592436 180°, Klambygelanslutning, Anslutningsomrade, max. : 1.5 mm?2, Box
Forp. 50 ST
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