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RockStar® HighPower kapslingar ar tillverkade av hog-
hallfast tryckgjuten aluminium och erbjuder perfekt skydd
mot harda miljoforhallanden tack vare var kontinuerliga
optimering. Kapslingen i flera delar ger anvandarna moj-
lighet att undersoka arbetsprocesser ner till det sista ste-
get i arbetsflodet.

Allméanna bestillningsdata

Utférande HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass:
IP68, IP69, i ijackat tillstand, Lock, Klambygelan-
slutning

Art.nr. 2473940000

Typ HDC IP68 HP 24B 1M63

GTIN (EAN) 4064675005094

Forp. 1 items
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Godkidnnanden

ROHS Uppfyllelse
Matt och vikter

Nettovikt 78049
Temperaturer

Gransvarde, temperatur -50°C..120°C

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus

Kompatibel utan undantag

REACH SVHC

Nej mSvHC over 0,1 viktprocent

Kemikaliebestandighet

Innehall Aceton
Kemisk besténdighet Bestandigt
Innehall Dieselolja
Kemisk bestandighet Instabilt
Innehall Etylalkohol
Kemisk bestandighet Bestandigt

Innehall

Vaxelladsolja

Kemisk bestandighet

Villkorligt bestandigt

Innehall

Hydraulolja

Kemisk bestandighet

Villkorligt bestandigt

Innehall

Petroleumbensin

Kemisk bestandighet
Innehall
Kemisk bestandighet

Instabilt
Svett
Villkorligt bestandigt

Innehall

Bensin premium

Kemisk bestandighet Instabilt
Innehall Vatten
Kemisk bestandighet Bestandigt
Innehall uv
Kemisk besténdighet Bestandigt
Innehall Ozon
Kemisk bestandighet Bestandigt

Allmanna data

Utforande kapsling Lock Installationsstorlek 8
Fargkod svart (liknande RAL 9005) Yta Pulverlack
Typ Lock Serie HighPower
Halogenfri false BG 8
Skyddsklass IP68, IP69, i ijackat
tillstand
Allmanna data
Atdragningsmoment 171 Nm Kapslingsmaterial Aluminiumpressgjutgods
Yta Pulverlack Skyddsklass IP68, IP69, i ijackat
tillstand
Serie HighPower EMC-kapslingar Ja

Material laselement

Rostfritt stal
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Utférande

Overdel/Underdel/Lock Lock Atdragningsmoment 11 Nm

Antal kabelingang uppe 1 Utforande kapsling Lock
Utférande lassystem Klambygelanslutning Installationsstorlek 8
Kabelingang m. gdnga Typ Lock
Bygelutforande Klambygelanslutning Tatning Silikongummi
Ganga (inre) M 63 Farg (RAL) RAL 9005

BG

8

Viktig hanvisningstext

Produktinformation

Beroende pa den avsedda driften kan internt genererade spanningar overlappa driftspanningen
och innehalla motsvarande toppspanningar. Det ar absolut nédvandigt att se till att dessa
toppspanningar inte overstiger markspanningen. For anvandningar utanfor denna specifikation,

vanligen kontakta oss.

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC000437 ETIM 7.0 EC000437
ETIM 8.0 EC000437 ETIM 9.0 EC000437
ETIM 10.0 EC000437 ECLASS 9.0 27-44-02-02
ECLASS 9.1 27-44-02-02 ECLASS 10.0 27-44-02-02
ECLASS 11.0 27-44-02-02 ECLASS 12.0 27-44-02-02
ECLASS 13.0 27-44-02-02 ECLASS 14.0 27-44-02-02
ECLASS 15.0 27-44-02-02
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