BHZ 5.00/02 BK/BK PRT 31/07

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Produktillustration

For vara CH20M-serie erbjuder vi forsklassig service med
forkodade och markta honkontakter. Denna I6sning spa-
rar inte bara tid under installationen i elektronikkapsling
tack vare formarkningen utan ger ocksa skydd mot felak-
tig montering genom forkodningen - helt i enlighet med
Poka-Yoke-principen.

Allméanna bestillningsdata

Utforande Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.00
mm, Antal poler: 2, 90°, Klambygelanslutning, PRT
31/ 32; cod. 07, Box

Art.nr. 2492630000
Typ BHZ 5.00/02 BK/BK PRT 31/07
GTIN (EAN) 4050118502114
Forp. 150 items
Produktparametrar IEC:400V/10A /0.2-2.5 mm?
UL: 300V / 10 A/ AWG 26 - AWG 12
Forpackning Box
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Godkidnnanden

ROHS Uppfyllelse

Matt och vikter

Djup 30.6 mm Byggdjup (tum) 1.2047 inch
Hojd 29 mm Bygghojd (tum) 1.1417 inch
Bredd 14.6 mm Byggbredd (tum) 0.5748 inch
Langd 14.6 mm Bygglangd (tum) 0.5748 inch
Nettovikt 49

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus

Kompatibel utan undantag

REACH SVHC

Nej mSvHC 6ver 0,1 viktprocent

Systemviarden

Produktfamilj

OMNIMATE Housing - Anslutningstyp

Faltanslutning

serie CH20M
Ledaranslutningsteknik Klambygelanslutning Delning i mm (P) 5.00 mm
Delning i tum (P) 0.197 " Ledarutgangsriktning 90°
Antal poler 2 Polradstal 1
Markarea 2.5 mm?2 Beroringsskydd enligt DIN VDE 57 beroringssaker for

baksidan av handen

Beroringsskydd enligt DIN VDE 0470  IP 20 ansluten/ IP 10 ej Skyddsklass IP20 efter installation
ansluten
Koderbar Ja Avisoleringslangd 8 mm
Atdragningsmoment, min. 0.4 Nm Atdragningsmoment, max. 0.6 Nm
Klamskruv M 2,5 Skruvmejselklinga 0,6 x3,6
Skruvmejselklinga Norm DIN 5264 Stickcykler 25
Materialdata
Isoleringsmaterial PA 66 GF 30 Fargkod svart
Farg manoverelement svart Fargtabell (jamforbar) RAL 9011
Isoleringsmaterialgrupp | CTI (Comparative Tracking Index) 600 = CTI
Moisture Level (MSL) Brannbarhetsklass enligt UL 94 V-0
Kontaktmaterial CuSn Kontaktyta fortennad
Lagertemperatur, min. -40 °C Lagertemperatur, max. 70°C
Driftstemperatur, min. -25°C Driftstemperatur, max 120°C
Temperaturomrade Montage, min. -25°C Temperaturomrade Montage, max. 120°C
Anslutningsbara ledare
Anslutningsomrade, min. 0.13 mm? Anslutningsomrade, max. 3.31 mm?2
Ledardiameter, AWG, min. AWG 26 Ledardiameter, AWG, max AWG 14
entradig, min. HO5(07) V-U 0.2 mm?2 entradig, max. HO5(07) V-U 2.5 mm?2
Flertradig, min. HO7 V-R 0.2 mm? flertradig, max. HO7V-R 2 mm?2
fintradig, min. HO5(07) V-K 0.2 mm?2 fintradig, max. HO5(07) V-K 2.5 mm?2
med AEH med krage DIN 46 228/4, 0.25 mm?2 med andhylsa med krage DIN 46 2.5 mm?2
min. 228/4, max.
med andhylsa, DIN 46228 pt 1, min. 0.25 mm?2 med andhylsa enligt DIN 46 228/1, 2.5 mm?2
max.
Passtift enligt EN 60999 ax b; @ 2,8 mmx 2,4 mm; 3,0 mm  Referenstext Ytterdiametern pa

plastkragen ska inte
vara storre an rastret (P),
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Langd pa hylsor ska véljas
beroende pa produkten
och markspanningen.

Mairkdata enligt CSA

Markspanning (anvandargrupp B / CSA) 300 V

Markspanning (anvandargrupp C / CSA) 50 V

Maéarkspanning (anvandargrupp D / CSA) 300 V

Markstrom (anvandargrupp B / CSA) 10 A

Markstrom (anvandargrupp C / CSA) 10 A Markstrom (anvandargrupp D / CSA) 10 A
Ledardiameter AWG, min. AWG 26 Ledardiameter AWG, max. AWG 12
Markdata enligt UL 1059

Markspanning (anvandargrupp B /UL 300V Markspanning (anvandargrupp C /UL 50V
1059) 1059)

Markspanning (anvandargrupp D /UL 300V Markstrom (anvandargrupp B / UL 10 A
1059) 1059)

Markstrom (anvandargrupp C / UL 10 A Markstrom (anvandargrupp D / UL 10 A
1059) 1059)

Ledardiameter AWG, min. AWG 26 Ledardiameter AWG, max. AWG 12

Markdata enligt IEC

testad enligt standard

IEC 60664-1, IEC 61984 Markstrom, min. antal poler (Tu=20°C) 10 A

Markstrom, min. antal poler (Tu=40°C) 9 A Markspanning vid 6verspanningsk./ 400V
Nedsmutsningsgrad 11/2

Markspanning vid 6éverspanningsk./ 320V Markspanning vid 6verspanningskat.,/ 250V

Nedsmutsningsgrad 11l/2 Nedsmutsningsgrad I1l/3

Markspanning vid overspanningsk./ 4 kv Markspanning vid overspanningsk./ 4 kV

Nedsmutsningsgrad Il/2 Nedsmutsningsgrad Il/2

Markstotspanning vid dverspanningsk./

Nedsmutsningsgrad I11/3

4 kV Krypstracka, min. 3.2 mm

Luftstracka, min. 3 mm

Materialdata

Brannbarhetsklass enligt UL 94 V-0 Isoleringsmaterial PA 66 GF 30
Isoleringsmaterialgrupp | CTI (Comparative Tracking Index) 600 = CTI
Allméanna data

Fargkod svart Skyddsklass IP20 efter installation
Fargtabell (jamforbar) RAL 9011

Viktig hanvisningstext

IPC-konformitet

Konformitet: Produkterna utvecklas, tillverkas och levereras i enlighet med internationellt erkdnda
standarder och normer, och uppfyller de egenskaper som garanteras i databladet resp. har
designegenskaper i enlighet med IPC-A-6 10 "Klass 2". Ovriga ansprak gallande produkterna kan
bedémas pa begaran.

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC002638 ETIM 9.0 EC002638
ETIM 10.0 EC002638 ECLASS 14.0 27-46-02-02
ECLASS 15.0 27-46-02-02
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Produktillustration

Produktfordel

Bildliknande, Exempel pa anvandning

Deratingkurva

Deratingkurva
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