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Produktillustration

Att mata genom effekt, signaler och data ar det klassiska
kravet inom elteknik och styrskapsbyggnation. Det iso-
lerande materialet, anslutningssystemet och plintarnas
design ar funktionerna som skiljer sig. En genomgangs-
radplint ar lamplig for anslutning och/eller anslutning

av en eller flera ledare. De kan ha en eller flera anslut-
ningsnivaer som ar pad samma potential eller isolerade
mot varandra.

Allméanna bestillningsdata

Utférande Genomgangsplintblock, Skruvanslutning, mork-
beige, 10 mm2,57 A, 500 V, Antal anslutningar: 2

Art.nr. 2500950000

Typ WDU 10 SL STB 14

GTIN (EAN) 4050118514216

Forp. 50 items

OMPLIANT
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Godkiannanden

Godkannanden E M A

ROHS Uppfyllelse

Matt och vikter

Djup 46.25 mm Byggdjup (tum) 1.8209 inch

Byggdjup inkl. montageskena 47 mm Hojd 60 mm

Bygghojd (tum) 2.3622 inch Bredd 9.9 mm

Byggbredd (tum) 0.3898 inch Nettovikt 23.33¢g

Temperaturer

Lagertemperatur -25°C..55 °C Omgivningstemperatur -60 °C...85 °C

Varaktig driftstemperatur, min. -60 °C Varaktig driftstemperatur, max. 130°C

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel med undantag

RoHS-undantag (om tillampligt/kant) 6¢c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP a4720f28-c1be-43c4-a115-55415¢c294bda

Produktens koldioxidavtryck Vagga till grind 0,161 kg CO2 eq.

Allmant

Ledardiameter, AWG, max AWG 6 Ledardiameter, AWG, min. AWG 16

Normer IEC 60947-7-1 Montageskena obestyckad TS 35

Klambara ledare (Markanslutning)

Tolkdorn enligt 60 947-1 Ab Ledardiameter, AWG, max AWG 6

Anslutningsriktning pa sidan Atdragningsmoment, max. 2.4 Nm

Atdragningsmoment, min. 1.2 Nm Auvisoleringslangd 17 mm

Anslutningstyp Skruvanslutning Antal anslutningar 2

Anslutningsomrade, max. 10 mm?2 Anslutningsomrade, min. 1.31 mm?

Klamskruv M 4 Klingmatt 1,0x 5,56 mm

Ledardiameter, AWG, min. AWG 16 Ledararea, fintradig med dndhylsa DIN 10 mm?2
46228/4, max.

Ledararea, fintradig med andhylsor DIN 1.31 mm?2 Ledararea, fintradig med dndhylsa DIN 10 mm?2

46228/4, min. 46228/1, max.

Ledararea, fintradig med &andhylsa DIN  1.31 mm?2 Ledardiameter, fintradig, max. 6 mm?2

46228/1, min.

Ledararea, fintradig, min. 1.31 mm? Anslutningsarea, flertradig, max. 10 mm?

Anslutningsarea, flertradig, min. 1.31 mm?2 Elektrisk momentskruvdragare typ DMS 4

Ledararea, entradig, max. 10 mm?2 Ledararea, entradig, min. 1.31 mm?2

Anslutningsarea, fintradig, min. 1.31 mm?2

Klambara ledare (ytterligare anslutning)

Anslutningstyp, ytterligare anslutning

Skruvanslutning
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Markdata
Markarea 10 mm?2 Markspanning 500V
Maérkspanning DC 500V Markstrom 57 A
Str&ouml;m med max. ledare 76 A Normer IEC 60947-7-1
Genomgangsmotstand enligt IEC 0.56 mQ Markstétspanning 6 kV
60947-7-x
Forlusteffekt enligt IEC 6094 7-7-x 1.82W Nedsmutsningsgrad 3
Materialdata
Grundlaggande material Wemid Fargkod morkbeige
Brannbarhetsklass enligt UL 94 V-0
Systemparametrar
Utférande Skruvanslutning, med Andplatta kravs Ja
fjaderanslutning, for
skruvbar 6verkoppling,
Oppen pa en sida
Antal potentialer 1 Antal vaningar 1
Antal klamstallen per vaning 2 Antal potentialer per vaning 1
Nivaer internt 6verkopplade Nej PE-anslutning Nej
Montageskena obestyckad TS 35 N-Funktion Nej
PE-Funktion Nej PEN-Funktion Nej
ytterligare tekniska data
Oppna sidor hoger explosionstestat utforande Ja
Monteringstyp ihakad
Klassificeringar
ETIM 8.0 EC000897 ETIM 9.0 EC000897
ETIM 10.0 EC000897 ECLASS 14.0 27-25-01-01
ECLASS 15.0 27-25-01-01
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Accessories

Markningshallare

Markningshallaren ger mojlighet till ytterligare montering
av standardmarkningar med en delning pa 5 eller

5,1 mm. De vinklade hallarna kan kopas som tillval

och kan monteras i alla standardméarkningskanaler i
Klippon® modulara anslutningsplintar. Kopplingar for
markningstyper kan hittas bland respektive tillbehor for
avsedda markningshallare.

Allméanna bestillningsdata

Typ BZT 1 WS 10/5 Utférande

Art.nr. 1805490000 Tillbehoér, Markningshallare
GTIN (EAN) 4032248270231

Forp. 100 ST

Typ BZT 1 ZAWS 10/5 Utférande

Art.nr. 1805520000 Tillbehoér, Markningshallare
GTIN (EAN) 4032248270248

Forp. 100 ST

Creation date 03.01.2026 04:49:15 MEZ

Catalogue status / Drawings b


https://eshop.weidmueller.com/p/1805490000
https://eshop.weidmueller.com/p/1805520000

