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Produktillustration

RoHS

Vnmum

Klippon® Connect energimatningsplintar WPD mojlig-
gor en enkel och saker installation av aluminium- och
kopparledare pa ett litet utrymme. En energiforsorjnings-
eller 6vervakningsanslutning kan ocksa anvéandas som
ett alternativ. Kunderna kan anvanda energimatningsplin-
tarna WPD, oavsett ledarmaterial. De kan monteras
antingen direkt eller pa DIN-skena TS35.

Allméanna bestillningsdata

Utférande Potentialférdelningsplint, Skruvanslutning, gron,
50 mm2, 150 A, 1000 V, Antal anslutningar: 2,
Antal vaningar: 1

Art.nr. 2502550000

Typ WPD 130 1X50/1X50 GN
GTIN (EAN) 4050118516272

Forp. 9 items
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ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat nr (cURus) E60693

Matt och vikter

Djup 45 mm Byggdjup (tum) 1.7716 inch
Hojd 70 mm Bygghojd (tum) 2.7559 inch
Bredd 22 mm Byggbredd (tum) 0.8661 inch
Nettovikt 39¢

Temperaturer

Lagertemperatur -25°C..56°C Omgivningstemperatur -5°C..40°C
Varaktig driftstemperatur, min. -50 °C Varaktig driftstemperatur, max. 120°C

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC Nej mSvHC 6ver 0,1 viktprocent

Markdata IECEx/ATEX

Certifikat nr. (ATEX) CNEX18ATEX0016U Certifikat nr. (IECEX) IECEXNEX18.0010U
Max. spanning (ATEX) 880V Strom (ATEX) 150 A
Ledararea max. (ATEX) 50 mm?2 Max. spanning (IECEX) 880V
Strom (IECEX) 150 A
Allmant
Antal poler 1 Ledardiameter, AWG, max AWG 1/0
Monteringsanvisning Montageskena/ Ledardiameter, AWG, min. AWG 10
montageplatta
Normer IEC 60947-7-1, UL 1059, Montageskena obestyckad TS 356
CSA

Klambara ledare (Markanslutning)

Ledardiameter, AWG, max AWG 1/0 Anslutningsriktning pa sidan
Anslutningstyp 2 Skruvanslutning Anslutningstyp Skruvanslutning
Antal anslutningar 2 Anslutningsomrade, max. 50 mm?2
Anslutningsomrade, min. 2.5 mm? Ledardiameter, AWG, min. AWG 10
Ledararea, fintradig med andhylsor DIN 2.5 mm? Ledararea, fintradig med andhylsa DIN 35 mm2
46228/4, min. 46228/1, max.

Ledararea, fintradig med dndhylsa DIN 2.5 mm?2 Ledardiameter, fintradig, max. 50 mm?2
46228/1, min.
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Ledararea, fintradig, min. 2.5 mm? Anslutningsarea, flertradig, max. 50 mm?

Anslutningsarea, flertradig, min. 2.5 mm? Ledararea, entradig, max. 50 mm?2

Ledararea, entradig, min. 2.5 mm?2

Klambara ledare (ytterligare anslutning)

Anslutningstyp, ytterligare anslutning  Skruvanslutning

Mairkdata

Markarea 50 mm?2 Markspanning 1000V

Markspanning AC 1000V Markspanning DC 1000V

Markstrom 150 A Str&ouml;m med max. ledare 150 A

Normer IEC 60947-7-1, UL 1059, Genomgangsmotstand enligt IEC 0.21 mQ
CSA 60947-7-x

Markstotspanning 8 kV Forlusteffekt enligt IEC 6094 7-7-x 480 W

Overspanningskategori I} Nedsmutsningsgrad 3

Markdata enligt UL

Certifikat nr (cURus) E60693

Materialdata

Grundlaggande material Wemid Fargkod gron

Brannbarhetsklass enligt UL 94 V-0

Systemparametrar

Utforande Skruvanslutning Andplatta kravs Nej

Antal potentialer 1 Antal vaningar 1

Antal klamstallen per vaning 2 Nivaer internt 6verkopplade Nej

PE-anslutning Nej Montageskena obestyckad TS 35

PE-Funktion Nej

ytterligare tekniska data

Monteringsanvisning Montageskena/ explosionstestat utférande Ja
montageplatta

Monteringstyp ihakad

Viktig hanvisningstext

Produktinformation Du hittar mer information pa nedladdningssidorna i webbkatalogen

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC000897 ETIM 7.0 EC000897

ETIM 8.0 EC000897 ETIM 9.0 EC000897

ETIM 10.0 EC000897 ECLASS 9.0 27-14-11-20

ECLASS 9.1 27-14-11-20 ECLASS 10.0 27-14-11-20

ECLASS 11.0 27-14-11-20 ECLASS 12.0 27-14-11-20

ECLASS 13.0 27-25-01-19 ECLASS 14.0 27-25-01-19

ECLASS 15.0 27-25-01-19
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Conductor connection data according to IEC 60947-7-1 (Cu)

o
'
ot
[
o
o
.
255 mm*
‘max. current with 250 m (acc. 10 IEC)

14Nm

10Nm

16mm

Alen screw M10 (SW 5 mm)
jm =3 (= O o a]
Stranded Sold Fleible with ferrule Sector shaped

Conductor connection data according to UL 1059 (Al+Cu)
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Tillbehor

Kapa

Vara system for pekskydd ger storre sakerhet i

kopplingsskap. De skyddar mot elstotar som orsakas av

oavsiktlig kontakt med spéanningsférande delar pa grund
3 av drift eller fel.

Allméanna bestillningsdata

Typ WPDPC X30 GY Utférande
Art.nr. 2503330000 Tackhuv (plint), Wemid
GTIN (EAN) 4050118533323
Forp. 54 ST
Neutral
Dekafix (DEK) markning ar den universella markningen

for alla kabel- och kontaktdon samt for elektroniska
underenheter. Systemet ar idealiskt for korta talserier och
tacker ett brett utbud av fardiga markningar.
D — 27”} : Remsmontering for snabb uppmarkning i endast ett
I arbetssteg. Markningen ar lattlast, kontrastrik och finns i

[ CIIILLLLE | olika bredder.

CLLLLLLLLL | e Stort urval av markningar klara att anvandas

I * Remsmontering for snabb uppmarkning
* Anslutningsmarkning som passar till Weidmiillers
samtliga kabelkontakter,
¢ Finns som neutralt MultiCard eller som standardtryck
i karta.For specialtryck: Skicka en fil till oss av
var markningsprogramvara M-Print PRO eller
M-Print PRO Online (utan installation) for dina
markningsspecifikationer.

B

Allmanna bestillningsdata

Typ DEK 5/5 MC NE WS Utférande

Art.nr. 1609801044 Dekafix, Plintmarkning, 5 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00
GTIN (EAN) 4008190397111 Weidmueller, vit

Forp. 1000 ST

Stiftnyckelsatser

Insexnyckel i genomhardat krom-vanadin-stal, tillverkad
enligt DIN ISO 2936 L (DIN 91 1), ytan hogklassigt
foradlad.
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Allmanna bestillningsdata

Typ SKWSD-S 1,6-10,0 Utférande
Art.nr. 9008850000 Mounting tool
GTIN (EAN) 4032248266609

Forp. 1ST

Typ SKS 2,0-8,0 MR Utférande
Art.nr. 9008870000 socket wrenches
GTIN (EAN) 4032248266623

Forp. 18T

Markningshallare

Markningshallaren ger mojlighet till ytterligare montering
av standardmarkningar med en delning pa b5 eller

5,1 mm. De vinklade hallarna kan kopas som tillval

och kan monteras i alla standardméarkningskanaler i
Klippon® modulara anslutningsplintar. Kopplingar for
markningstyper kan hittas bland respektive tillbehor for
avsedda markningshallare.

Allméanna bestillningsdata

Typ BZT 1 WS 10/5 Utfoérande

Art.nr. 1805490000 Tillbehoér, Méarkningshallare
GTIN (EAN) 4032248270231

Forp. 100 ST

Typ BZT 1 ZAWS 10/5 Utférande

Art.nr. 1805520000 Tillbehoér, Markningshallare
GTIN (EAN) 4032248270248

Forp. 100 ST
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