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Exakt vridmoment kravs vid arbeten, som erfordrar stor
noggrannhet, effektivitet och hog repeternoggrannhet.
Den perfekta uppgiften for de nya momentskruvmejslarna
fran Weidmiiller med de ergonomiska handtagen och det
unika systemet med utbytbara klingor.

e Kompakt och latt konstruktion

¢ Momentinstallning med specialverktyg (ingar i leveran-
sen), oonskad andring ar utesluten

* Ergonomiska greppstorlekar anpassade till vridmo-
mentsomradet

* Verktygen ar individuellt testade och forsedda med ett
ID-nummer, 100 % kvalitetskontroll med intyg och pro-
duktreferens.

¢ Klicksignal nar vriidmomentet uppnatts, tydligt hor- och
kénnbart, ingen onédig mandvrering

¢ Utbytesklingor i hogklassig slitagetaligt verktygsstal.

¢ Alla verktyg uppfyller precisionskraven i EN ISO 6798,
BS EN 26789, ASME B107.14M

¢ Noggrannhet +/- 6% av det instéllda skalvardet

1000V

IEC 60900

Allmanna bestillningsdata

Utférande Screwdriver insert
Art.nr. 2506030000
Typ WB I VK 1

GTIN (EAN) 4050118520538
Forp. 1 items
Forpackning ovrigt
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Matt och vikter

Djup 7 mm Byggdjup (tum) 0.2756 inch
Hojd 75 mm Bygghojd (tum) 2.9527 inch
Bredd 7 mm Byggbredd (tum) 0.2756 inch
Nettovikt 8g
Miljooverenstammelse for produkt
RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC Nej mSvHC 6ver 0,1 viktprocent
Tekniska data
Artikelbeskrivning VDE-isolerad utbytesklinga

for fyrkantsskruvar
Skruvverktyg
Form fyrkant storlek #1
inchtdragningsmoment, max. 5.5 Nm
Klassificeringar
ETIM 8.0 EC002120 ETIM 9.0 EC002120
ETIM 10.0 EC002120 ECLASS 14.0 21-04-04-35
ECLASS 15.0 21-04-04-35
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