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Exempel pa anvandning

Avbildning liknande
Effektivt skydd, optimerad ergonomi och sluten design:
Fran dragavlastningen av de anslutna ledarna via sikt-
och beroringsskyddet och dnda till draghjalpen: Tackka-
porna, som kan tillaggsmonteras i efterhand, uppfyller pa
samma gang mekaniska, optiska och haptiska uppgifter.
De bada halvskalarna omsluter stickproppen helt och hal-
let, hakar sakert i varandra och ger foljande funktioner:
* Dragavlastning med buntband eller integrerad kabel-
klammer.
* Markning med dekafix eller kabelremsor
¢ Uppradningsbarhet utan polférlust eller rastersprang
e Kompatibilitet: lamplig for stickproppar med och utan
flans eller infastningsbockar.
* Flexibilitet: beroende pa byggstorlek ar 1-3 kabelut-
gangar i olika riktningar avsedda
Pa sa satt sakerstaller Weidmuillers tackkapor mer stabili-
tet, battre identifiering, full kompatibilitet och flexibilitet.
Resultatet: Maximal sakerhet och anvandarvanlighet for
applikationer och anvandare.

Allmanna bestillningsdata

Utférande Kretskortsstickanslutning, Tillbehor, Kapans 6ver-
del, svart, Antal poler: 9

Art.nr. 2507110000

Typ BLZP AH 9 BK

GTIN (EAN) 4050118524277

Forp. 10 items

Produktparametrar

Forpackning Box
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Godkidnnanden

ROHS Uppfyllelse

Matt och vikter

Hojd 48 mm Bygghojd (tum) 1.8898 inch
Bredd 19 mm Byggbredd (tum) 0.748 inch
Langd 45 mm Bygglangd (tum) 1.7716 inch
Nettovikt 175¢g

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus

Kompatibel utan undantag

REACH SVHC Nej mSvHC 6ver 0,1 viktprocent

Packaging

Forpackning Box VPE-langd 159.00 mm
VPE-bredd 107.00 mm VPE-hojd 54.00 mm
Systemparametrar

Produktfamilj

OMNIMATE Signal - serie BL/SL 5.08

Delning i mm (P) 5.08 mm
Delning i tum (P) 0.200"
Antal poler 9
L1itum 0.197"
Polradstal 1
Atdragningsmoment Momenttyp Lockskruv

Anvandningsinformation Atdragningsmoment min. 0.4 Nm

max. 0.5 Nm

Materialdata
Isoleringsmaterial PBT Fargkod svart
Fargtabell (jamforbar) RAL 9011 Moisture Level (MSL)
Brannbarhetsklass enligt UL 94 V-0 Lagertemperatur, min. -40 °C
Lagertemperatur, max. 70°C Driftstemperatur, min. -50°C
Driftstemperatur, max 100 °C Temperaturomrade Montage, min. -25°C
Temperaturomrade Montage, max. 100 °C

Markdata enligt IEC

testad enligt standard

IEC 60664-1, IEC 61984

Viktig hdnvisningstext

IPC-konformitet

Konformitet: Produkterna utvecklas, tillverkas och levereras i enlighet med internationellt erkéanda
standarder och normer, och uppfyller de egenskaper som garanteras i databladet resp. har
designegenskaper i enlighet med IPC-A-6 10 "Klass 2". Ovriga ansprak gallande produkterna kan
bedomas pa begaran.

Hanvisningstext

¢ Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity
70%, 36 months

Skapandedatum 30.11.2025 10:00:44 MEZ

Katalogversion / Ritningar



BLZP AH 9 BK

Tekniska data

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC002943 ETIM 7.0 EC002943
ETIM 8.0 EC002943 ETIM 9.0 EC002943
ETIM 10.0 EC002943 ECLASS 9.0 27-44-04-92
ECLASS 9.1 27-44-04-92 ECLASS 10.0 27-44-04-92
ECLASS 11.0 27-46-04-05 ECLASS 12.0 27-46-04-05
ECLASS 13.0 27-46-04-05 ECLASS 14.0 27-46-04-05
ECLASS 15.0 27-46-04-05
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