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Avbildning liknande

Allméanna bestillningsdata

Utforande Surge voltage arrester, Low voltage, Surge protec-
tion | / Il, with remote contact

Art.nr. 2530190000

Typ VPU PV I+ 3R 1000 E

GTIN (EAN) 4050118540505

Forp. 1 items
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Tekniska data
Godkiannanden
Godkannanden
ROHS Uppfyllelse
Matt och vikter
Djup 70 mm Byggdjup (tum) 2.7559 inch
Hojd 104.5 mm Bygghojd (tum) 4.1142 inch
Bredd 54 mm Byggbredd (tum) 2.126 inch
Montagematt hojd 75 mm Nettovikt 447 g
Temperaturer
Lagertemperatur -40 °C...85 °C Drifttemperatur -40 °C...85 °C
Fuktighet 5-95 % rel. fuktighet
Miljooverenstammelse for produkt
RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC Nej mSvHC over 0,1 viktprocent
Allménna data
Optisk funktionsdisplay gron = ok, rod = avledare Utférande Overspanningsskydd | / 11,
defekt, byt ut Med fjarrkontakt
Byggform Installationskapsling; 3 TE, Brannbarhetsklass enligt UL 94 V-0
Insta IP20
Fargkod svart, orange Skyddsklass IP20
Montageskena obestyckad TS 35 Hojdomrade for drift <4000 m
Anslutningsdata fjarrmeddelande
Ledaranslutningsarea, entradig, min. 0.25 mm?2 Avisoleringslangd 12 mm
Anslutningstyp PUSH IN Ledaranslutningsarea, entradig, max. 1.5 mm?2
Fotovoltaik tekniska data
Normer EN 61643-31, EN Blixtteststrom limp (10/350 ps) 6.25 kA
50539-11
Skyddsniva Up (+/-, -/PE, +/PE) <3.8kV Drifthojd i ojordat PV-system <4000 m
Kortslutning strom ISCPV 11000 A Total avledningsstrom Itotalt (8/20us) 50 kA
Avledningsstrom In (8/20 us) 20 kA Kravklass Typ I/11
Drifthojd i det jordade PV-systemet <2000 m Total avledningsstrom Itotalt (10/350us)6.25 kA
PV-anlaggningens spanning, max. Ucpv 1100V
Isolationskoordinater enligt EN 50178
Overspanningskategori [} Nedsmutsningsgrad 2
Markdata IEC/EN
Antal poler 3 Lackstrom vid Un 30 pA
Signalkontakt 250V 1A 1CO Markspanning (DC) 1000V
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Tekniska data

Spéanningstyp DC Svarstid/reservtid <25 ns

Normer EN 61643-31, EN Blixtteststrom limp (10/350 ps) 6.25 kA
50539-11

Hogsta normalspanning, Uc (DC) 1000V Energikoordinater (<10 m) Typ I, Typ II, Typ llI

Avledningsstrom Imax. (8/20 us) ledare- 40 kA

Overspanningsskydd typ

T1.T2

PE

Integrerad forsakring Nej

Allmanna data

Antal poler 3 Skyddsklass IP20
Fargkod svart, orange

Anslutningsdata

Avisoleringslangd 18 mm Anslutningstyp Skruvanslutning
Avisoleringslangd nominellt 18 mm Atdragningsmoment, min. 3 Nm
Atdragningsmoment, max. 4.5 Nm Anslutningsomrade, markarea 6 mm?
Anslutningsomrade, min. 1.5 mm? Anslutningsomrade, max. 35 mm?
Ledardiameter, entradig min. 1.5 mm? Ledardiameter, entradig max. 35 mm?
Ledararea, fintradig, min. 1.5 mm?2 Ledardiameter, fintradig, max. 35 mm?2
Anslutningsarea, flertradig, min. 1.5 mm?2 Anslutningsarea, flertradig, max. 35 mm?2
Elektriska data

Spéanningstyp DC

Garanti

Tidsperiod 5 Ar

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC001457 ETIM 9.0 EC001457
ETIM 10.0 EC001457 ECLASS 14.0 27-17-14-03
ECLASS 15.0 27-17-14-03
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Circuit diagram
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Tillbehor

Kryssparskruvmejsel, typ Phillips

VDE-isolerad kryssmejsel, Typ Phillips, SDIK PH DIN
7438, 1S0O 8764 /2-PH, klingprofil enligt ISO 8764-PH,
SoftFinish-handtag

Allmanna bestillningsdata

Typ SDIKPH1 X 80 Utférande

Art.nr. 2749890000 Skruvmejsel, Klingbredd (B): 1 mm, 80 mm, Klingtjocklek: 1
GTIN (EAN) 4050118897098

Forp. 18T

Spar-Skruvmejsel

VDE-isolerad sparskruvmejsel, SDI DIN 7437, 1ISO
2380/2, klingprofil enligt DIN 5264, 1ISO 2380/1,
SoftFinish-handtag

D

Allmanna bestillningsdata

Typ SDIS 1.0X5.5X125 Utférande

Art.nr. 2749850000 Skruvmejsel, Klingbredd (B): 5.5 mm, Klinglangd: 125 mm,
GTIN (EAN) 4050118897050 Klingtjocklek: 1 mm

Forp. 18T

Neutral

ESG ar den beprévade markningen for manga kanda
elektriska apparater i MultiCard-format. Resultatet ar en
hogklassig apparatmarkning med en kontrastrik text.
Olika typer ar tillgangliga for enheter fran tillverkare som
Siemens, ABB, Beckhoff osv.

Fordelar i korthet:

¢ Universellt anvandbara skyltar, beroende av typ:
antingen sjalvhaftande eller snappbara markningar.

* For apparater pa skena, som t.ex. automatsakringar,
erbjuder vi ESG for pasnappning pa en skyltskena

* Individuellt tryck med laserkvalitet efter uppgift

For specialtryck: Skicka en fil till oss av var
markningsprogramvara M-Print PRO eller M-

Print PRO Online (utan installation) for dina
markningsspecifikationer.
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Tillbehor -

Allmanna bestillningsdata

Typ ESG 6/15 K MC NE WS Utforande

Art.nr. 1880100000 ESG, Apparatmérkning x 15 mm, PA 66, Fargkod: vit, sjalvhaftande
GTIN (EAN) 4032248478781

Forp. 200 ST
VPU-serien

Omfattande tillbehor for hela produktsortimentet

Allmanna bestillningsdata

Typ VPU PV EXTENDER Utférande
Artr. 3123510000

GTIN (EAN) 4099987270199

Forp. 9ST

Utbytesavledare

Allmanna bestillningsdata

Typ VPU PV I+11 0 1000 E Utforande

Art.nr. 2530530000 Surge voltage arrester, Low voltage, Accessories, Surge protection | /
GTIN (EAN) 4050118540741 I, Spare arrester

Forp. 9ST

Skapandedatum 09.12.2025 11:31:43 MEZ

Katalogversion / Ritningar


https://eshop.weidmueller.com/p/1880100000
https://eshop.weidmueller.com/p/3123510000
https://eshop.weidmueller.com/p/2530530000

Weidmiiller 3t

VPUPVI+HII3R 1000 E Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tillbehor

VPU-serien

Omfattande tillbehor for hela produktsortimentet

Allméanna bestillningsdata

Typ VPU LOCKING CLIP S Utférande
Art.nr. 2735080000

GTIN (EAN) 4050118826050

Forp. 10 ST

Typ PLUG VPU AC Utférande
Art.nr. 2855300000

GTIN (EAN) 4064675533283

Forp. 10 ST
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