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Med SNAP IN-anslutningen ar ledarens anslutningsniva
redan 6ppen och den avisolerade kontakten kan enkelt
foras in. | andlaget stangs den patenterade spannme-
kanismen automatiskt. Darigenom &r den sa gott som
underhallsfri och en séker, permanent och vibrationssaker
anslutning upprattas. Weidmiuiller &r darfor den forsta och
enda tillverkaren som erbjuder detta innovativa anslut-
ningssystem.

Allméanna bestillningsdata

Utférande HDC - Kontakt, Hylsa, 500V, 16 A, Antal poler: 10,
SNAP IN, Installationsstorlek: 4

Art.nr. 2535120000

Typ HDC HE 10 N FQT BL

GTIN (EAN) 4050118578218

Forp. 1 items
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Godkidnnanden
Godkannanden
]
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat nr (cURus) E92202
Matt och vikter
Djup 64 mm Byggdjup (tum) 2.5197 inch
Hojd 36.3 mm Bygghojd (tum) 1.4291 inch
Bredd 34 mm Byggbredd (tum) 1.3386 inch
Nettovikt 60g
Temperaturer
Gransvarde, temperatur -40°C...125°C

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus

Kompatibel med undantag

RoHS-undantag (om tillampligt/kant)

6¢

REACH SVHC

Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP

€98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda3647412f

Allmianna data

Antal poler 10
Stickcykler Ag 2500
Stickcykler Au 2500
Anslutningstyp SNAP IN
Installationsstorlek 4
Brannbarhetsklass enligt UL 94 V-0
Genomgangsmotstand (6) 2 mQ
Isolationsmotstand 1010 Q

Isoleringsmaterial

PC glasfiberforstarkt (UL-listad och jarnvag-kvalificerad), PA 66/6

Isoleringsmaterialgrupp

Illa

Tightening torque, max. PE connection 1.5 Nm

Yta Silver passiverad

Typ Hylsa

Nedsmutsningsgrad 3

Tightening torque, min. PE connection 1.2 Nm

Grundlaggande material Kopparlegering

Serie HE

Markspanning (DIN EN 61984) 500V

Markspanning enligt UL/CSA 600 V AC/DC

Markstotspanning (DIN EN 61984) 6 kV

Markstrom (DIN EN 61984) 16 A

Markstrom (UR) Ledaranslutningsarea, genomsnitt AWG 16
Markstrom 10 A

Markstrom (cUR) Ledaranslutningsarea, genomsnitt AWG 16
Markstrom 10.3 A

Halogenfri true
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Lag rokutveckling enligt DIN EN Ja
45545-2

BG 4
Antal signalkontakter 0
Antal effektkontakter 10
Matt

Bredd 34 mm

Anslutningsdata PE

Anslutningstyp PE Skruvanslutning Klingmatt slits (PE-anslutning) SD0,8x4,0
Avisoleringslangd PE-anslutning 10 mm Tightening torque, max. PE connection 1.5 Nm
Tightening torque, min. PE connection 1.2 Nm Montageskruv M 4
Maérkarea 4 mm?2 Ledardiameter, AWG (PE), min. AWG 20
Ledaranslutningsarea AWG (PE), max. AWG 12
Utférande
Ledardiameter, AWG, max AWG 16 Avisoleringslangd nominellt 10 mm
Anslutningstyp SNAP IN Installationsstorlek 4
Genomgangsmotstand (6) 2 mQ Klingmatt SD 0,6 x 3,5
Ledardiameter, AWG, min. AWG 20 Ledardiameter, entradig max. 2.5 mm?2
Ledardiameter, entradig min. 0.5 mm?2 Ledararea, fintradig med andhylsa DIN 2.5 mm?2
46228/1, max.
Ledararea, fintradig med andhylsa DIN  0.34 mm?2 Ledardiameter, fintradig, max. 2.5 mm?2
46228/1, min.
Ledararea, fintradig, min. 0.5 mm?2 Ledardiameter, max. 2.5 mm?2
Ledardiameter, min. 1T mm?2 Yta Silver passiverad
Grundlaggande material Kopparlegering BG 4
Klassificeringar
ETIM 8.0 EC000438 ETIM 9.0 EC000438
ETIM 10.0 EC000438 ECLASS 14.0 27-44-02-05
ECLASS 15.0 27-44-02-05
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Spar-Skruvmejsel

VDE-isolerad sparskruvmejsel, SDI DIN 7437, ISO
2380/2, klingprofil enligt DIN 5264, 1SO 2380/1,
SoftFinish-handtag

Allméanna bestillningsdata

Typ SDIS 0.6X3.5X100 Utférande
Art.nr. 9008390000 Skruvmejsel, Skruvmejsel
GTIN (EAN) 4032248056354
Forp. 18T
Typ SDS 0.6X3.5X100 Utférande
Art.nr. 9008330000 Skruvmejsel, Skruvmejsel
GTIN (EAN) 4032248056286
Forp. 1ST
DSTV
Till vara insatser erbjuder vi olika tillbehor. Detta omfattar
e bland annat kodningar for insatserna.

Allmanna bestillningsdata

Typ DSTV COBUS Utférande

Art.nr. 1471500000 Mangpoliga kontakdon, Tillbehor, Koderelement
GTIN (EAN) 4008190178543

Forp. 100 ST

Typ DSTV COST4 Utférande

Art.nr. 1471300000 Mangpoliga kontakdon, Tillbehor, Kodningssystem
GTIN (EAN) 4008190017354

Forp. 100 ST
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