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Rorelsedetektor for WIL-LED-armatur med skruvkoppling,
3 m matningskabel och M12-kabel for anslutning till WIL-
lampan. Justerbar omkopplingstid.

Allméanna bestillningsdata

Art.nr. 2537700000

Typ WIL-BM-SK-M 12-3.0U
GTIN (EAN) 4050118549140
Forp. 1 items
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Godkidnnanden

Godkannanden

ROHS Uppfyllelse

Matt och vikter

Djup 44 mm Byggdjup (tum) 1.7323 inch
Hojd 33 mm Bygghojd (tum) 1.2992 inch
Bredd 76 mm Byggbredd (tum) 2.9921 inch
Nettovikt 100g

Temperaturer

Drifttemperatur -20-60°C

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 82a8bf14-9104-4cad-ab0c-226d976fdcac

Allmianna tekniska data

Skyddsklass IP20
Uppehallstid, min. 1 min
Uppehallstid, max. 10 min
Detekteringsomrade min. Om

max. 8m

Konfigurerbar Nej
Detekteringsomrade (vinkel) 120°
Anslutningsdata
Kodering A Anslutningsganga M12
Atdragningsmoment 0.8 Nm Koppling PIN 4: + (svart), PIN 3: -

(bla)

Elektriska data
Markspénning 24V DC Markstrom <6.0A
Tekniska data for kabel
Kabel material PUR Mantelfarg svart
Kabellangd 3m Ledararea 0.34 mm?2
Klassificeringar
ETIM 8.0 EC002955 ETIM 9.0 EC002955
ETIM 10.0 EC002955 ECLASS 14.0 27-11-06-92
ECLASS 15.0 27-11-06-92
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PUR halogenfri svart (U)

PUR

halogen free

Allmanna bestillningsdata

Givar-/stalldonsledningar anvands for anslutning av givare
och stalldon och for data- eller spanningsoverforing i

en rad olika applikationer. Den formgjutna ledningen
erbjuder en ansluten och testad anslutning av
kontaktdonet till den fabriksanslutna ledningen.
Ledningarna kan bli utsatta for en mangd olika driftvillkor
sasom fukt, damm, varme, kyla, stotar och vibration.

Vara produktutvecklare har sarskilt fokuserat pa den har
aspekten och tagit fram en rad olika M8 och M 12 givar-/
stalldonsledningar, s& att du kan hitta den I6sning du
behover for din applikation.

M8 och M 12 givar-/stalldonsledningar levereras som
standard med muttrar av fornicklad massing. Om du
behover en produkt for en extremt kravande miljo kan vi
aven tillhandahalla en variant med plastmutter. Darmed
kan produkten anvandas i omgivningar dar ledningar med
fornicklade M8 och M 12 muttrar skulle rosta.

Om det ar nagot du inte har hittat eller behover du
radgivning? Kontakta oss!

Typ SAIP-M12BG-3-3.0U Utférande

Art.nr. 1108730300 Sensor/Aktuator-Ledning, En &nde utan kontakt, M12, Antal poler :
GTIN (EAN) 4032248888481 3, 3 m, Hylsa, rak, Skarmad: Nej, LED: Nej, Mantelmaterial: PUR,
Forp. 1ST Halogener: Nej

Typ SAIL-M12BG-3-3.0U Utférande

Art.nr. 9457820300 Sensor/Aktuator-Ledning, En &nde utan kontakt, M12, Antal poler :
GTIN (EAN) 4032248228195 3, 3 m, Hylsa, rak, Skarmad: Nej, LED: Nej, Mantelmaterial: PUR,
Forp. 1ST Halogener: Nej

Skruvplintanslutning

Allmanna bestillningsdata

Individuella kabellangder kravs ofta nufortiden. For att
uppfylla detta krav erbjuder Weidmiiller ett brett utbud av
kontaktdon for fri konfektionering.

Han- och hondelar for konfektionerbar montering

for anslutningarna M8, M12, M16 och 7/8" som ar
mycket stabila och till exempel passar for maskinteknik.
Kontaktdonet M 12 erbjuder ett urval av 5 olika
anslutningssystem.

Skruvanslutningen kan anvéndas i en mangd

olika applikationer. Med denna teknologi kan

ledaren, alternativt med andhylsor, kopplasini
anslutningselementen och fastas med en skruv. Den ar
den klassiska och billigaste anslutningstekniken som aven
fungerar med flera ledare i en anslutning.

Typ SAIBGS-P-4A-4/6-M12 Utférande

Art.nr. 9457240000 Féltanslutningsbar anslutning, M12
GTIN (EAN) 4008190312275

Forp. 18T
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Typ SAISGS-P-4A-4/6-M12 Utférande

Art.nr. 9457550000 Faltanslutningsbar anslutning, M12
GTIN (EAN) 4032248167647

Forp. 1ST
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