APGTB 4 FT 4C/2 BL

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Produktillustration

Vissa applikationer kraver att en jackbar, modular I6sning
blir mer fintradig eller underlattar montagen. Dar kom-
pletta funktionella enheter maste forfabriceras eller ersat-
tas kravs modulér och fintrddig anslutningsteknik. Var
jackbara plintar kan snabbt bestyckas och ar fullstandigt
fabrikstestade.

Allméanna bestillningsdata

Utférande stickbar radplint, PUSH IN, 4 mm2, 800V, 32 A,
bla

Art.nr. 2540100000

Typ APGTB 4 FT 4C/2 BL

GTIN (EAN) 4050118551952

Forp. 50 items
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Godkiannanden
Godkannanden

DMV
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat nr (cURus) E60693
Matt och vikter
Djup 39.56 mm Byggdjup (tum) 1.6551 inch
Byggdjup inkl. montageskena 40.5 mm Hojd 98 mm
Bygghojd (tum) 3.8583 inch Bredd 6.1 mm
Byggbredd (tum) 0.2402 inch Nettovikt 15.04 g
Temperaturer
Lagertemperatur -25°C..56 °C Omgivningstemperatur -5°C..40°C
Varaktig driftstemperatur, min. -60 °C Varaktig driftstemperatur, max. 130°C
Miljooverenstammelse for produkt
RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC Nej mSvHC over 0,1 viktprocent
Allmant
Ledardiameter, AWG, max AWG 12 Monteringsanvisning Montageskena
Ledardiameter, AWG, min. AWG 26 Montageskena obestyckad TS 35

Klambara ledare (Markanslutning)

Tolkdorn enligt 60 947-1 A4
Ledardiameter, AWG, max AWG 12
Anslutningsriktning ovre
Avisoleringslangd 12 mm
Anslutningstyp 2 Stickanslutning
Anslutningstyp PUSH IN
Antal anslutningar 2
Anslutningsomrade, max. 6 mm2
Anslutningsomrade, min. 0.14 mm?2
Klingmatt 6 x 3,5 mm
Ledardiameter, AWG, min. AWG 26
Ledararea, fintradig med andhylsa DIN 4 mm?2
46228/4, max.

Ledararea, fintradig med andhylsor DIN 0.14 mm?2
46228/4, min.

Ledararea, fintradig med &andhylsa DIN 6 mm?2
46228/1, max.

Ledararea, fintradig med andhylsa DIN  0.14 mm?2
46228/1, min.

Ledardiameter, fintradig, max. 6 mm?2
Ledararea, fintradig, min. 0.14 mm?2
Anslutningsarea, flertradig, max. 6 mm?2
Anslutningsarea, flertradig, min. 0.14 mm?2
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Technical data
Tvilling-andhylsa, max. 1.5 mm?
Tvilling-andhylsa, min. 0.5 mm?
Ledararea, entradig, max. 4 mm?2
Ledararea, entradig, min. 0.14 mm?2
Rorlangd for beslag i ledarande med Rorlangd min. 6 mm
plastkrage DIN 46228/4 max. 12 mm
Ledarens anslutningsarea min. 0.5 mm?2
max. 1T mm?2
Rorlangd min. 8 mm
max. 12 mm
Ledarens anslutningsarea min. 1.5 mm?2
max. 2.5 mm?
Rorlangd min. 10 mm
max. 12 mm
Ledarens anslutningsarea nominell 4 mm?
Rorlangd for tvillingédndhylsa Rorlangd min. 8 mm
max. 12 mm
Ledarens anslutningsarea min. 0.5 mm?2
max. 1.5 mm?
Rorlangd for beslag i ledarande utan Rorlangd min. 6 mm
plastkrage DIN 46228/1 max. 10 mm
Ledarens anslutningsarea min. 0.5 mm?2
max. 1T mm?2
Rorlangd min. 7 mm
max. 12 mm
Ledarens anslutningsarea min. 1.5 mm?2
max. 2.5 mm?
Rorlangd min. 9 mm
max. 15 mm
Ledarens anslutningsarea min. 4 mm?2
max. 6 mm?
Klambara ledare (ytterligare anslutning)
Anslutningstyp, ytterligare anslutning  jackbar
Markdata
Markarea 4 mm? Markspanning 800V
Markspanning DC 800V Markstrom 32A
Str&ouml;m med max. ledare 32A Genomgangsmotstand enligt IEC 1 mQ
60947-7-x
Markstotspanning 8 kv Forlusteffekt enligt IEC 6094 7-7-x 1.02W
Overspanningskategori [} Nedsmutsningsgrad 3
Markdata enligt CSA
Ledararea max. (CSA) 10 AWG Spéanning grupp C (CSA) 600V
Strom Gr C (CSA) 30A Certifikat nr. (CSA) 200039-70089609
Spanning grupp B (CSA) 600V Strom Gr B (CSA) 30A
Spanning grupp D (CSA) 600V Strom Gr D (CSA) 5A
Ledararea min. (CSA) 26 AWG
Mairkdata enligt UL
Ledarstorlek Factory wiring max (cURus) 10 AWG Spéanning grupp B (cURus) 600V
Spéanning grupp D (cURus) 600V Certifikat nr (cURus) E60693
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Ledarstorlek Field wiring min (cURus) 26 AWG Ledarstorlek Factory wiring min (cURus) 26 AWG
Strom grupp B (cURus) 30A Spéanning grupp C (cURus) 600V
Strom grupp C (cURus) 30A Strom Gruppr D (cURus) b A
Ledarstorlek Field wiring max (cURus) 10 AWG

Materialdata

Grundlaggande material Wemid Fargkod bla

Farg manoverelement orange Brannbarhetsklass enligt UL 94 V-0
Systemparametrar

Andplatta krivs Ja Antal potentialer 1

Antal vaningar 1 Antal klamstéllen per vaning 4

Antal potentialer per vaning 1 Nivaer internt 6verkopplade Nej
PE-anslutning Nej Montageskena obestyckad TS 35
N-Funktion Nej PE-Funktion Nej
PEN-Funktion Nej

ytterligare tekniska data

med rasttapp Nej Oppna sidor hoger
rastbar Nej Montagesatt ihakningsbar
Monteringsanvisning Montageskena explosionstestat utforande Nej
Monteringstyp TS 35

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC000897 ETIM 9.0 EC000897
ETIM 10.0 EC000897 ECLASS 14.0 27-25-01-17
ECLASS 15.0 27-25-01-17
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Allméanna bestillningsdata

For att sakerstalla en permanent fixering pa
montageskenan och forhindra sidoforskjutning har
Weidmiiller andvinklar i programmet. Det finns
utféranden med skruv och skruvldsa utféranden.
P& andvinklarna finns markningsmajligheter, dven
for gruppmarkning och mojligheten att forvara
teststickkontakter.

Typ AEB 35 SC/1 Utférande

Art.nr. 1991920000 A-serien, Andvinkel
GTIN (EAN) 4050118376722

Forp. 50 ST

Typ AEB 35 SC/1 BK Utférande

Art.nr. 2475310000 A-serien, Andvinkel
GTIN (EAN) 4050118487114

Forp. 50 ST

Hankontakter

Allmanna bestillningsdata

Pluggarna for vart WeiCoS-system finns tillgangliga for
alla olika anslutningstekniksystem Produktsortimentet
omfattar férmonterade anslutningar fran 1 till 10

poler och mojligheten till en enskild montering. Detta
garanterar storsta mojliga flexibilitet for varje applikation.
De anpassade tillbehoren okar sakerheten och skyddet
mot miljopaverkan.

Typ APGLE 2.5/4 Utférande

Art.nr. 2457570000 Lashakar (plint), Wemid, orange

GTIN (EAN) 4050118473100

Forp. 25 ST

Typ APGSR 2.5/4 Utférande

Art.nr. 2457580000 Dragavlastning (plint), Wemid, orange
GTIN (EAN) 4050118472998

Forp. 25 ST

Typ APGSR 2.5/4 - 4P Utférande

Art.nr. 2457590000 Dragavlastning (plint), Wemid, orange
GTIN (EAN) 4050118472967

Forp. 25 ST

Typ APGSR 2.5/4 - 8P Utférande

Art.nr. 2457600000 Dragavlastning (plint), Wemid, orange
GTIN (EAN) 4050118472929

Forp. 25 ST
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Typ APG 4 L Utférande

Art.nr. 2540360000 Kontakt, 4 mm2, 800 V, 32 A, Antal poler: 1, morkbeige
GTIN (EAN) 4050118552461

Forp. 50 ST

Typ APG 4 LBL Utforande

Art.nr. 2540560000 Kontakt, 4 mm2, 800V, 32 A, Antal poler: 1, bla

GTIN (EAN) 4050118552676

Forp. 50 ST

Typ APG 4 L GN Utforande

Art.nr. 2540570000 Kontakt, 4 mm2, 800 V, 32 A, Antal poler: 1, gron

GTIN (EAN) 4050118552683

Forp. 50 ST

Typ APG 4 MI Utférande

Art.nr. 2540580000 Kontakt, 4 mm2, 800V, 32 A, Antal poler: 1, morkbeige
GTIN (EAN) 4050118552690

Forp. 50 ST

Typ APG 4 MI BL Utférande

Art.nr. 2540590000 Kontakt, 4 mm?2, 800V, 32 A, Antal poler: 1, bla

GTIN (EAN) 4050118552706

Forp. 50 ST

Typ APG 4 MI GN Utférande

Art.nr. 2540600000 Kontakt, 4 mm2, 800V, 32 A, Antal poler: 1, gréon

GTIN (EAN) 4050118552713

Forp. 50 ST

Typ APG 4 R Utférande

Art.nr. 2540610000 Kontakt, 4 mm2, 800 V, 32 A, Antal poler: 1, morkbeige
GTIN (EAN) 4050118552720

Forp. 50 ST

Typ APG 4 RBL Utforande

Art.nr. 2540620000 Kontakt, 4 mm2, 800 V, 32 A, Antal poler: 1, bla

GTIN (EAN) 4050118552737

Forp. 50 ST

Typ APG 4 RGN Utférande

Art.nr. 2540630000 Kontakt, 4 mm2, 800V, 32 A, Antal poler: 1, grén

GTIN (EAN) 4050118552744

Forp. 50 ST

Typ APG 4/1 Utférande

Art.nr. 2540460000 Kontakt, 4 mm2, 800 V, 32 A, Antal poler: 1, morkbeige
GTIN (EAN) 4050118552577

Forp. 50 ST

Typ APG 4/10 Utférande

Art.nr. 2540550000 Kontakt, 4 mm2, 800V, 32 A, Antal poler: 10, morkbeige
GTIN (EAN) 4050118552669

Forp. 20 ST

Typ APG 4/2 Utférande

Art.nr. 2540470000 Kontakt, 4 mm?, 800V, 32 A, Antal poler: 2, morkbeige
GTIN (EAN) 4050118552584

Forp. 25 ST

Typ APG 4/3 Utférande

Art.nr. 2540480000 Kontakt, 4 mm?, 800V, 32 A, Antal poler: 3, morkbeige
GTIN (EAN) 4050118552591

Forp. 25 ST
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Typ APG 4/3-BG-BL-GN Utférande

Art.nr. 2540450000 Kontakt, 4 mm2, 800 V, 32 A, Antal poler: 3, morkbeige
GTIN (EAN) 4050118552560

Forp. 25 ST

Typ APG 4/4 Utforande

Art.nr. 2540490000 Kontakt, 4 mm2, 800 V, 32 A, Antal poler: 4, morkbeige
GTIN (EAN) 4050118552607

Forp. 25 ST

Typ APG 4/4-3BG-GN Utférande

Art.nr. 2540440000 Kontakt, 4 mm2, 800 V, 32 A, Antal poler: 4, morkbeige
GTIN (EAN) 4050118552553

Forp. 25 ST

Typ APG 4/5 Utforande

Art.nr. 2540500000 Kontakt, 4 mm2, 800V, 32 A, Antal poler: 5, morkbeige
GTIN (EAN) 4050118552614

Forp. 25 ST

Typ APG 4/5-3BG-BL-GN Utforande

Art.nr. 2540430000 Kontakt, 4 mm?, 800V, 32 A, Antal poler: 5, morkbeige
GTIN (EAN) 4050118552546

Forp. 25 ST

Typ APG 4/6 Utférande

Art.nr. 2540510000 Kontakt, 4 mm?, 800V, 32 A, Antal poler: 6, morkbeige
GTIN (EAN) 4050118552621

Forp. 25 ST

Typ APG 4/7 Utférande

Art.nr. 2540520000 Kontakt, 4 mm2, 800 V, 32 A, Antal poler: 7, morkbeige
GTIN (EAN) 4050118552638

Forp. 25 ST

Typ APG 4/8 Utforande

Art.nr. 2540530000 Kontakt, 4 mm2, 800 V, 32 A, Antal poler: 8, morkbeige
GTIN (EAN) 4050118552645

Forp. 20 ST

Typ APG 4/9 Utférande

Art.nr. 2540540000 Kontakt, 4 mm2, 800 V, 32 A, Antal poler: 9, morkbeige
GTIN (EAN) 4050118552652

Forp. 20 ST

Typ APGPC 4 Utférande

Art.nr. 2540960000 Plintskydd, orange, Wemid, Hojd: 14.8 mm, Bredd: 5.8 mm, Djup:
GTIN (EAN) 4050118553147 17.9 mm, V-0

Forp. 50 ST

Typ APGCE Utférande

Art.nr. 1514490000 Kodningselement (plint), Wemid, orange, Bredd: 3.3 mm
GTIN (EAN) 4050118321906

Forp. 50 ST
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DEK 5/6

Allmanna bestillningsdata

WS/DEK

MultiMark plintmarkningar anvander ett innovativt
kompositmaterial, tillverkat av tvd komponenter.
Markningens harda sockel snapper sakertin i
kontaktdonet. Den elastiska ytbehandlingen ger enkel
montering av markningen. Detta sarskilt stansade
material gor att remsorna kan strackas for att anpassas till
de sma variationer i mellanrum som tenderar att adderas,
sarskilt vid langa plintrader. En annan fordel: ytmaterialets
utmarkta tryckbarhet séakerstaller en hallbar och slitstark
markning. En upplosning pa 300 dpi ger en tydlig, latt
lasbar skrift.

Dina fordelar med MultiMark

* Kompatibel med Weidmiillers modulplintar

¢ Fast montage och hallbara utskrifter

* Kontinuerliga remsor sparar installationstid

* Enkelt montage tack vare ett innovativt
kompositmaterial

¢ Stort markningsfalt for basta mojliga lasbarhet

* Stor flexibilitet tack vare anpassning till valfri tillverkare

Typ DEK 5/6 MM WS Utforande

Art.nr. 2007120000 Dekafix, Plintmarkning, 5 x 6 mm, Weidmueller, vit

GTIN (EAN) 4050118392104

Forp. 600 ST

WS 12/6
WS/DEK
MultiMark plintmérkningar anvander ett innovativt

kompositmaterial, tillverkat av tvd komponenter.
- Markningens harda sockel snapper sakert in i
g kontaktdonet. Den elastiska ytbehandlingen ger enkel

Allméanna bestillningsdata

montering av markningen. Detta sarskilt stansade
material gor att remsorna kan strackas for att anpassas till
de sma variationer i mellanrum som tenderar att adderas,
sarskilt vid langa plintrader. En annan fordel: ytmaterialets
utmarkta tryckbarhet sakerstaller en hallbar och slitstark
markning. En upplosning pa 300 dpi ger en tydlig, latt
lasbar skrift.

Dina fordelar med MultiMark

* Kompatibel med Weidmdiillers modulplintar

¢ Fast montage och hallbara utskrifter

* Kontinuerliga remsor sparar installationstid

* Enkelt montage tack vare ett innovativt
kompositmaterial

* Stort markningsfalt for basta mojliga lasbarhet

» Stor flexibilitet tack vare anpassning till valfri tillverkare

Typ WS 12/6 MM WS Utférande

Art.nr. 2007200000 WS, Plintmaérkning, 12 x 6 mm, Weidmueller, vit
GTIN (EAN) 4050118391886

Forp. 600 ST
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WS 8/6

WS/DEK
MultiMark plintmarkningar anvander ett innovativt
kompositmaterial, tillverkat av tvd komponenter.

» Markningens harda sockel snapper sakertin i
kontaktdonet. Den elastiska ytbehandlingen ger enkel
montering av markningen. Detta sarskilt stansade
material gor att remsorna kan strackas for att anpassas till

- de sma variationer i mellanrum som tenderar att adderas,
sarskilt vid langa plintrader. En annan fordel: ytmaterialets
utmarkta tryckbarhet séakerstaller en hallbar och slitstark
markning. En upplosning pa 300 dpi ger en tydlig, latt
lasbar skrift.
Dina fordelar med MultiMark
* Kompatibel med Weidmiillers modulplintar
¢ Fast montage och hallbara utskrifter
* Kontinuerliga remsor sparar installationstid
* Enkelt montage tack vare ett innovativt
kompositmaterial
¢ Stort markningsfalt for basta mojliga lasbarhet
* Stor flexibilitet tack vare anpassning till valfri tillverkare
Allmanna bestillningsdata

Typ WS 8/6 MM WS Utforande

Art.nr. 2007160000 WS, Plintmaérkning, 8 x 6 mm, Weidmueller, vit
GTIN (EAN) 4050118391879

Forp. 600 ST

Neutral

Dekafix (DEK) markning ar den universella markningen
‘ for alla kabel- och kontaktdon samt for elektroniska
1 underenheter. Systemet ar idealiskt for korta talserier och
| tacker ett brett utbud av fardiga markningar.
| Remsmontering for snabb uppmarkning i endast ett
] arbetssteg. Markningen ar lattlast, kontrastrik och finns i
|
|
]
[

olika bredder.

» Stort urval av markningar klara att anvandas

* Remsmontering for snabb uppmarkning

¢ Anslutningsmarkning som passar till Weidmiillers
samtliga kabelkontakter,

¢ Finns som neutralt MultiCard eller som standardtryck
i karta.For specialtryck: Skicka en fil till oss av

var markningsprogramvara M-Print PRO eller
M-Print PRO Online (utan installation) for dina
markningsspecifikationer.

Allmanna bestillningsdata

Typ DEK 5/6 MC NE BL Utférande

Art.nr. 1238290000 Dekafix, Plintmarkning, 5 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00
GTIN (EAN) 4050118267327 Weidmueller, bla

Forp. 1000 ST

Typ DEK 5/6 MC NE BR Utférande

Art.nr. 1454900000 Dekafix, Plintmarkning, 5 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00
GTIN (EAN) 4050118323313 Weidmueller, brun

Forp. 1000 ST
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Typ DEK 5/6 MC NE GE Utférande

Art.nr. 1238280000 Dekafix, Plintmarkning, 5 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00
GTIN (EAN) 4050118038750 Weidmueller, gul

Forp. 1000 ST

Typ DEK 5/6 MC NE GN Utforande

Art.nr. 1238310000 Dekafix, Plintmarkning, 5 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00
GTIN (EAN) 4050118271812 Weidmueller, gron

Forp. 1000 ST

Typ DEK 5/6 MC NE GR Utforande

Art.nr. 1238330000 Dekafix, Plintmarkning, 5 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00
GTIN (EAN) 4050118323306 Weidmueller, gra

Forp. 1000 ST

Typ DEK 5/6 MC NE OR Utforande

Art.nr. 1912090000 Dekafix, Plintmarkning, 5 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00
GTIN (EAN) 4032248540525 Weidmueller, orange

Forp. 1000 ST

Typ DEK 5/6 MC NE WS Utforande

Art.nr. 1609820000 Dekafix, Plintmarkning, 5 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00
GTIN (EAN) 4008190203436 Weidmueller, vit

Forp. 1000 ST

Specialtryck

Allmanna bestillningsdata

Dekafix (DEK) markning ar den universella méarkningen
for alla kabel- och kontaktdon samt for elektroniska
underenheter. Systemet ar idealiskt for korta talserier och
tacker ett brett utbud av fardiga markningar.
Remsmontering for snabb uppmarkning i endast ett
arbetssteg. Markningen ar lattlast, kontrastrik och finns i
olika bredder.

» Stort urval av markningar klara att anvandas

* Remsmontering for snabb uppmarkning

¢ Anslutningsmarkning som passar till Weidmiuillers
samtliga kabelkontakter,

¢ Finns som neutralt MultiCard eller som standardtryck
i karta.For specialtryck: Skicka en fil till oss av

var markningsprogramvara M-Print PRO eller

M-Print PRO Online (utan installation) for dina
markningsspecifikationer.

Typ DEK 5/6 MC SDR
Artr. 1609830000
GTIN (EAN) 4008190456603
Forp. 200 ST

Utférande

Dekafix, Plintmarkning, 5 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00

Weidmueller, enligt kundonskan
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Plus
Dekafix (DEK) markning ar den universella markningen
i ; - W‘ for alla kabel- och kontaktdon samt for elektroniska
,,,,, v\ﬂ underenheter. Systemet ar idealiskt for korta talserier och
= " tacker ett brett utbud av fardiga markningar.
e Remsmontering for snabb uppmarkning i endast ett

] arbetssteg. Markningen ar lattlast, kontrastrik och finns i
IERERRERARA] olika bredder.
|  Stort urval av markningar klara att anvandas
Ll aTaTala] * Remsmontering for snabb uppmarkning
LSTaa * Anslutningsmarkning som passar till Weidmiillers
samtliga kabelkontakter,
¢ Finns som neutralt MultiCard eller som standardtryck
i karta.For specialtryck: Skicka en fil till oss av
var markningsprogramvara M-Print PRO eller
M-Print PRO Online (utan installation) for dina
markningsspecifikationer.
Allmanna bestillningsdata

Typ DEK 5/6 PLUS MC NE WS Utférande

Art.nr. 1011320000 Dekafix, Plintmarkning, 5 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00
GTIN (EAN) 4032248717644 Weidmueller, vit

Forp. 1000 ST

Specialtryck

Dekafix (DEK) markning ar den universella markningen
for alla kabel- och kontaktdon samt for elektroniska
underenheter. Systemet ar idealiskt for korta talserier och
tacker ett brett utbud av fardiga markningar.
Remsmontering for snabb uppmarkning i endast ett
arbetssteg. Markningen ar lattlast, kontrastrik och finns i
olika bredder.

¢ Stort urval av markningar klara att anvandas

* Remsmontering for snabb uppmarkning

* Anslutningsmarkning som passar till Weidmiillers
samtliga kabelkontakter,

* Finns som neutralt MultiCard eller som standardtryck

i karta.For specialtryck: Skicka en fil till oss av

var markningsprogramvara M-Print PRO eller

M-Print PRO Online (utan installation) for dina
markningsspecifikationer.

Allmanna bestillningsdata

Typ DEK 5/6 PLUS MC SDR Utforande

Art.nr. 1038650000 Dekafix, Plintmarkning, 5 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00
GTIN (EAN) 4032248767908 Weidmueller, enligt kundonskan

Forp. 200 ST
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Neutral

[CLLLLLLILT]
TIILILLLLL]
[T
[T
[T
[T

Allmanna bestillningsdata

WS-markning ar det perfekta valet for plintar i W-serien.
Tack vare sin systemkompatibilitet kan WS-skyltar ocksa
anvandas i I-serien och Z-serien. De generdsa markytorna
tilldter inte bara langa teckenstréangar utan éaven flera
rader text.

WS-markning ar idealisk for langa, kundanpassade
teckenstrangar. Genom det bepréovade MultiCard-formatet
ar det mojligt att utféra markning med PrintJet CONNECT
eller Plotter.

* Monteringsbar i remsor eller enskilt

¢ Markning i beprovat MultiCard-formatFor specialtryck:
Skicka en fil till oss av var markningsprogramvara M-Print
PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) for dina
markningsspecifikationer.

WS, Plintmaérkning, 10 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00 Weidmueller,
Allen-Bradley, vit

WS, Plintmérkning, 10 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00 Weidmueller,
Allen-Bradley, vit

Typ WS 10/6 M MC NE WS
Art.nr. 1818400000

GTIN (EAN) 4032248310876

Forp. 600 ST

Typ WS 10/6 M PLUS MC NE WS
Art.nr. 2003780000

GTIN (EAN) 4050118424461

Forp. 600 ST

Specialtryck

FLEEEETTE T
FEEETEEEEEH

BEBRIRRBEEED

ELTETEITETT

BEBEIRRIEERE

FETETEITETT

Allmanna bestillningsdata

WS-markning ar det perfekta valet for plintar i W-serien.
Tack vare sin systemkompatibilitet kan WS-skyltar ocksa
anvandas i I-serien och Z-serien. De generdsa markytorna
tillater inte bara langa teckenstrangar utan aven flera
rader text.

WS-markning ar idealisk for langa, kundanpassade
teckenstrangar. Genom det bepréovade MultiCard-formatet
ar det majligt att utfora markning med PrintJet CONNECT
eller Plotter.

* Monteringsbar i remsor eller enskilt

¢ Markning i beprovat MultiCard-formatFor specialtryck:
Skicka en fil till oss av var markningsprogramvara M-Print
PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) for dina
markningsspecifikationer.

Typ WS 10/6 M PLUS MC SDR
Artnr. 2007780000

GTIN (EAN) 4050118393187

Forp. 120 ST

WS, Plintmaérkning, 10 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00 Weidmueller,
Allen-Bradley, enligt kundénskan
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Neutral
—— WS-markning ar det perfekta valet for plintar i W-serien.
LT [T1T] Tack vare sin systemkompatibilitet kan WS-skyltar ocksa
TIIILIIIIL anvandas i I-serien och Z-serien. De generdsa markytorna
! tillater inte bara langa teckenstrangar utan aven flera
' | \ rader text.
(T WS-markning ar idealisk for langa, kundanpassade
| ‘ teckenstrangar. Genom det bepréovade MultiCard-formatet
I LLLLLEELEE J ar det mojligt att utféra markning med PrintJet CONNECT
i eller Plotter.

* Monteringsbar i remsor eller enskilt

¢ Markning i beprovat MultiCard-formatFor specialtryck:
Skicka en fil till oss av var markningsprogramvara M-Print
PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) for dina
markningsspecifikationer.

Allmanna bestillningsdata

Typ WS 10/6 MC M NE BL Utférande

Art.nr. 1069080000 WS, Plintmérkning, 10 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00 Weidmueller,
GTIN (EAN) 4032248824618 Allen-Bradley, bla

Forp. 600 ST

Typ WS 10/6 MC M NE GE Utférande

Art.nr. 1917430000 WS, Plintmérkning, 10 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00 Weidmueller,
GTIN (EAN) 4032248551637 Allen-Bradley, gul

Forp. 600 ST

Typ WS 10/6 MC M NE GN Utforande

Art.nr. 1917420000 WS, Plintmérkning, 10 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00 Weidmueller,
GTIN (EAN) 4032248551620 Allen-Bradley, gron

Forp. 600 ST

Typ WS 10/6 MC M NE RT Utforande

Art.nr. 1917440000 WS, Plintmaérkning, 10 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00 Weidmueller,
GTIN (EAN) 4032248551644 Allen-Bradley, rod

Forp. 600 ST

Specialtryck

WS-markning ar det perfekta valet for plintar i W-serien.
Tack vare sin systemkompatibilitet kan WS-skyltar ocksa
anvandas i I-serien och Z-serien. De generdsa markytorna
tillater inte bara langa teckenstrangar utan aven flera
g rader text.

s WS-markning ar idealisk for langa, kundanpassade

"""""" teckenstrangar. Genom det beprévade MultiCard-formatet

EEEEEEEEEETE

T ar det mojligt att utféra markning med PrintJet CONNECT
s eller Plotter.
* Monteringsbar i remsor eller enskilt
* Markning i beprovat MultiCard-formatFor specialtryck:
Skicka en fil till oss av var markningsprogramvara M-Print
PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) for dina

markningsspecifikationer.

333333353485
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Allmanna bestillningsdata

Typ WS 10/6 MC M SDR Utférande
Art.nr. 1818410000 WS, Plintmérkning, 10 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00 Weidmueller,
GTIN (EAN) 4032248310883 Allen-Bradley, enligt kundénskan
Forp. 120 ST
Neutral
WS-markning ar det perfekta valet for plintar i W-serien.
Tack vare sin systemkompatibilitet kan WS-skyltar ocksa
TIIIIIIIIL] anvandas i I-serien och Z-serien. De generdsa markytorna
‘ - tillater inte bara langa teckenstrangar utan aven flera
' L1 rader text.

teckenstrangar. Genom det beprovade MultiCard-formatet
i [LL] ( ar det mojligt att utfora markning med PrintJet CONNECT
o — eller Plotter.
NRRRRRRRR| * Monteringsbar i remsor eller enskilt
¢ Markning i beprovat MultiCard-formatFor specialtryck:
Skicka en fil till oss av var markningsprogramvara M-Print
PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) for dina
markningsspecifikationer.

WRRERRARE ‘ WS-markning ar idealisk for langa, kundanpassade

Allmanna bestillningsdata

Typ WS 10/6 MC NE WS Utférande

Art.nr. 1828450000 WS, Plintmaérkning, 10 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00 Weidmueller,

GTIN (EAN) 4032248350513 Allen-Bradley, vit

Forp. 600 ST

Specialtryck
ssssnsns WS-markning ar det perfekta valet for plintar i W-serien.
el Tack vare sin systemkompatibilitet kan WS-skyltar ocksa
ELLEEEEEEE LS . - - - . ..
TR anvandas i I-serien och Z-serien. De generdsa markytorna
s tillater inte bara langa teckenstrangar utan aven flera

,,,,,,,,,, rader text.
ST WS-markning ar idealisk for langa, kundanpassade

52327838235

"""""""" teckenstrangar. Genom det beprovade MultiCard-formatet
B — ar det mojligt att utféra markning med PrintJet CONNECT
s eller Plotter.
* Monteringsbar i remsor eller enskilt
e Markning i beprovat MultiCard-formatFor specialtryck:
Skicka en fil till oss av var méarkningsprogramvara M-Print
PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) for dina
markningsspecifikationer.
Allmanna bestillningsdata

Typ WS 10/6 MC SDR Utférande

Art.nr. 1828460000 WS, Plintmaérkning, 10 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00 Weidmueller,
GTIN (EAN) 4032248367399 Allen-Bradley, enligt kundonskan

Forp. 120 ST
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Neutral
] WS-markning ar det perfekta valet for plintar i W-serien.

CTTTTTTLIT Tack vare sin systemkompatibilitet kan WS-skyltar ocksa
TIIIIIIIIL anvandas i I-serien och Z-serien. De generdsa markytorna

— tilldter inte bara langa teckenstréangar utan éaven flera
' LT rader text.
(T WS-markning ar idealisk for langa, kundanpassade

: ‘ teckenstrangar. Genom det bepréovade MultiCard-formatet
(AR "’I’J‘ ar det mojligt att utfora markning med PrintJet CONNECT

i X eller Plotter.
| RRRNI * Monteringsbar i remsor eller enskilt
¢ Markning i beprovat MultiCard-formatFor specialtryck:
Skicka en fil till oss av var markningsprogramvara M-Print
PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) for dina
markningsspecifikationer.
Allmanna bestillningsdata

Typ WS 10/6 PLUS MC NE WS Utforande

Art.nr. 1046390000 WS, Plintmaérkning, 10 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00 Weidmueller,
GTIN (EAN) 4032248782109 Allen-Bradley, vit

Forp. 600 ST

Specialtryck

s WS-markning ar det perfekta valet for plintar i W-serien.
Tack vare sin systemkompatibilitet kan WS-skyltar ocksa
—— anvandas i I-serien och Z-serien. De generdsa markytorna
s tillater inte bara langa teckenstrangar utan aven flera
T rader text.
WS-markning ar idealisk for langa, kundanpassade
B teckenstrangar. Genom det beprévade MultiCard-formatet
T 4r det mojligt att utféra markning med PrintJet CONNECT
s eller Plotter.
* Monteringsbar i remsor eller enskilt
¢ Markning i beprovat MultiCard-formatFor specialtryck:
Skicka en fil till oss av var méarkningsprogramvara M-Print
PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) for dina
markningsspecifikationer.
Allmanna bestillningsdata

Typ WS 10/6 PLUS MC SDR Utférande

Art.nr. 1046330000 WS, Plintmarkning, 10 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00 Weidmueller,
GTIN (EAN) 4032248782031 Allen-Bradley, enligt kundonskan

Forp. 120 ST
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Allmanna bestillningsdata

WS-markning ar det perfekta valet for plintar i W-serien.
Tack vare sin systemkompatibilitet kan WS-skyltar ocksa
anvandas i I-serien och Z-serien. De generdsa markytorna
tillater inte bara langa teckenstrangar utan aven flera
rader text.

WS-markning ar idealisk for langa, kundanpassade
teckenstrangar. Genom det bepréovade MultiCard-formatet
ar det mojligt att utféra markning med PrintJet CONNECT
eller Plotter.

* Monteringsbar i remsor eller enskilt

¢ Markning i beprovat MultiCard-formatFor specialtryck:
Skicka en fil till oss av var markningsprogramvara M-Print
PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) for dina
markningsspecifikationer.

Typ WS 12/6 MC NE BL Utforande

Art.nr. 1773551693 WS, Plintmérkning, 12 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00 Weidmueller,
GTIN (EAN) 4032248143269 Allen-Bradley, bla

Forp. 600 ST

Typ WS 12/6 MC NE BR Utforande

Art.nr. 1773551692 WS, Plintmérkning, 12 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00 Weidmueller,
GTIN (EAN) 4032248143252 Allen-Bradley, brun

Forp. 600 ST

Typ WS 12/6 MC NE GE Utférande

Art.nr. 1773551687 WS, Plintmérkning, 12 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00 Weidmueller,
GTIN (EAN) 4032248141937 Allen-Bradley, gul

Forp. 600 ST

Typ WS 12/6 MC NE OR Utférande

Art.nr. 1773551690 WS, Plintmaérkning, 12 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00 Weidmueller,
GTIN (EAN) 4032248143245 Allen-Bradley, orange

Forp. 600 ST

Typ WS 12/6 MC NE RT Utférande

Art.nr. 1773551686 WS, Plintmarkning, 12 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00 Weidmueller,
GTIN (EAN) 4032248141920 Allen-Bradley, rod

Forp. 600 ST

Typ WS 12/6 MC NE VI Utférande

Art.nr. 1773551689 WS, Plintmarkning, 12 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00 Weidmueller,
GTIN (EAN) 4032248143238 Allen-Bradley, violett

Forp. 600 ST

Typ WS 12/6 MC NE WS Utforande

Art.nr. 1609900000 WS, Plintmaérkning, 12 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00 Weidmueller,
GTIN (EAN) 4008190203467 Allen-Bradley, vit

Forp. 600 ST

Creation date 02.01.2026 09:03:31 MEZ

Catalogue status / Drawings

17


https://eshop.weidmueller.com/p/1773551693
https://eshop.weidmueller.com/p/1773551692
https://eshop.weidmueller.com/p/1773551687
https://eshop.weidmueller.com/p/1773551690
https://eshop.weidmueller.com/p/1773551686
https://eshop.weidmueller.com/p/1773551689
https://eshop.weidmueller.com/p/1609900000

Weidmiiller 3t

APGTBA4 FT 4C/2 BL Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

- www.weidmueller.com
Accessories

Specialtryck

S WS-markning ar det perfekta valet for plintar i W-serien.
Tack vare sin systemkompatibilitet kan WS-skyltar ocksa
anvandas i I-serien och Z-serien. De generdsa markytorna
s tillater inte bara langa teckenstrangar utan aven flera
- rader text
s WS-markning ar idealisk for langa, kundanpassade
R teckenstrangar. Genom det bepréovade MultiCard-formatet
i ar det mojligt att utfora markning med PrintJet CONNECT
st eller Plotter.
* Monteringsbar i remsor eller enskilt
¢ Markning i beprovat MultiCard-formatFor specialtryck:
Skicka en fil till oss av var markningsprogramvara M-Print
PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) for dina
markningsspecifikationer.

Allmanna bestillningsdata

Typ WS 12/6 MC SDR Utférande
Art.nr. 1609910000 WS, Plintmaérkning, 12 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00 Weidmueller,
GTIN (EAN) 4008190456658 Allen-Bradley, enligt kundénskan
Forp. 120 ST
Neutral
— WS-mérkning ar det perfekta valet for plintar i W-serien.
(Liiiw Tack vare sin systemkompatibilitet kan WS-skyltar ocksa
m 1] L( a_nvénd_as i I-serien och Z-serien. De genertsa markytorna
LR tillater inte bara langa teckenstrangar utan aven flera
] [T rader text.
: WS-markning ar idealisk for langa, kundanpassade
| [L1] ‘ teckenstrangar. Genom det beprovade MultiCard-formatet
i 111 J ar det mojligt att utfora markning med PrintJet CONNECT
T—— eller Plotter.
{ T—H * Monteringsbar i remsor eller enskilt

¢ Markning i beprovat MultiCard-formatFor specialtryck:
Skicka en fil till oss av var méarkningsprogramvara M-Print
PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) for dina
markningsspecifikationer.

Allmanna bestillningsdata

Typ

Art.nr.
GTIN (EAN)
Forp.

WS 12/6 PLUS MC NE WS Utforande

1927530000 WS, Plintmarkning, 12 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00 Weidmueller,
4032248574209 Allen-Bradley, vit
600 ST
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Specialtryck

S WS-markning ar det perfekta valet for plintar i W-serien.
Tack vare sin systemkompatibilitet kan WS-skyltar ocksa
anvandas i I-serien och Z-serien. De generdsa markytorna
s tillater inte bara langa teckenstrangar utan aven flera
- rader text
s WS-markning ar idealisk for langa, kundanpassade
R teckenstrangar. Genom det bepréovade MultiCard-formatet
i ar det mojligt att utfora markning med PrintJet CONNECT
st eller Plotter.
* Monteringsbar i remsor eller enskilt
¢ Markning i beprovat MultiCard-formatFor specialtryck:
Skicka en fil till oss av var markningsprogramvara M-Print
PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) for dina
markningsspecifikationer.

Allmanna bestillningsdata

Typ WS 12/6 PLUS MC SDR Utforande

Art.nr. 1927540000 WS, Plintmaérkning, 12 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00 Weidmueller,

GTIN (EAN) 4032248574711 Allen-Bradley, enligt kundénskan

Forp. 120 ST

Neutral

WS-markning ar det perfekta valet for plintar i W-serien.

[LILLLITL Tack vare sin systemkompatibilitet kan WS-skyltar ocksa
T anvandas i I-serien och Z-serien. De generdsa markytorna

1

|

‘ tillater inte bara langa teckenstrangar utan aven flera

: rader text.

|- WS-markning ar idealisk for langa, kundanpassade

| teckenstrangar. Genom det beprovade MultiCard-formatet
ar det majligt att utféra markning med PrintJet CONNECT

‘ eller Plotter.

‘ * Monteringsbar i remsor eller enskilt
¢ Markning i beprovat MultiCard-formatFor specialtryck:
Skicka en fil till oss av var méarkningsprogramvara M-Print
PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) for dina
markningsspecifikationer.

Allmanna bestillningsdata

Typ

Art.nr.
GTIN (EAN)
Forp.

WS 8/6 PLUS MC NE WS Utforande

1951880000 WS, Plintmarkning, 8 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00 Weidmueller, vit
4032248632114

600 ST
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Specialtryck

Allmanna bestillningsdata

FITETEITETT

333333353435

FLTRET TR
333333353335
HITETETTEET
EEEEEEEEEETE
32321323283

EEEELEEEEETT

WS-markning ar det perfekta valet for plintar i W-serien.
Tack vare sin systemkompatibilitet kan WS-skyltar ocksa
anvandas i I-serien och Z-serien. De generdsa markytorna
tilldter inte bara langa teckenstréangar utan éaven flera
rader text.

WS-markning ar idealisk for langa, kundanpassade
teckenstrangar. Genom det bepréovade MultiCard-formatet
ar det mojligt att utféra markning med PrintJet CONNECT
eller Plotter.

* Monteringsbar i remsor eller enskilt

¢ Markning i beprovat MultiCard-formatFor specialtryck:
Skicka en fil till oss av var markningsprogramvara M-Print
PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) for dina
markningsspecifikationer.

Typ WS 8/6 PLUS MC SDR Utférande
Art.nr. 1038820000 WS, Plintmaérkning, 8 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00 Weidmueller,
GTIN (EAN) 4032248768073 enligt kundénskan
Forp. 120 ST
Overkopplingar

prem— Fordelningen eller mangfaldigandet av en potential

; | till angransande kopplingsplinter genomfors via en
g E ‘ overkoppling. Ytterligare insatser fran kabeldragning
it LA kan latt undvikas. Aven om polerna bryts ut &r
kontaktens tillforlitlighet i kopplingsplintar fortfarande

Allmanna bestillningsdata

2y

garanterad. Var portfolj erbjuder pluggbara och skruvbara
overkopplingssystem for modular plintar.

Typ ZQV 4N/10 Utforande

Art.nr. 1528090000 Overkoppling (plint), instucken, orange, 32 A, Antal poler: 10, Delning
GTIN (EAN) 4050118332896 i mm (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 58.7 mm

Forp. 20 ST

Typ ZQV 4N/10 RD Utférande

Art.nr. 2460740000 Overkoppling (plint), instucken, réd, 32 A, Antal poler: 10, Delning i
GTIN (EAN) 4050118476163 mm (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 58.7 mm

Forp. 20 ST

Typ ZQV 4N/10 BL Utférande

Art.nr. 1528230000 Overkoppling (plint), instucken, bla, 32 A, Antal poler: 10, Delning i
GTIN (EAN) 4050118333138 mm (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 58.7 mm

Forp. 20 ST

Typ ZQV 4N/2 Utférande

Art.nr. 1527930000 Overkoppling (plint), instucken, orange, 32 A, Antal poler: 2, Delning i
GTIN (EAN) 4050118332766 mm (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 9.9 mm

Forp. 60 ST
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Typ ZQV 4N/2 BL Utférande

Art.nr. 1528040000 Overkoppling (plint), instucken, bla, 32 A, Antal poler: 2, Delning i mm
GTIN (EAN) 4050118332773 (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 9.9 mm

Forp. 60 ST

Typ ZQV 4N/2 RD Utférande

Art.nr. 2460450000 Overkoppling (plint), instucken, rod, 32 A, Antal poler: 2, Delning i mm
GTIN (EAN) 4050118476149 (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 9.9 mm

Forp. 60 ST

Typ ZQV 4N/3 Utférande

Art.nr. 1527940000 Overkoppling (plint), instucken, orange, 32 A, Antal poler: 3, Delning i
GTIN (EAN) 4050118332865 mm (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 16 mm

Forp. 60 ST

Typ ZQV 4N/3 BL Utférande

Art.nr. 1528080000 Overkoppling (plint), instucken, bla, 32 A, Antal poler: 3, Delning i mm
GTIN (EAN) 4050118333008 (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 16 mm

Forp. 60 ST

Typ ZQV 4N/30 Utférande

Art.nr. 2561580000 Overkoppling (plint), instucken, orange, 32 A, Antal poler: 30, Delning
GTIN (EAN) 4050118570113 imm (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 181.7 mm

Forp. 5 ST

Typ ZQV 4N/3 RD Utférande

Art.nr. 2460810000 Overkoppling (plint), instucken, réd, 32 A, Antal poler: 3, Delning i mm
GTIN (EAN) 4050118476231 (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 16 mm

Forp. 60 ST

Typ ZQV 4N/30 BL Utférande

Art.nr. 2561610000 Overkoppling (plint), instucken, bla, 32 A, Antal poler: 30, Delning i
GTIN (EAN) 4050118569971 mm (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 181.7 mm

Forp. 5 ST

Typ ZQV 4N/30 RD Utforande

Art.nr. 2561600000 Overkoppling (plint), instucken, réd, 32 A, Antal poler: 30, Delning i
GTIN (EAN) 4050118569964 mm (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 181.7 mm

Forp. 5 ST

Typ ZQV 4N/32 Utférande

Art.nr. 2561670000 Overkoppling (plint), instucken, orange, 32 A, Antal poler: 32, Delning
GTIN (EAN) 4050118570175 imm (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 193.9 mm

Forp. 5 ST

Typ ZQV 4N/4 Utforande

Art.nr. 1527970000 Overkoppling (plint), instucken, orange, 32 A, Antal poler: 4, Delning i
GTIN (EAN) 4050118332889 mm (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 22.1 mm

Forp. 60 ST

Typ ZQV 4N/4 BL Utférande

Art.nr. 1528120000 Overkoppling (plint), instucken, bla, 32 A, Antal poler: 4, Delning i mm
GTIN (EAN) 4050118332872 (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 22.1 mm

Forp. 60 ST

Typ ZQV 4N/4 RD Utforande

Art.nr. 2460800000 Overkoppling (plint), instucken, réd, 32 A, Antal poler: 4, Delning i mm
GTIN (EAN) 4050118476224 (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 22.1 mm

Forp. 60 ST

Typ ZQV 4N/5 Utférande

Art.nr. 1527980000 Overkoppling (plint), instucken, orange, 32 A, Antal poler: 5, Delning i
GTIN (EAN) 4050118332759 mm (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 28.2 mm

Forp. 60 ST
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Typ ZQV 4N/5 BL Utférande

Art.nr. 1528140000 Overkoppling (plint), instucken, bla, 32 A, Antal poler: 5, Delning i mm
GTIN (EAN) 4050118333015 (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 28.2 mm

Forp. 60 ST

Typ ZQV 4N/5 RD Utférande

Art.nr. 2460790000 Overkoppling (plint), instucken, rod, 32 A, Antal poler: 5, Delning i mm
GTIN (EAN) 4050118476217 (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 28.2 mm

Forp. 60 ST

Typ ZQV 4N/50 Utférande

Art.nr. 1528130000 Overkoppling (plint), instucken, orange, 32 A, Antal poler: 50, Delning
GTIN (EAN) 4050118332902 imm (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 303.7 mm

Forp. 5 ST

Typ ZQV 4N/50 BL Utforande

Art.nr. 1528240000 Overkoppling (plint), instucken, bla, 32 A, Antal poler: 50, Delning i
GTIN (EAN) 4050118333121 mm (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 303.7 mm

Forp. 5 ST

Typ ZQV 4N/50 RD Utférande

Art.nr. 2460730000 Overkoppling (plint), instucken, réd, 32 A, Antal poler: 50, Delning i
GTIN (EAN) 4050118476156 mm (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 303.7 mm

Forp. 5 ST

Typ ZQV 4N/6 Utférande

Art.nr. 1527990000 Overkoppling (plint), instucken, orange, 32 A, Antal poler: 6, Delning i
GTIN (EAN) 4050118332919 mm (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 34.3 mm

Forp. 20 ST

Typ ZQV 4N/6 BL Utférande

Art.nr. 1528170000 Overkoppling (plint), instucken, bla, 32 A, Antal poler: 6, Delning i mm
GTIN (EAN) 4050118332926 (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 34.3 mm

Forp. 20 ST

Typ ZQV 4N/6 RD Utforande

Art.nr. 2460780000 Overkoppling (plint), instucken, rod, 32 A, Antal poler: 6, Delning i mm
GTIN (EAN) 4050118476200 (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 34.3 mm

Forp. 20 ST

Typ ZQV 4N/7 Utforande

Art.nr. 1528020000 Overkoppling (plint), instucken, orange, 32 A, Antal poler: 7, Delning i
GTIN (EAN) 4050118332780 mm (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 40.4 mm

Forp. 20 ST

Typ ZQV 4N/7 BL Utférande

Art.nr. 1528180000 Overkoppling (plint), instucken, bla, 32 A, Antal poler: 7, Delning i mm
GTIN (EAN) 4050118333114 (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 40.4 mm

Forp. 20 ST

Typ ZQV 4N/7 RD Utférande

Art.nr. 2460770000 Overkoppling (plint), instucken, réd, 32 A, Antal poler: 7, Delning i mm
GTIN (EAN) 4050118476194 (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 40.4 mm

Forp. 20 ST

Typ ZQVv 4N/8 Utforande

Art.nr. 1528030000 Overkoppling (plint), instucken, orange, 32 A, Antal poler: 8, Delning i
GTIN (EAN) 4050118332841 mm (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 46.5 mm

Forp. 20 ST

Typ ZQV 4N/8 BL Utférande

Art.nr. 1528190000 Overkoppling (plint), instucken, bla, 32 A, Antal poler: 8, Delning i mm
GTIN (EAN) 4050118332858 (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 46.5 mm

Forp. 20 ST
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Typ ZQV 4N/8 RD Utforande

Art.nr. 2460760000 Overkoppling (plint), instucken, rod, 32 A, Antal poler: 8, Delning i mm
GTIN (EAN) 4050118476187 (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 46.56 mm

Forp. 20 ST

Typ ZQV 4N/9 Utforande

Art.nr. 1528070000 Overkoppling (plint), instucken, orange, 32 A, Antal poler: 9, Delning i
GTIN (EAN) 4050118332797 mm (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 52.6 mm

Forp. 20 ST

Typ ZQV 4N/9 BL Utforande

Art.nr. 1528220000 Overkoppling (plint), instucken, bla, 32 A, Antal poler: 9, Delning i mm
GTIN (EAN) 4050118333107 (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 52.6 mm

Forp. 20 ST

Typ ZQV 4N/9 RD Utforande

Art.nr. 2460750000 Overkoppling (plint), instucken, réd, 32 A, Antal poler: 9, Delning i mm
GTIN (EAN) 4050118476170 (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 52.6 mm

Forp. 20 ST

Markningshallare

Allmanna bestillningsdata

Markningshallaren ger mojlighet till ytterligare montering
av standardmarkningar med en delning pa 5 eller

5,1 mm. De vinklade hallarna kan koépas som tillval

och kan monteras i alla standardmarkningskanaler i
Klippon® modulédra anslutningsplintar. Kopplingar for
markningstyper kan hittas bland respektive tillbehor for
avsedda markningshallare.

Typ BZT 1 WS 10/5 Utforande

Art.nr. 1805490000 Tilloehor, Markningshallare
GTIN (EAN) 4032248270231

Forp. 100 ST

Typ BZT 1 ZAWS 10/5 Utforande

Art.nr. 1805520000 Tilloehor, Markningshallare
GTIN (EAN) 4032248270248

Forp. 100 ST

Andplattor och skiljeplattor

Skiljeplattor och andplattor ar viktiga tillbehor for

plintar. Skiljeplattor erbjuder optisk och elektrisk
separation av olika potentialer och funktionsgrupper,
vilket 6kar sédkerheten och sakerstaller en tydlig

struktur inuti kopplingsskapet. Andplattor stinger
plintraden pa sidorna, skyddar mot kontakt med
spanningsforande delar och sakerstaller ett rent, stabilt
avslut. Bdda komponenter ar exakt anpassade till de olika
plintserierna fran Weidmiuiller, vilket bidrar till en saker,
overensstammande och professionell ledningsdragning.
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Allmanna bestillningsdata

Typ APP 2 Utférande

Art.nr. 2489090000 A-serien, Sektionsplatta
GTIN (EAN) 4050118499308

Forp. 50 ST

Andstod

Va

~7

7

Allmanna bestillningsdata

For att sakerstélla en permanent fixering pa
montageskenan och forhindra sidoforskjutning har
Weidmiiller andvinklar i programmet. Det finns
utforanden med skruv och skruvlosa utforanden.
P& andvinklarna finns markningsmajligheter, dven
for gruppmarkning och majligheten att forvara
teststickkontakter.

Typ AEB 35 SCL/1 VO Utférande

Art.nr. 2661280000 A-serien, Andvinkel
GTIN (EAN) 4050118702163

Forp. 20 ST

Typ AEB 35 SCL/1 VO BK Utférande

Art.nr. 2661300000 A-serien, Andvinkel
GTIN (EAN) 4050118702187

Forp. 20 ST

Typ AEB 35 SCL/1 VO GY Utforande

Art.nr. 2661290000 A-serien, Andvinkel
GTIN (EAN) 4050118702170

Forp. 20 ST

Sparskruvmejsel

Allméanna bestillningsdata

VDE isolerad skruvmejsel for arbeten pa delar som star
under spanning pa upp till AC 1000 V och DC 1500V,
DIN EN 60900, IEC 900. Testad sakerhet GS, individuellt
testad Klinga av hoglegerat krom- vanadium - molybden-
stal, genomgaende hardad, brunerad

Typ SDIS SLIM 0.6X3.5X100 Utférande

Art.nr. 2749610000

GTIN (EAN) 4050118896350 Klingtjocklek: 0.6 mm
Forp. 18T

Montageverktyg, Klingbredd (B): 3.5 mm, Klinglangd: 100 mm,
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Andplattor och skiljeplattor

Allmanna bestillningsdata

Skiljeplattor och andplattor ar viktiga tillbehor for

plintar. Skiljeplattor erbjuder optisk och elektrisk
separation av olika potentialer och funktionsgrupper,
vilket 0kar sakerheten och sakerstaller en tydlig

struktur inuti kopplingsskapet. Andplattor stinger
plintraden pa sidorna, skyddar mot kontakt med
spanningsforande delar och sakerstaller ett rent, stabilt
avslut. Bada komponenter ar exakt anpassade till de olika
plintserierna fran Weidmdiller, vilket bidrar till en saker,
overensstimmande och professionell ledningsdragning.

Typ AEP PGTB 4 4C/2 BL Utférande

Art.nr. 2540280000 A-serien, Andplatta
GTIN (EAN) 4050118552294

Forp. 20 ST

Typ AEP PGTB 4 4C/2 Utférande

Art.nr. 2540210000 A-serien, Andplatta
GTIN (EAN) 4050118552058

Forp. 20 ST

Testadapter och testuttag

'y
ol

Allmanna bestillningsdata

Testadapter och provkontakt anvands for elektriska
anslutningen mellan kopplingsplintar och testutrustning.
P& sa satt kan en elektrisk kontakt upprattas i
kabelanslutet tillstdind och méatningarna kan goras enkelt.

Typ FZS 2/4 RT/80 SAKT4 Utférande

Art.nr. 1276300000 Stickontakt (plint), Stickanslutning, 2 mm2, Antal anslutningar: 2,
GTIN (EAN) 4008190026080 Antal poler: 1, Bredd: 9 mm

Forp. 20 ST
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