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Energimatare - ValueLine

Avancerad funktionalitet for insamling av energidata
Prestanda hos Valueline energimatare stracker sig utover
karnfunktionerna for energimatning.

De &r ocksa lampliga for att faststélla, lagra och visuali-
sera ytterligare energikvalitetsparametrar.

Den kostnadsfria programvaran "ecoExplorer go" ar till-
ganglig for de flesta typerna i produktgruppen,

dels for enhetskonfiguration / driftsattning / visualisering
av de uppmatta vardena, dels for analys av effektkvalite-
ten.

Allméanna bestillningsdata

Utférande Power measurement/display for 1-, 3-phase mains
Art.nr. 2540920000

Typ ENERGY METER 610-24

GTIN (EAN) 4050118553246

Forp. 1 items
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Godkidnnanden
Godkannanden CE; CULUS
Godkannanden CE
Godkénnanden

€ W

LISTED

ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus) E469563
Matt och vikter
Djup 65 mm Byggdjup (tum) 2.5591 inch
Hojd 96 mm Bygghojd (tum) 3.7795 inch
Bredd 96 mm Byggbredd (tum) 3.7795 inch
Nettovikt 250¢g
Temperaturer
Lagertemperatur -25°C..70°C Fuktighet vid lagringstemperatur 0...90 % RH
Drifttemperatur -10°C..56°C Fuktighet vid driftstemperatur 0-75% rel. fuktighet

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus
REACH SVHC

Kompatibel utan undantag

Nej mSvHC 6ver 0,1 viktprocent

Matspanning ingang

Lagspanningsnat 3 phase 4 wire (L1 + L2 Matnoggrannhet for spanning 0.2 %
+ L3 + N), 3 phase 3 wire
(L1 +L2+1L3)
Tretradigt system Ja Kvadrant 4
Overtoner, per ordning/spanning 1.-40. Distortionsfaktor THD-U i % Ja
Matomrade, spanning L-L, AC 480V Matomrade, spanning L-N, AC 277V
Fyrtradigt system Ja
Matstrom ingéang
Kapslingsmaterial Plast Markstrom 1/5A
Strommatningskanaler 4 Matnoggrannhet for strom 0.2 %
Matning av differensmotstand Nej Overtoner, per ordning/strém 1.-40.
Distortionsfaktor THD-l i % Ja max. Strom 5000 A
Ingangar/utgangar
Digitala ingangar 4 Digitala utgangar 6
Antal impulsutgangar 6 Temperaturingang Nej
Kommunikation
Granssnitt RS485:9,6 - 115,2 kbps, Protokoll Modbus RTU

usB
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Maitning av spanningskvalitet

Overtoner, per ordning/spanning 1.-40. Overtoner, per ordning/strém 1.-40.

Distortionsfaktor THD-U i % Ja Distortionsfaktor THD-I i % Ja

Obalanserad Nej Positivt, negativt och nollsystem Ja

Korta avbrott Nej Registreringsfunktion for Nej
handelseforlopp

Registrering av matdata

Minne; min- och maxvarden Ja Minneskapacitet 256 MB

Antal minnesvarden 10000 k Uppdatera intervallregister 200 ms

Min. minnesinspelningsintervall 60.00 s Programvara ecoExplorer go®

Integrerad logik Ja

Tekniska data

Utférande Effektméatning/-visning for Monteringstyp Montage pa frampanelen
1-, 3-fasnat

Skyddsklass IP40, IP20 Markstrom 1/5 A

max. Strom 5000 A Indikering 6vervakning (Monitor) LCD

Normer DIN EN 61326, Méatomrade, spanning L-N, AC 277V
IEC61010-1, IEC
61010-2-030

Matomrade, spanning L-L, AC 480V Overspianningskategori 300V CAT I

Matningsspanning 24 -90V AC (50/60 Hz), Matarspanning 24V
24-90VDC

Tretradigt system Ja Fyrtradigt system Ja

Kvadrant 4 Registreringsfrekvens 50/60 Hz 25.6 kHz

Kontinuerliga matningar Ja Matresultat per sekund 5 ms

Effektivt varde fran perioden (560/60 Hz) 10 / 12 Matning av differensmotstand Nej

Strommatningskanaler 4 Méatnoggrannhet for spanning 0.2 %

Matnoggrannhet for strom 0.2 % Matnoggrannhet for aktiv energi (kWh, Klass 0.5S

../B A)

Drifttimraknare Ja Tidomkoppling veckovis Nej

Klocka Ja Bimetallfunktion Ja

Isolationskoordination

Overspanningskategori 300 V CAT Il

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC002301 ETIM 9.0 EC002301

ETIM 10.0 EC002301 ECLASS 14.0 27-14-23-30

ECLASS 15.0 27-14-23-30
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Tillbehor

Allméanna bestillningsdata

Typ ENERGY METER BRACKET L1  Utférande
Art.nr. 2433060000

GTIN (EAN) 4050118446388

Forp. 1ST

Typ ENERGY METER SEAL L96-2 Utférande
Art.nr. 2495610000

GTIN (EAN) 4050118505931

Forp. 18T

Typ ENERGY METER FIXING SET Utférande
Art.nr. 2433030000

GTIN (EAN) 4050118446401

Forp. 1ST
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