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Vara nya Weidmiiller RockStar® IP65 EMV-kapslingar ar
lampliga for anvandning i de mest kravande miljoerna och
skyddar mot elektromagnetiska storningar. Ett mangpo-
ligt kontaktdon bestar av en kontaktinsats och en skyd-
dande kapsling. De nya plastremmarna ar enkla att lasa
och kan bytas ut nar som helst. Alla Weidmdiller RockS-
tar®-kapslingar ar tillverkade av hogklassig pressgjuten
aluminium. Detta gor dem bade slag- och korrosionsta-
liga, men dnda kompakta och latta.

Allméanna bestillningsdata

Utférande HDC - kapsling, Installationsstorlek: 6, Skyddsklass:

IP65, i ijackat tillstand, Chassikapa, Tvarforreg-
ling pa underdelen, Overkopplingsbygel utbytbar, ,
Storlek pa kabelinféringar: none

Art.nr. 2542320000

Typ HDC 16B ABU EMC
GTIN (EAN) 4050118648799
Forp. 1 items
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Godkannanden

Godkannanden

UL File Number Search

UL-webbplats

Certifikat nr (cURus) E92202
Matt och vikter
Djup 113 mm Byggdjup (tum) 4.4488 inch
Hojd 30 mm Bygghojd (tum) 1.1811 inch
Bredd 45 mm Byggbredd (tum) 1.7716 inch
Nettovikt 128.6 g
Temperaturer
Gransvarde, temperatur -40°C..125°C
Miljooverenstammelse for produkt
RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC Nej mSvHC over 0,1 viktprocent
Kemikaliebestandighet Innehall Hydraulolja
Kemisk bestandighet Bestandigt
Innehall Bensin
Kemisk bestandighet Bestandigt
Innehall uv
Kemisk bestandighet Bestandigt
Innehall Ozon
Kemisk bestandighet Bestandigt
Allmanna data
Brannbarhetsklass enligt UL 94 V-0 Yta Pulverlack
Skyddsklass IP65, i ijackat tillstand
Matt
Kabelingang Nej
Utforande
Storlek pa kabelinféringar none Overdel/Underdel/Lock lower part
Overtackning utan lock Antal kabelingang pa sidan 0
Utférande kapsling Chassikapa Utforande lassystem Tvarforregling
pé underdelen,
Overkopplingsbygel
utbytbar
Installationsstorlek 6 Kabelingang Nej
Typ Chassi (genomforing) Bygelutforande Overkopplingsbygel
Tatning FPM Farg (RAL) RAL 9011
BG 6 Lamplig for ModuPlug® Ja
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Klassificeringar

ETIM 8.0 EC000437 ETIM 9.0 EC000437
ETIM 10.0 EC000437 ECLASS 14.0 27-44-02-02
ECLASS 15.0 27-44-02-02
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Byggstorlek 6 (16B/40D)

Vara nya Weidmiiller RockStar® IP65 EMV-kapslingar
ar lampliga for anvandning i de mest kravande miljoerna
och skyddar mot elektromagnetiska storningar. Ett
mangpoligt kontaktdon bestar av en kontaktinsats och
en skyddande kapsling. De nya plastremmarna ar enkla
att lasa och kan bytas ut nar som helst. Alla Weidmidiller
RockStar®-kapslingar &r tillverkade av hogklassig
pressgjuten aluminium. Detta gér dem bade slag- och
korrosionstaliga, men anda kompakta och latta.

Allméanna bestillningsdata

Typ HDC 40D TOBU 1M40G EMC  Utférande

Art.nr. 2544040000 HDC - kapsling, Installationsstorlek: 6, Skyddsklass: IP65, i ijackat
GTIN (EAN) 4050118648775 tillstand, Kabelingang ovansida, stickproppskapa, Tvarforregling pa
Forp. 1ST underdelen, hég, Storlek pa kabelinféringar: M 40

Typ HDC 40D TSBU 1M40G EMC  Utférande

Art.nr. 2544030000 HDC - kapsling, Installationsstorlek: 6, Skyddsklass: IP65, i ijackat
GTIN (EAN) 4050118648782 tillstand, Kabelingang pa sidan, stickproppskapa, Tvarforregling pa
Forp. 1ST underdelen, hég, Storlek pa kabelinféringar: M 40

Skapandedatum 26.03.2026 05:04:35 MEZ

Katalogversion / Ritningar b


https://eshop.weidmueller.com/p/2544040000
https://eshop.weidmueller.com/p/2544030000

