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Intelligenta kabeldragningslosningar kan spara vardefull
tid och pengar.

Modulsystemet FieldPower® har ratt I6sning for varje
kabeluppgift.

Vikbara tatningar for anvandning av forkonfektionerade
kablar

Tatningar tillgangliga med M 16 och M20 anslutnings-
gangintegration av drifts- och signalanordningar i tat-
ningen ar mojliga

Allméanna bestillningsdata

Utférande FieldPower® tatningsinsats, Tatning med anslut-
ningsganga, IP65, med motsvarande kapsling,
EPDM

Art.nr. 2545550000

Typ DG M20 PT6

GTIN (EAN) 4050118555530

Forp. 1 items
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Godkiannanden
Godkannanden
[H us
LISTED
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus) E256877
Matt och vikter
Djup 19.56 mm Byggdjup (tum) 0.7677 inch
Hojd 33.8 mm Bygghojd (tum) 1.3307 inch
Bredd 46.7 mm Byggbredd (tum) 1.8386 inch
Nettovikt 20.77 g
Temperaturer
Lagertemperatur -40°C..85°C Drifttemperatur -40 °C...85 °C
Miljooverenstammelse for produkt
RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC Nej mSvHC over 0,1 viktprocent
Allmanna uppgifter
Grundlaggande material EPDM Silikon Nej
Fargkod svart Byggform Tatning med
anslutningsganga
Skyddsklass IP65, med motsvarande Brannbarhetsklass enligt UL 94 HB
kapsling
Inbyggnadsléage, monteringsanvisning i FieldPower® Ganga (inre) M 20
forslutningsplats
Utférande Gangad adapter M20
Klassificeringar
ETIM 8.0 EC002624 ETIM 9.0 EC002624
ETIM 10.0 EC002624 ECLASS 14.0 27-18-28-15
ECLASS 15.0 27-18-28-15
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Allmanna bestillningsdata

Forutom det omfattande sortimentet av kapslingar
erbjuder Weidmdiller en rad kabelforskruvningar for de
mest skiftande anvandningséandamal.
Kabelforskruvningarna i massing, plast och rostfritt stal
uppfyller de varierande IP-kapslingsklasserna, for att
passa alla industriella kapslingar.

Beroende pa kabelforskruvningarnas serie och
anvandningsomrade ar kabelforskruvningarna godkanda
och testade enligt VDE, UL, UR, cULus, DNV GL eller EN
45545,

Typ VG M20-1/K68

Art.nr. 1772300000

GTIN (EAN) 4032248129966

Forp. 50 ST

Utférande

VG K (standard plastforskruvning), kabelforskruvning, Rak, M 20, 10
mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30
min.), Polyamid 6

IE-monteringsnyckel

Allmanna bestillningsdata

Montagenyckeln hjalper dig vid atdragning av
kontramuttrarna vid montage av flansen i variant 04.
Kénnetecken:

» Standardverktyg

* | robust plast

Typ IE-FISP-V4
Artnr. 9204370000

GTIN (EAN) 4032248660780

Forp. 2ST

Utférande
Mounting tool

IP68-version

Allmanna bestillningsdata

Forutom det omfattande sortimentet av kapslingar
erbjuder Weidmiiller en rad kabelforskruvningar for de
mest skiftande anvandningsandamal.
Kabelforskruvningarna i massing, plast och rostfritt stal
uppfyller de varierande IP-kapslingsklasserna, for att
passa alla industriella kapslingar.

Beroende pa kabelforskruvningarnas serie och
anvandningsomrade ar kabelforskruvningarna godkanda
och testade enligt VDE, UL, UR, cULus, DNV GL eller EN
45545,

Typ VG M20-K 68
Artnr. 2811470000

GTIN (EAN) 4064675292227

Forp. 50 ST

Utférande

VG K (standard plastforskruvning), kabelforskruvning, Rak, M 20, 10
mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30
min.), Polyamid 6
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Tillbehor

Hane

Till anslutningen pa apparatsidan behovs for Sensor-
aktorkablarna olika stickanslutningar. Dessa finns

tillgangliga i varianterna M12, M8 och naturligtvis ocksa
i M5.

Allméanna bestillningsdata

Typ SAIE-7/8-S-56-0.2U-M20 Utférande

Art.nr. 1471490000 Chassie kontakt, 7/8", Stift, rakt, Monteringsgénga: M 20, Antal poler:
GTIN (EAN) 4050118278729 5, Trad-/kabellangd: 0.2 m

Forp. 18T

Hona

Till anslutningen pa apparatsidan behovs for Sensor-
aktorkablarna olika stickanslutningar. Dessa finns
tillgangliga i varianterna M 12, M8 och naturligtvis ocksa
i M5.

N

L %

Allméanna bestillningsdata

Typ SAIE-7/8-B-5-0.2U-M20 Utférande

Art.nr. 1398710000 Chassie kontakt, 7/8", Hylsa, rak, Monteringsganga: M 20, Antal
GTIN (EAN) 4050118200607 poler: 5, Trad-/kabellangd: 0.2 m

Forp. 1ST
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