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Produktillustration

Touchpanelerna u-view Advanced fran Weidmiuiller ger
otrolig bildkvalitet och kan anvandas till de flesta typer av
industriandamal. Sortimentet erbjuder olika bildskarms-
storlekar frdn 7 tum till 21,5 tum och har hégpresterande
pekskarmar med hog upplosning med stod for svepges-
ter och anvandning med handskar. Alla paneler ar utrus-
tade med operativsystemet Linux och en HTML5-webb-
lasare och ar optimerade for webbapplikationer tack vare
det integrerade kioskmoduset och den enkla konfiguratio-
nen. Darfor ar de en perfekt I6sning for webbaserade visu-
aliseringar och ger tillgang till olika webbservrar sasom
exempelvis u-OS, u-create PROCON-WEB, u-control web
och manga andra. Panelerna har en extra platt byggform
med industrianpassad IP66-kapsling.

RoHS

Vnm-um

Allmanna bestillningsdata

Utférande web-compatible touch panel, Display size 10.1",
MultiTouch, Capacitive, Front protection IP66

Art.nr. 2555840000

Typ UV66-ADV-10-CAP-W

GTIN (EAN) 4050118566208

Forp. 1 items

Leveransstatus Denna artikel kommer inte langre att finnas i fram-
tiden.

Tillganglig till 2023-03-31T00:00:00+02:00

Alternativ produkt

UV66-ADV-10-CAP-W-V2
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Godkidnnanden
Godkannanden

[H us

LISTED

ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus) E141197
Matt och vikter
Djup 48 mm Byggdjup (tum) 1.8898 inch
Hojd 201.5 mm Bygghojd (tum) 7.9331 inch
Bredd 293 mm Byggbredd (tum) 11.56354 inch
Véaggtjocklek, min. 2 mm Vaggtjocklek, max. 6 mm
Nettovikt 2350¢g
Temperaturer
Lagertemperatur -20°C..+60°C Drifttemperatur 0°C..+50°C
Fuktighet 80 % relativ fuktighet

(utan kondens)

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus

Kompatibel med undantag

RoHS-undantag (om tillampligt/kant)

7a, 7cl

REACH SVHC
SCIP

Lead 7439-92-1

c67eaff0-dbf6-4589-ba08-8f6 13fc6ba7f

Allmianna data

Skyddsklass IP66
Operativsystem Linux + Browser (HTML5)
Matningsspanningsomrade: Spéanningstyp DC
Spéanning, min. 18V
Spéanning, max. 36V
Spéanningsforsorjning 24V DC
Systemdata
Memory (RAM) 1GB Granssnitt 2 x Ethernet

10/100/1000 MBit/

s (RJ45), 2 x USB 2.0
(vard), 1 x seriell RS-232/
RS-485/RS-422

Operativsystem

Linux + Browser (HTML5)

Granssnitt pa baksidan

2 x USB 2.0 (vard), 2 x

Ethernet 10/100/1000
MBit/s (RJ45), 1 x seriell
RS-232/RS-485/RS-422

Processor ARM Cortex A9 1 GHz Minne (Flash) 8 GB
NXP® i.MX6 DualLite
Utrustning
storlek 10.1" Uppldsning 1280 x 800
Antal farger som kan visas 16 M Ljusstyrka 400 cd/m?2
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Pekskarm MultiTouch, kapacitiv Materialvisning Glas

Vinkel (horisontell) Vanster: 85°/hoger: 85° Vinkel (vertikal) Overst: 85° / Nederst: 85°
Material ram Metall

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC001412 ETIM 9.0 EC001412

ETIM 10.0 EC001412 ECLASS 14.0 27-33-02-01

ECLASS 15.0 27-33-02-01
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