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Produktillustration

similar to the product
CMA-CTM 7 &r en serie induktiva ministromtransformato-
rer
som &r utformade enligt omvandlingsprincipen for cirku-
lara primarledar
CMA-CTM 7-serien ar underhallsfria stromomvandlare
som ar utformade for
primarstrom pa 32-64 A.
Detta omvandlas till en strom pa upp till 1 A pa sekun-
darsidan.
Med dess sma matt passar den perfekt tillampningar med
en 3-fasig strombrytare
med en fasdelning pa 17,5 mm.

Allméanna bestillningsdata

Utférande Primérstrom: 60 A, Sekundéarstrom max.: 1 A,
Load: 0.4 VA, noggrannhetsklass: 1, stangd stro-
momvandlare

Art.nr. 2556020000

Typ CMA-CTM-7-60-1A-0.4VA-1

GTIN (EAN) 4050118566093

Forp. 1 items

Leveransstatus Denna artikel kommer inte langre att finnas i fram-

tiden.
Tillganglig till 2025-04-08T00:00:00+02:00
Tillverkare MBS AG

RoHS

Vnm-um
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Tekniska data
Godkiannanden
ROHS Uppfyllelse
Matt och vikter
Djup 19 mm Byggdjup (tum) 0.748 inch
Hojd 46.5 mm Bygghojd (tum) 1.8307 inch
Bredd 27.5 mm Byggbredd (tum) 1.0827 inch
Nettovikt 659
Temperaturer
Lagertemperatur -25°C..70°C Drifttemperatur -5°C..560°C
Miljooverenstammelse for produkt
RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel
REACH SVHC Nej mSvHC 6ver 0,1 viktprocent
Elektriska attribut
noggrannhetsklass 1 Sekundarstrom 0..1TA
Load 0.4 VA Primarstrom 60 A
Matt spanningsforande ledare
Typ av ledare Endast isolerad ledare Rundledare 7.60 mm
Installationsplats For inomhusbruk
Tekniska egenskaper
Isolationsklass E Varmeklassad varaktig strom ITermisk 1,0 x Inom
Nominell frekvens 50 Hz
Isolationskoordination
Standard IEC 61869-1: 2007, IEC noggrannhetsklass 1
61869-2: 2012
Klassificeringar
ETIM 8.0 EC002048 ETIM 9.0 EC002048
ETIM 10.0 EC002048 ECLASS 14.0 27-21-09-02
ECLASS 15.0 27-21-09-02
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Allméanna bestillningsdata

CMA-CTM 7 &r en serie induktiva
ministromtransformatorer

som ar utformade enligt omvandlingsprincipen for
cirkulara primarledar

CMA-CTM 7-serien ar underhallsfria stromomvandlare
som ar utformade for

primarstrom pa 32-64 A.

Detta omvandlas till en strom pa upp till 1 A pa
sekundarsidan.

Med dess sma matt passar den perfekt tillampningar med
en 3-fasig strombrytare

med en fasdelning pa 17,5 mm.

Typ CMA-CTM-7-SNAP-ON
Art.nr. 2525160000

GTIN (EAN) 4050118536522
Forp. 18T

Utférande
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