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Produktillustration

Justerbara 6verkopplingar

Oka flexibiliteten i dina 6verkopplingar. TERMSERIES
OVERKOPPLING (TCC) mojliggér individuellt justerbara
overkopplingar med upp till 51 poler. Det maximala anta-
let instickspoler har okats till 32 poler. Det avisolerade
materialet kan mycket enkelt kortas till dnskad langd.
Overkopplingarna dvertygar tack vare deras enkla hante-
ring och synlighet samt deras universella anslutningsmoj-
ligheter. Ett extranat hindrar fjadern fran att deformeras
under monteringen.

¢ Individuellt justerbar 6verkoppling med 51 poler

¢ Extra stag for att undvika deformering av fjadern

» Okad 6verkoppling - upp till 32 poler méjliga

* Vibrationstalighet

MPLIANT

Allmanna bestillningsdata

Utférande TERMSERIES, Overkoppling
Art.nr. 2556430000

Typ TCC 6.4/2 BL

GTIN (EAN) 4050118566949

Forp. 10 items
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Godkiannanden

ROHS Uppfyllelse

Matt och vikter

Djup 4.8 mm Byggdjup (tum) 0.189 inch

Hojd 13.1T mm Bygghojd (tum) 0.5157 inch

Bredd 9.8 mm Byggbredd (tum) 0.3858 inch

Nettovikt 0.37¢g

Temperaturer

Lagertemperatur -40 °C...85 °C Omgivningstemperatur -40 °C...60 °C

Drifttemperatur

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag

REACH SVHC Nej mSvHC over 0,1 viktprocent

Overkopplingsdata

Markspanning 300V Markstrom 175 A

Isolering Ja Beroringsskydd Ja

Fargkod bla Antal overkopplade plintar 2

Antal poler 2 Delning i mm (P) 6.40 mm

Monteringstyp instucken Utférande kan inte kapas till 6nskad
langd

Markdata UL

Markstrom (UL) 10 A

Allmanna uppgifter

Utforande kan inte kapas till 6nskad langd

Fargkod bla

UL94 brannbarhetsklass for komponent Komponent Kapsling
UL94 brannbarhetsklass V-0

Isolationskoordinater

Markspanning 300V

Anslutningsdata

Delning i mm (P) 6.40 mm

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC002586 ETIM 7.0 EC002586
ETIM 8.0 EC002586 ETIM 9.0 EC002586
ETIM 10.0 EC002586 ECLASS 9.1 27-37-16-92
ECLASS 10.0 27-37-16-92 ECLASS 11.0 27-37-16-92
ECLASS 12.0 27-37-16-92 ECLASS 13.0 27-37-16-92
ECLASS 14.0 27-37-16-92 ECLASS 15.0 27-37-16-92
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Dimensional drawing

13.1 mm

6.4 mm
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Ovrigt

Type code TERMSERIES accessories

[ [

T TERMSERIES’J

Interface
Cross
Partition plate
na.

x g o

Adapter
Connection
PUSHIN
Srew
Tension

N©TOo >

L Large

(for 12.8 mm sackets)
TXS/TXZ All shapes
Supply Supply terminal

Typnycklar

F10

F20

158 SUBD
R3.2
6.4/2
6.4/10
6.4/51
12.8/26

Orange
Blue
Red
Black

Flat connector 10+poles
Flat connector 20-poles
15 pole Sub-D connector
3.2 mm width

6.4 mm grid 2-poles

6.4 mm grid 10-poles
6.4 mm grid 51poles
12.8 mm grid 26-poles
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Kapverktyg

Allméanna bestillningsdata

Kapverktyg for ledare upp till 8 mm, 12 mm, 14 mm och
22 mm ytterdiameter. Den speciella knivgeometrin tillater
nypningsfri kapning av koppar- och aluminiumledare

med minimal fysisk anstrangning. Kapverktygen (KT

8 till KT 22) levereras aven med VDE- och GS-testad
skyddsisolering upp till 1 000 V enligt EN/IEC 60900.

Typ KT 14 Utférande

Art.nr. 1157820000 Kapverktyg, Enhandskapverktyg
GTIN (EAN) 4032248945344

Forp. 18T

Kap- och utstansningsverktyg till 6verkopplingar

Allméanna bestillningsdata

 for overkopplingar i Weidmdillers Z-serie
* for overkopplingar WQV 2,5 till WQV 35
 for overkopplingsfonster i plint WSI 6

Typ KT zQv Utférande

Art.nr. 9002170000 Cutting tool for one-hand operation
GTIN (EAN) 4032248291670

Forp. 1ST

Typ WAW 1 NEUTRAL Utférande

Art.nr. 9004500000 Miscellaneous tools

GTIN (EAN) 4008190053925

Forp. 18T
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