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Produktillustration

Sakringsplintar och komponentplintblock gor det majligt
att integrera skydds- och funktionselement direkt i plint-
raden. Sakringsplintar har inbyggda sakringshéllare for
att pa ett tillforlitligt satt skydda elektriska kretsar mot
overlast - perfekt for kontroll- och fordelarlistsystem. Kom-
ponentplintblock gor det mojligt att inkorporera elektro-
niska komponenter som dioder, motstand, eller lysdioder
direkt i ledningsdragningen. Detta mojliggor ett platsspa-
rande och tydligt arrangemang for implementering av
kopplingsfunktioner och signalseparation. Bada typer av
plintar garanterar hogre sékerhet, enkelt underhall och en
kompakt, funktionsinriktat installation.

Allméanna bestillningsdata

Utférande Sakringsplint, Skruvanslutning, svart, 4 mm?2, 6.3
A, 500V, Antal anslutningar: 2, Antal vaningar: 1,
TS 35

Art.nr. 2562590000

Typ WSI 4

GTIN (EAN) 4050118581614

Forp. 50 items

RoHS

Vnm-um
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Godkidnnanden
Godkannanden ( € C
. P s = |ECE
e us X
EMA| UK
EUR| CRH
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat nr (cURus) E60693

Matt och vikter

Djup 425 mm Byggdjup (tum) 1.6732 inch
Byggdjup inkl. montageskena 54 mm Hojd 50.7 mm
Bygghojd (tum) 1.9961 inch Bredd 8 mm
Byggbredd (tum) 0.315 inch Nettovikt 9.73 g
Temperaturer

Lagertemperatur -25°C..56°C Omgivningstemperatur -5°C..40°C
Varaktig driftstemperatur, min. -60 °C Varaktig driftstemperatur, max. 130°C
Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag

REACH SVHC Nej mSvHC o6ver 0,1 viktprocent

Markdata IECEx/ATEX

Certifikat nr. (ATEX) DEMKO 14ATEX1389U Certifikat nr. (IECEX) IECEXUL14.0097U
Max. spanning (ATEX) 250V Strom (ATEX) 6.3 A
Ledararea max. (ATEX) 4 mm?2 Max. spanning (IECEX) 250V
Strom (IECEX) 6.3 A Ledararea max. (IECEX) 4 mm?2
Markning EN 60079-7 Ex ecll C Ge Ex 2014/34/EU markning 113G
Allmant

Ledardiameter, AWG, max AWG 12 Ledardiameter, AWG, min. AWG 22
Normer IEC 60947-7-3 Montageskena obestyckad TS 356
Klambara ledare (Markanslutning)

Tolkdorn enligt 60 947-1 A3 Ledardiameter, AWG, max AWG 12
Anslutningsriktning pa sidan Atdragningsmoment, max. 0.4 Nm
Atdragningsmoment, min. 0.4 Nm Avisoleringslangd 8 mm
Anslutningstyp 2 Skruvanslutning Anslutningstyp Skruvanslutning
Antal anslutningar 2 Anslutningsomrade, max. 4 mm?2
Anslutningsomrade, min. 0.5 mm?2 Klamskruv M3
Klingmatt 6 x 3,5 mm Ledardiameter, AWG, min. AWG 22
Ledararea, fintradig med &ndhylsor DIN 0.5 mm?2 Ledararea, fintradig med andhylsa DIN 2.5 mm?2

46228/4, min.

46228/1, max.
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Tekniska data
Ledararea, fintradig med éandhylsa DIN 0.5 mm?2 Ledardiameter, fintradig, max. 4 mm?2
46228/1, min.
Ledararea, fintradig, min. 0.5 mm? Anslutningsarea, flertradig, max. 4 mm?2
Anslutningsarea, flertradig, min. 0.5 mm?2 Elektrisk momentskruvdragare typ DMS 2
Ledararea, entradig, max. 4 mm?2 Ledararea, entradig, min. 0.5 mm?2
Anslutningsarea, fintradig, min. 0.5 mm?2

Klambara ledare (ytterligare anslutning)

Anslutningstyp, ytterligare anslutning  Skruvanslutning

Markdata
Markarea 4 mm?2 Markspanning 500V
Markspanning till grannklamman 500V Markspanning DC 500V
Markstrom 6.3 A Str&ouml;m med max. ledare 6.3 A
Normer IEC 60947-7-3 Genomgangsmotstand enligt IEC 1 mQ
60947-7-x
Markstotspanning 6 kV Forlusteffekt enligt IEC 6094 7-7-x 1.02W
Nedsmutsningsgrad 3
Markdata enligt CSA
Ledararea max. (CSA) 12 AWG Spéanning grupp C (CSA) 300V
Strom Gr C (CSA) 15 A Certifikat nr. (CSA) 200039-1575489
Ledararea min. (CSA) 30 AWG
Mairkdata enligt UL
Ledarstorlek Factory wiring max (cURus) 12 AWG Spéanning grupp B (cURus) 300V
Certifikat nr (cURus) E60693 Ledarstorlek Field wiring min (cURus) 30 AWG
Ledarstorlek Factory wiring min (cURus) 30 AWG Strém grupp B (cURus) 15 A
Spéanning grupp C (cURus) 300V Strom grupp C (cURus) 15 A
Ledarstorlek Field wiring max (cURus) 12 AWG
Materialdata
Grundlaggande material Wemid Fargkod svart
Brannbarhetsklass enligt UL 94 V-0
Systemparametrar
Utférande Skruvanslutning, Andplatta kravs Nej
Sakringsfranskiljare,
stangd
Antal potentialer 1 Antal vaningar 1
Antal klamstallen per vaning 2 Antal potentialer per vaning 1
Nivaer internt 6verkopplade Nej PE-anslutning Nej
Montageskena obestyckad TS 356 N-Funktion Nej
PE-Funktion Nej PEN-Funktion Nej
ytterligare tekniska data
Monteringstyp ihakad
Viktig hdnvisningstext
Produktinformation Spéanningen beror pa det valda sakringselementet eller den valda indikatorlampan
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Klassificeringar

ETIM 8.0 EC000899 ETIM 9.0 EC000899
ETIM 10.0 EC000899 ECLASS 14.0 27-25-01-13
ECLASS 15.0 27-25-01-13
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Tillbehor

Markningshallare

Markningshallaren ger mojlighet till ytterligare montering
av standardmarkningar med en delning pa 5 eller

5,1 mm. De vinklade hallarna kan kopas som tillval

och kan monteras i alla standardméarkningskanaler i
Klippon® modulara anslutningsplintar. Kopplingar for
markningstyper kan hittas bland respektive tillbehor for
avsedda markningshallare.

Allméanna bestillningsdata

Typ BZT 1 WS 10/5 Utférande

Art.nr. 1805490000 Tillbehoér, Markningshallare
GTIN (EAN) 4032248270231

Forp. 100 ST

Typ BZT 1 ZAWS 10/5 Utférande

Art.nr. 1805520000 Tillbehoér, Markningshallare
GTIN (EAN) 4032248270248

Forp. 100 ST

Andstod

4 ) For att sakerstalla en permanent fixering pa

/ X montageskenan och forhindra sidoforskjutning har
Weidmiiller andvinklar i programmet. Det finns
utféranden med skruv och skruvldsa utféranden.
Pa andvinklarna finns markningsmaijligheter, dven
for gruppmarkning och mojligheten att forvara
teststickkontakter.

Allmanna bestillningsdata

Typ ZST 1 Utférande

Art.nr. 1269070000 Tilloehor, Skenhallare
GTIN (EAN) 4050118094091

Forp. 25 ST
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