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USB som ett palitligt datagranssnitt for din apparat for
industrianvandning. P4 grund av de manga férdelarna
anvands for det mesta USB-honkontakter inom elbran-
schen.

Det stora sortimentet av USB-A-, -B-, -C- och -micro-kom-
ponenter garanterar framtidssaker byggform av appara-
ter med hastigheter pa upp till 10 Gbit/s. Vara USB-hon-
kontakter for monsterkort stoder de robusta standarderna
USB 2.0, 3.0 och 3.1 for snabb och enkel datadverforing.
De enskilda anslutningarna uppfyller kraven pa talighet
och ansluts tillforlitligt.

* Upp till 10,000 stickcykler

e THT, THR eller SMD I6dprocess

e Tillganglig i byggform 180° (vertikalt/uppratt) eller 90°
(horisontellt/liggande)

* Packad antingen pa bricka (TY) eller antistatiskt pa en
rulle (tape-on-reel, RL)

¢ Forstarkt guldlager for forbattrat korrosionsskydd

¢ USB 3.1-honkontakt stodd datahastighet pa 10 Gbit/s
for snabb datadverforing

* USB-C-honkontakt ger en felfri anslutning tack vare en
symmetrisk byggform

¢ Robust plug & play drift - ansluter och koppla fran utan
att stdnga av eller starta om systemet
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Allmanna bestillningsdata

Utforande OMNIMATE-data - USB-uttag, Kretskortsstickan-
slutning, USB 2.0, Typ A, 480 Mbps, SMD-l6dan-
slutning, 90°, Stickcykler: =2 1500, Antal poler: 4,
LCP, Guld 6ver nickel, Bricka (manuell montering)

Art.nr. 2563720000

Typ USB2.0A S1H 1.4N4 TY BK

GTIN (EAN) 4050118572339

Forp. 100 items

Férpackning Bricka (manuell montering)

Leveransstatus Denna artikel kommer inte langre att finnas i fram-
tiden.

Tillganglig till 2025-11-01T00:00:00+01:00
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Godkiannanden

ROHS Uppfyllelse

Matt och vikter

Djup 14 mm Byggdjup (tum) 0.5512 inch
Hojd 11.22 mm Bygghojd (tum) 0.4417 inch
Hojd lagstbyggande 7.12 mm Bredd 14.5 mm
Byggbredd (tum) 0.5709 inch Nettovikt 2.13¢g
Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel

REACH SVHC Nej mSvHC 6ver 0,1 viktprocent

Systemspecifikationer

Antal poler 4 LED Nej
Lodstiftlangd (1) 1.4 mm Montering pa kretskortet SMD-lédanslutning
Delning i tum (P) 0.079" Skarmmaterial Massing
Avskarmning Ja Andplatta, Egenskap Lodflans
Max. instickskraft/pol 35N Overforingshastighet 480 Mbps
Max. dragkraft/pol 10N Antal 16dstift per pol 1

Anslutningstyp

Lédanslutning

Produktfamilj

OMNIMATE-data - USB-

uttag

Delning i mm (P) 2.00 mm Skyddsklass IP20

Stickcykler 21500 Anslutningsvinkel 90°

Skarmarea fornicklad Skarmflikar ingen

Effektkategori 480 Mbps Lodprocess Reflow-16dning, Manuell
16dning

Dimensioner for 16dstift oktagonal Tolerans for 16dstiftsposition +0,1T mm

Elektriska egenskaper

Spanningstalighet kontakt/kontakt 750V AC Isolationsmotstand = 1000 MQ

Nominell spanning 30V Markstrom 1.5A

Packaging

Forpackning Bricka (manuell montering)  VPE-langd 261.00 mm

VPE-bredd 207.00 mm VPE-hojd 16.00 mm

Materialdata

Isoleringsmaterial LCP Fargkod svart

Fargtabell (jamforbar) RAL 9011 Isoleringsmaterialgrupp Il

CTI (Comparative Tracking Index) 2500 Isolationsmotstand 2 1000 MQ

Moisture Level (MSL) 1 Brannbarhetsklass enligt UL 94 V-0

Kontaktgrundmaterial Fosforbrons Kontaktmaterial Cu-legering

Kontaktyta Guld 6ver nickel Skiktstruktur for stiftkontakten 30..80 u" Ni /230 u" Au

Lagertemperatur, min. -40 °C Lagertemperatur, max. 60 °C

Driftstemperatur, min. -40 °C Driftstemperatur, max 85 °C

Viktig hanvisningstext

Héanvisningstext
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Klassificeringar

ETIM 8.0 EC002637 ETIM 9.0 EC002637
ETIM 10.0 EC002637 ECLASS 14.0 27-46-02-01
ECLASS 15.0 27-46-02-01
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Kretskortsdesign
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Colour / Special Option

Blue (plastic)

black (plastic)
white (plastic)
customized product

Packaging

USB3.0A R1V 3.0N4 TY BL

dz3lgsze

Tray in box {manual assembly)
Tape on Reel (automated assembly)
Tube

1=3y. 2=6y", 3= 154", 4= 30¢". 5 = 6Oy

no use

Solder Pin length

3.2 mm
1.6 mm

SMD

Direction

cczT |(o=2w |z |&

Horzontal (907, side entry)
Horizontal, Upright 90°
Vertical (180°, top entry)

Number of Ports

1 Port
multi ports about each other. Multilevel

Assembly on PCE

M=
o
-
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Through Hole Reflow - THR

Soldering process: Wave or Reflow soldering
Surface Moum Technology - SMT

Soldering process: Reflow soldering
Through Hole Technology - THT

Soldering process: Wave

Type / Performance

2.0A
3.0

USE 2.0 Type A
USE 3.0 Type A
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