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MPLIANT

Crimpverktyg med utbytesinsatser for kabelskor, skarvhyl-  Allménna bestillningsdata
sor och andhylsor

* extremt snabb hantering tack vare hydrauliskt stod Utférande Insats forslutningsverktyg, 150mm?, Trapetspress-
e stort bearbetningsomrade upp till 300 mm?2 ning

e 270° roterande crimphuvud med snabb mekanism Art.nr. 2577900000

e automatisk tryckbegransning och 6vervakning via tryck- E;TN (EAN) 5252?1680525261150

givare Forp. 1 items

¢ elektronisk styrning och 6vervakning av crimpproces-

sen

¢ Spara alla crimpcykler och felmeddelanden till internt

minne

¢ Lasning av alla cykler och felmeddelanden via USB
* Uppladdningsbart Li-jon-batteri med laddningsstatusin-
dikering: 18 V, 2 Ah
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Matt och vikter

Djup 22 mm Byggdjup (tum) 0.8661 inch
Hojd 42 mm Bygghojd (tum) 1.6535 inch
Bredd 42 mm Byggbredd (tum) 1.6535 inch
Nettovikt 25¢g

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag

REACH SVHC Nej mSvHC 6ver 0,1 viktprocent

Crimpinsatser

Crimpbredd 22 mm Koppar crimparea 150

Crimpbredd i mm 22

Kontaktbeskrivning

Kontakttyp Andhylsor med/utan Ledararea max. AWG 5/0
plastkrage

Ledararea min. AWG 5/0 Crimp-omrade, max. 150 mm?2

verktygsdata - kontaktpressning

Crimpart/-profil Trapetspressning

Kabelskoarea nominell 150 mm?2

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC001282 ETIM 9.0 EC001282
ETIM 10.0 EC001282 ECLASS 14.0 21-04-90-90
ECLASS 15.0 21-04-90-90
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