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Anvandningen av isolerade kabelskor garanterar anvan-
dare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet pa lang sikt.
* Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och
anslutningar

* Rorkabelskor enligt gallande marknadsstandarder
(Euro-serien)

¢ Kabelskor enligt DIN 46235

¢ Platkabelskor enligt DIN 46234

* Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237

* Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allméanna bestillningsdata

Utférande Flatstiftsanslutningar, 400 mm2,400 mm?2 - 400
mm?2

Art.nr. 2578040000

Typ KRN-M16/-400

GTIN (EAN) 4064675018131

Forp. 15 items
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Godkannanden

ROHS Uppfyllelse
Matt och vikter

Nettovikt 203.45¢g

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus

Kompatibel utan undantag

REACH SVHC Nej mSvHC over 0,1 viktprocent

Anslutning

Ledardiameter, max. 400 mm? Ledardiameter, min. 400 mm?
Ledardiameter 400 mm?2 Isolering finns ej
Hal M 16 Markningsfarg Ingen
Innerdiameter for skaft (d 1) 27.5 mm Ytterdiameter for skaft (d3) 33.5 mm
Skaftlangd (a) 47 mm Anslutningslangd (1) 92 mm
Innerdiameter for flans (d2) 17 mm Flansbredd (b) 49 mm
Klassificeringar

ETIM 8.0 EC001051 ETIM 9.0 EC001051
ETIM 10.0 EC001051 ECLASS 14.0 27-40-02-05
ECLASS 15.0 27-40-02-05
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