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Weidmuillers anslutningsbara kommunikationsmoduler
gor det mojligt for enskilda komponenter att utbyta viktig
information med molnet. Detta lagger grunden for malin-
riktad optimering av processen med hjalp av 6vervakning
och fjarrstyrning - faktorer som spelar en avgorande roll
for att 6ka verkningsgrad, processstabilitet och tillgang-
lighet. Modulerna ar utformade enligt IP20-skydd, kan
anvandas utan verktyg och kan flexibelt anpassas till olika
anpassningsbara kommunikationsprotokoll.

Allméanna bestillningsdata

Utforande Communication module
Art.nr. 2587360000

Typ PRO COM IO-LINK

GTIN (EAN) 4050118599152

Forp. 1 items
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ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus) E258476
Certificat-nr (cULusEX) E470829
Matt och vikter
Djup 33.6 mm Byggdjup (tum) 1.3228 inch
Hojd 74.4 mm Bygghojd (tum) 2.9291 inch
Bredd 35 mm Byggbredd (tum) 1.378 inch
Nettovikt 29¢
Temperaturer
Lagertemperatur Drifttemperatur -25°C..70°C
Miljooverenstammelse for produkt
RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillampligt/kant) 6¢, 7a, 7cl
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP aa344edc-0272-47ae-a958-c5990fc92ddb
Allmanna uppgifter
vikt 29¢g
Skyddsklass IP20
MTTF Enligt standard SN 29500
Drifttid (timmar), min. 7148000 h
Omgivningstemperatur 40 °C
Driftcykel 100 %
Anslutningsdata (signal)
Ledardiameter, fintradig (signal), max. 1.5 mm?2 Anslutningsteknik PUSH IN
Ledararea, AWG/kcmil, , max 16 Ledararea, solid , min. 0.14 mm?2
Ledararea, solid , max. 1.5 mm?2 Ledardiameter, fintradig (signal), min. 0.14 mm?2
Ledararea, AWG/kcmil, , min 26 mm2
Klassificeringar
ETIM 8.0 EC001604 ETIM 9.0 EC001604
ETIM 10.0 EC001604 ECLASS 14.0 27-24-26-08
ECLASS 15.0 27-24-26-08
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Tillbehor

Sparskruvmejsel

VDE isolerad skruvmejsel for arbeten pa delar som star
under spanning pa upp till AC 1000 V och DC 1500V,
DIN EN 60900, IEC 900. Testad sékerhet GS, individuellt
testad Klinga av hoglegerat krom- vanadium - molybden-
stal, genomgaende hardad, brunerad

Allméanna bestillningsdata

Typ SDIS SLIM 0.6X3.5X100 Utférande

Art.nr. 2749610000 Montageverktyg, Klingbredd (B): 3.5 mm, Klinglangd: 100 mm,
GTIN (EAN) 4050118896350 Klingtjocklek: 0.6 mm

Forp. 18T

BCF 3.81/180F

PUSH IN - Den innovativa anslutningsteknologin fran
Weidmdiller férenklar och snabbar upp ledaranslutningen.
Fordelar for anvandaren och anvandningen:

* Hog packningstathet pa grund av mycket lag
komponenthojd. Stick in de forberedda ledarna - klart
* Hog packningstathet med den kompakta
tvavaningsstiftlisten SCDN/SCDN-THR

* Forenklad hantering till foljd av integrerade
tryckknappar for 6ppning av klamenheten

* Intuitiv hantering genom entydig markning av
ledarinforing och manoverstille.

¢ Verktygsfri lasning och frigivning vid anvdndning av
Weidmdiillers patenterade l6sgoéringsarm (LR)
Weidmiillers kontaktdon, raster 3,81 mm (0,15 tum),
ar kompatibla med layouten for vanliga kontaktdon, ar
koderbara och har plats for méarkning.

Allmanna bestillningsdata

Typ BCF 3.81/03/180F SN BK ...  Utférande
Art.nr. 1347850000 Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.81 mm, Antal poler: 3,
GTIN (EAN) 4050118152517 180°, PUSH IN med mandverknapp, Anslutningsomrade, max. : 1.5
Forp. 50 ST mm?2, Box
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