VPUACI11+1R 300/12.5

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Weidmiillers éverspanningsskydd i serierna VPU I (klass
1), VPU II (klass II) och VPU llI (klass Ill) reducerar effek-
tivt storningen fran éverspanningar, till och med mar-
kant under de granser som anges genom isolerings-
koordineringen enligt EN 60644-3/DIN VDE 0110-3.
Darigenom utsatts anlaggningen for mindre storningar.
Avledarna koordineras med tekniska medel. Darigenom
kravs ingen frankoppling mellan klasserna |, 1l och lIl.
Avledarna ar testade enligt produktnorm IEC61643-11/
DIN EN 61643-11 och kan installeras i system enligt
IEC 61643-12/VDE 0675-6-12 och IEC 62305-4/VDE
0185-4. Detta ask- och overspanningsskydd ar lampligt
for anvandning i energiforsérjningssystem. Beroende av
natform och spanningsniva erbjuder Weidmiiller olika
produkter. Det finns till och med ett speciellt skydd av

klass | och Il for solcellsananvandningar.

FUSELESS
UPTOIEA

Allmanna bestillningsdata

Utforande Overspanningsavledare, Lagspanning, Overspan-
ningsskydd, Med fjarrkontakt, Enfas, TN-C, TN-C-S,
TN-S, TT, TN, IT med N, IT utan N

Art.nr. 2591490000

Typ VPUACI 1+1R 300/12.5

GTIN (EAN) 4050118599459

Forp. 1 items

Leveransstatus Denna artikel kommer inte langre att finnas i fram-
tiden.

Tillganglig till 2026-06-01T00:00:00+02:00

Alternativ produkt

VPUACI1+1R300/12.5LH
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Godkidnnanden

Godkannanden

ROHS Uppfyllelse

UL File Number Search UL-webbplats

Certifikat nr (cURus) E3542610000

Matt och vikter

Djup 91 mm Byggdjup (tum) 3.56827 inch
Hojd 104.5 mm Bygghojd (tum) 4.1142 inch
Bredd 36 mm Byggbredd (tum) 1.4173 inch
Nettovikt 338¢g

Temperaturer

Lagertemperatur -40 °C...85 °C Omgivningstemperatur .85 °C
Drifttemperatur -40°C..85°C Fuktighet 5-95 % rel. fuktighet

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus

Kompatibel utan undantag

REACH SVHC

Nej mSvHC over 0,1 viktprocent

Markdata UL

Omgivningstemperatur (drift), max. 85 °C Markspanning UN 240V

VPR (N-PE) 1200V MCOV (L-PE) 300V

MCOV (L/N-PE) 300V MCOV (N-PE) 305V

SCCR 150 kA In 20 kA

Kategori SPD TYPE 1CA Omgivningstemperatur (drift), min. -40 °C

Certifikat nr (cURus) E3542610000 MODE L-N, L-G, N-G

VPR (L-N) 900V VPR (L-PE) 1000 V

Spéanningstyp AC

Allmanna data

Optisk funktionsdisplay gron = ok, rod = avledare Segment Energifordelning
defekt, byt ut

Utférande Overspanningsskydd, Med Byggform Installationskapsling; 2 TE,
fjarrkontakt Insta IP20

Brannbarhetsklass enligt UL 94 V-0 Fargkod svart, orange, bla

Skyddsklass IP20 efter installation Montageskena obestyckad TS 356
Hojdomrade for drift <4000 m

Anslutningsdata fjarrmeddelande

Ledaranslutningsarea, entradig, min. 0.14 mm?2 Avisoleringslangd 8 mm
Anslutningstyp PUSH IN Ledaranslutningsarea, entradig, max. 1.5 mm?2
Isolationskoordinater enligt EN 50178

Overspanningskategori [} Nedsmutsningsgrad 2
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Mirkdata IEC/EN

Antal poler

2

Lackstrom vid Un 1 uA

Signalkontakt

250V 1A 1CO

Markspanning (AC) 230V

Lagspanningsnat Enfas, TN-C, TN-C-S, TN-S, Skyddsniva Up vid IN (N-PE) <1.5kV
TT, TN, IT med N, IT utan N
Spéanningstyp AC Temporar 6verspanning - TOV 337V
Svarstid/reservtid <25ns,=100ns Frekvensomrade, max. 60 Hz
Frekvensomrade, min. 50 Hz Normer IEC61643-11,
EN61643-11, UL 1449
Blixtteststrom limp(10/350 us) (L-PE)  12.5 kA Blixtstotstrom, limp (10/350 us) (N-PE) 50 kA
Kravklass enligt EN 61643-11 T1, T2 Kravklass enligt IEC 61643-11 Typ I, Typ Il
Ho6gsta normalspanning, Uc (AC) 300V Hogsta normalspanning, Uc (N-PE) 305V
Natspanning 230V /400V Avledningsstrom Imax. (8/20 us) N-PE 50 kA
Avledningsstrom In (8/20 ps) N-PE 50 kA Energikoordinater (10 m) Typ I, Typ II, Typ HlI
Avledningsstrom In (8/20 us) ledare-PE 20 kA Avledningsstrom Imax. (8/20 us) ledare- 50 kA
PE
Skyddsniva Up vid IN (L/N-PE) <1.5kV Kortslutningsstrom ISCCR (Short Circuit 50 kA

Current Rating)

Foljdstromssléackande formaga Ifi Ej tillganglig av tekniska Integrerad forsékring Nej

orsaker
Allménna data
Antal poler 2 Skyddsklass IP20 efter installation
Fargkod svart, orange, bla
Anslutningsdata
Avisoleringslangd 18 mm Ledaranslutningsteknik Skruvanslutning
Anslutningstyp Skruvanslutning Avisoleringslangd nominellt 15 mm
Atdragningsmoment, min. 2 Nm Atdragningsmoment, max. 4.5 Nm
Anslutningsomrade, markarea 16 mm? Anslutningsomrade, min. 4 mm?
Anslutningsomrade, max. 35 mm? Ledardiameter, entradig min. 1.5 mm?2
Ledardiameter, entradig max. 35 mm? Ledararea, fintradig, min. 1.5 mm?
Ledardiameter, fintradig, max. 25 mm? Anslutningsarea, flertradig, min. 1.5 mm?
Anslutningsarea, flertradig, max. 35 mm2
Elektriska data
Spéanningstyp AC
Garanti
Tidsperiod 5 Ar

Viktig hanvisningstext

Produktinformation

Galler endast IT-stromsystem dar jordanslutningen pa fordelningstransformatorn férbinds med jord
hos kunden (RE=RA pa bild 44.A1 i IEC 60634-4-44:2018). Avsedd for DC-applikationer. Anvand
SIBA-sékring av typ NH2XL aR/aSF DC 1500 V

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC001457 ETIM 9.0 EC001457
ETIM 10.0 EC001457 ECLASS 14.0 27-17-12-04
ECLASS 15.0 27-17-12-04
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Schematic circuit diagram
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Tillbehor

Kryssparskruvmejsel, typ Phillips

VDE-isolerad kryssmejsel, Typ Phillips, SDIK PH DIN
7438, 1S0O 8764 /2-PH, klingprofil enligt ISO 8764-PH,
SoftFinish-handtag

Allmanna bestillningsdata

Typ SDIKPH1 X 80 Utférande

Art.nr. 2749890000 Skruvmejsel, Klingbredd (B): 1 mm, 80 mm, Klingtjocklek: 1
GTIN (EAN) 4050118897098

Forp. 18T

Spar-Skruvmejsel

VDE-isolerad sparskruvmejsel, SDI DIN 7437, 1ISO
2380/2, klingprofil enligt DIN 5264, 1ISO 2380/1,
SoftFinish-handtag

D

Allmanna bestillningsdata

Typ SDIS 1.0X5.5X125 Utférande

Art.nr. 2749850000 Skruvmejsel, Klingbredd (B): 5.5 mm, Klinglangd: 125 mm,
GTIN (EAN) 4050118897050 Klingtjocklek: 1 mm

Forp. 18T

Neutral

ESG ar den beprévade markningen for manga kanda
elektriska apparater i MultiCard-format. Resultatet ar en
hogklassig apparatmarkning med en kontrastrik text.
Olika typer ar tillgangliga for enheter fran tillverkare som
Siemens, ABB, Beckhoff osv.

Fordelar i korthet:

¢ Universellt anvandbara skyltar, beroende av typ:
antingen sjalvhaftande eller snappbara markningar.

* For apparater pa skena, som t.ex. automatsakringar,
erbjuder vi ESG for pasnappning pa en skyltskena

* Individuellt tryck med laserkvalitet efter uppgift

For specialtryck: Skicka en fil till oss av var
markningsprogramvara M-Print PRO eller M-

Print PRO Online (utan installation) for dina
markningsspecifikationer.
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Allmanna bestillningsdata

Typ ESG 6/15 K MC NE WS Utforande

Art.nr. 1880100000 ESG, Apparatmérkning x 15 mm, PA 66, Fargkod: vit, sjalvhaftande
GTIN (EAN) 4032248478781

Forp. 200 ST

VPU-serien

Omfattande tillbehor for hela produktsortimentet

Allmanna bestillningsdata

Typ VPU AC EXTENDER Utférande
Artr. 3123500000

GTIN (EAN) 4099987270175

Forp. 8 ST

Reservavledare

In the event of a defective arrester, you can easily reorder

this spare arrester, replace the defective arrester and thus
restore protection.

Allmanna bestillningsdata

Typ VPU ACI10300/12.5 Utforande

Art.nr. 2591370000 Spare arrester, Surge protection
GTIN (EAN) 4050118599565

Forp. 1ST

Typ VPU AC | O N-PE 305/50 Utférande

Art.nr. 2591590000 Spare arrester, Surge protection
GTIN (EAN) 4050118599350

Forp. 1ST
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VPU-serien

Allméanna bestillningsdata

Omfattande tillbehor for hela produktsortimentet

Typ VPU LOCKING CLIP L Utférande
Art.nr. 2735070000

GTIN (EAN) 4050118816402

Forp. 10 ST

Typ PLUG VPU AC Utférande
Art.nr. 2855300000

GTIN (EAN) 4064675533283

Forp. 10 ST
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