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Flexibel

De fyra modulstorlekarna ger individuella propplosningar
som sparar en stor mangd utrymme. Den mindre del-
ningen bidrar ocksa till en optimerad design.

Allméanna bestillningsdata

Utférande RJ45-modul, 50 V, 1 A, Antal poler: 8, Crimpan-
slutning, Hane, Nodvandiga insticksplatser: 1

Art.nr. 2592250000

Typ HDC MRJ45 8PLUG MC

GTIN (EAN) 4050118602357

Forp. 1 items

Skapandedatum 30.11.2025 06:43:15 MEZ

Katalogversion / Ritningar


https://eshop.weidmueller.com/p/2592250000

HDC MRJ45 8PLUG MC

Tekniska data

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Godkiannanden

Godkannanden “

ROHS Uppfyllelse

UL File Number Search UL-webbplats

Certifikat nr (cURus) E92202

Matt och vikter

Djup 34 mm Byggdjup (tum) 1.3386 inch

Bredd 14.5 mm Byggbredd (tum) 0.5709 inch

Nettovikt 459

Temperaturer

Gransvarde, temperatur -40°C..70°C

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag

REACH SVHC Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP 1609748e-c278-4¢c9b-b3d 1-e6215d2988cd

Allménna data

Antal poler 8 Brannbarhetsklass enligt UL 94 V-0

Isolationsmotstand 1012 Q Stickcykler 750 (RJ45)

Typ Hane Overspanningskategori 1]

Nedsmutsningsgrad 3 Grundlaggande material Polykarbonat,
glasfiberforstarkt

Serie ModuPlug Markspanning (DIN EN 61984) 50V

Markstotspanning (DIN EN 61984) 0.8 kV Markstrom (DIN EN 61984) 1A

Nodvandiga insticksplatser 1

Utforande

Ledardiameter, AWG, max AWG 24/1 Anslutningstyp Crimpanslutning

Isoleringsdiameter, max. 1.05 mm Isoleringsdiameter, min. 0.85 mm
Ledardiameter, AWG, min. AWG 26/1 Ledaranslutningsdiameter, entradig, min.0.4 mm
Ledaranslutningsdiameter, entradig, 0.51 mm

max.

Klassificeringar

ETIM 7.0 EC000438 ETIM 8.0 EC000438
ETIM 9.0 EC000438 ETIM 10.0 EC000438
ECLASS 9.0 27-44-02-18 ECLASS 10.0 27-44-02-18
ECLASS 11.0 27-44-02-18 ECLASS 12.0 27-44-02-18
ECLASS 13.0 27-44-02-18 ECLASS 14.0 27-44-02-18
ECLASS 15.0 27-44-02-18
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Pressverktyg for stickanslutningsmoduler

Allméanna bestillningsdata

Pressverktyg for modulara stickkontakter system WE och
DEC

e Tvangssparr garanterar kvalitetscrimp

* Upplasningsmojlighet vid eventuell felmandvrering
e tre funktioner i ett verktyg

Typ TT8RSMP 8
Art.nr. 9202800000
GTIN (EAN) 4032248512072
Forp. 1ST

Utférande

Pressverktyg, Crimpverktyg for kontakter
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Elektriska moduler

Flexibel
s De fyra modulstorlekarna ger individuella propplésningar
== som sparar en stor mangd utrymme. Den mindre
dr delningen bidrar ocksa till en optimerad design.
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Allméanna bestillningsdata

Typ HDC MRJ45 GC F Utférande

Art.nr. 2592030000 RJ45-modul, 50 V, 1 A, Antal poler: 8, RJ45, Hylsa, Noédvéandiga
GTIN (EAN) 4050118600506 insticksplatser: 1

Forp. 1ST
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