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| vissa applikationer ar det vettigt att lagga till en test-
punkt eller ett frankopplingselement till genomgangsplin-
ten for testning och sédkerhetsandamal. Med testfranskilj-
ningsplintar mater du stromkretsar utan spanning. Aven
om bortkopplingspunkterna frigérings- och krypavstand
inte bedoms i dimensionella termer, maste den angivna
nominella markstotspanningen bevisas.

Allméanna bestillningsdata

Utférande Franskiljbar méatplint, Skruvanslutning, morkbeige,
2.5 mm?, 24 A, 400 V, Antal anslutningar: 4, Antal
vaningar: 1

Art.nr. 2592670000

Typ WTR 2.5/ZZ INV

GTIN (EAN) 4050118603767

Forp. 100 items
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Godkannanden

ROHS Uppfyllelse

Matt och vikter

Djup 46.5 mm Byggdjup (tum) 1.8307 inch
Hojd 60 mm Bygghojd (tum) 2.3622 inch
Bredd 5.1 mm Byggbredd (tum) 0.2008 inch
Nettovikt 1269

Temperaturer

Lagertemperatur -25°C..55 °C Omgivningstemperatur -5°C..40°C
Varaktig driftstemperatur, min. -50 °C Varaktig driftstemperatur, max. 120°C
Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel med undantag

RoHS-undantag (om tillampligt/kant) 6¢c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP f92ee310-1e24-42d5-9b63-f4a42add4010

Allmant

Ledardiameter, AWG, max AWG 12 Ledardiameter, AWG, min. AWG 30
Montageskena obestyckad TS 35

Klambara ledare (Markanslutning)

Ledardiameter, AWG, max AWG 12 Anslutningsriktning pa sidan
Anslutningstyp 2 Skruvanslutning Anslutningstyp Skruvanslutning
Antal anslutningar 4 Anslutningsomrade, max. 4 mm?2
Anslutningsomrade, min. 0.05 mm? Ledardiameter, AWG, min. AWG 30
Ledararea, fintradig med andhylsa DIN 0.5 mm? Ledararea, fintradig med andhylsor DIN 0.05 mm?2
46228/4, max. 46228/4, min.

Ledararea, fintradig med dndhylsa DIN 0.5 mm?2 Ledararea, fintradig med andhylsa DIN  0.05 mm?2
46228/1, max. 46228/1, min.

Ledardiameter, fintradig, max. 4 mm? Ledararea, fintradig, min. 0.05 mm?2
Anslutningsarea, flertradig, max. 4 mm? Anslutningsarea, flertradig, min. 0.05 mm?2
Ledararea, entradig, max. 4 mm?2 Ledararea, entradig, min. 0.05 mm?2
Anslutningsarea, fintradig, min. 0.05 mm?

Klambara ledare (ytterligare anslutning)

Anslutningstyp, ytterligare anslutning  Skruvanslutning

Markdata

Markarea 2.5 mm? Markspanning 400V
Markspanning DC 400V Markstrom 24 A
Genomgangsmotstand enligt IEC 1.33 mQ Forlusteffekt enligt IEC 6094 7-7-x 0.77 W
60947-7-x

Overspanningskategori [} Nedsmutsningsgrad 3
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Tekniska data
Materialdata
Grundlaggande material Wemid Fargkod morkbeige
Farg manoverelement orange Brannbarhetsklass enligt UL 94 V-0
Systemparametrar
Andplatta krivs Ja Antal vaningar 1
Antal klamstallen per vaning 4 Nivaer internt 6verkopplade Nej
Montageskena obestyckad TS 35 N-Funktion Nej
PE-Funktion Nej PEN-Funktion Nej
ytterligare tekniska data
rastbar Ja Monteringstyp ihakad
Klassificeringar
ETIM 8.0 EC000902 ETIM 9.0 EC000902
ETIM 10.0 EC000902 ECLASS 14.0 27-25-01-09
ECLASS 15.0 27-25-01-09
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Tillbehor

Markningshallare

Markningshallaren ger mojlighet till ytterligare montering
av standardmarkningar med en delning pa 5 eller

5,1 mm. De vinklade hallarna kan kopas som tillval

och kan monteras i alla standardméarkningskanaler i
Klippon® modulara anslutningsplintar. Kopplingar for
markningstyper kan hittas bland respektive tillbehor for
avsedda markningshallare.

Allméanna bestillningsdata

Typ BZT 1 WS 10/5 Utférande

Art.nr. 1805490000 Tillbehoér, Markningshallare
GTIN (EAN) 4032248270231

Forp. 100 ST

Typ BZT 1 ZAWS 10/5 Utférande

Art.nr. 1805520000 Tillbehoér, Markningshallare
GTIN (EAN) 4032248270248

Forp. 100 ST

Franskiljarkontakter

Till skillnad fran kopplingsplintarna med integrerad
frankopplingsspak, kan vara kopplingspluggar lossas
helt eller tas bort fran kopplingsplinten och respektive
applikation och erbjuder ett flexibelt alternativ till vara
standardfranskiljare.

Allmanna bestillningsdata

Typ DTLE 2.5/4 Utférande

Art.nr. 2910530000 Lasningselement (plint), Wemid, réd
GTIN (EAN) 4099986519466

Forp. 25 ST
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