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Rogowski-spoleEn Rogowski-spole ar en stangd luftspole
utan ferromagnetisk kdrna som anvands for flytande
potentialmatning av vaxelstrom och pulsstrom. Mat-

ning med Ragowski-spolar anvénds ofta inom teknologi
eftersom att det kan vara retroaktivt integrerat utan att
separera den primara elektriska kretsen i existerande
system. | och med att metoden inte uppvisar ndgon matt-
nadseffekt kan du dven mata svaga strommar och hogfre-
kvensharmoni kan matas utan noggrannhetsforlust.

Allméanna bestillningsdata

Utférande Rogowski coil, Diameter: 175 mm, Kabellangd:
4.5 m, 100..5000 A, Utgang : Impuls, mV-signal

Art.nr. 2593360000

Typ RCMA-B22-D175-4.5

GTIN (EAN) 4050118647785
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Godkiannanden
Godkannanden c €
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat nr (cURus) E469563
Matt och vikter
Diameter 175 mm Nettovikt 284 g
Temperaturer
Lagertemperatur -40 °C..80°C Drifttemperatur -40 °C...80 °C
Fuktighet vid driftstemperatur 5-90 % (ingen kondens)
Miljooverenstammelse for produkt
RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC Nej mSvHC over 0,1 viktprocent
Elektriska attribut
Matfel <+ 0,5 % (av noggrannhetsklass 0,56
matomradesbegransning)
Nominellt svangningsforhallande 44.44 kKA/NV Primar ledartemperatur 105 °C
Fasforskjutning 0,004 ° Frekvensband 50...60 Hz
Sekundarspanning 22,5 mV (@ 50Hz lprimary Priméarstrom 5000 A
=1 kA), 30 V (max)
Matt spanningsforande ledare
Typ av ledare Montageskena for ledare, Rundledare 175.00 mm
Rundledare, Oisolerade
ledare
Tekniska egenskaper
Kabellangd 45m Skyddsklass IP57
Kabeldiameter 6.1 mm Spolmotstand 105 Q
Allmanna uppgifter
Standard IEC61010-1: 2010, Skyddsklass IP57
IEC 61869-1: 2007,
IEC 61869-2: 2012,
IEC 61869-6: 2016, IEC
61869-10: 2017, UL
61010-1
Linearitet ingen linjaritetsavvikelse Konfiguration ingen

Isolationskoordination

Standard

IEC61010-1: 2010,
IEC 61869-1: 2007,

Stothallspanning

12,8 kV (1,2/50 ms)
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IEC 61869-2: 2012,
IEC 61869-6: 2016, IEC
61869-10: 2017, UL

61010-1
Overspanningskategori 1] Nedsmutsningsgrad 2
noggrannhetsklass 0.5 Isolationsspéanning 7,4 kKVRMS(50 Hz, 1 min)
Maérkisolationsspanning 1 00 OV forstarkt isolering Sparningsbestéandighet: (CTI) 600

i enlighet med IEC
61010-1, CAT lll, PD2,

1 000 V grundlaggande
isolering i enlighet med
IEC61010-1, CAT IV,
PD2, 600 V forstarkt
isolering i enlighet med
IEC61010-1, CAT IV, PD2

Artikelbeskrivning

Produktbeteckning

Rogowski-spolen RCMA-B22-DXX ar avsedd for den elektroniska méatningen av véaxelstrom.
Rogowski-spolen far endast anvandas tillsammans med en Weidmdiller-givare RCMC-5000-XX.
Funktionsbeskrivning

Den primara kretsen (effektkretsen) och den sekundara kretsen (matkretsen) ar galvaniskt
isolerade av Rogowski-spolen.

Eftersom det inte finns ndgon mattningseffekt kan strommar matas 6ver ett stort primart
stromomrade utan nagra forluster i noggrannhet.

Egenskaper

* Ledardiametern for matspolen: 6,1 mm

» Kapslingsflikar for montering med buntband

* Tatningsbart bajonettfaste

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC002475 ETIM 9.0 EC002475
ETIM 10.0 EC002475 ECLASS 14.0 27-21-01-23
ECLASS 15.0 27-21-01-23
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Profilritning

175 mm

064 mm=z

Current-carrying conductor
 max 170 mm
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Accessories

Rogowski-spolar

Rogowski-spoleEn Rogowski-spole ar en stangd luftspole
utan ferromagnetisk kdrna som anvands for flytande
potentialmatning av vaxelstrom och pulsstrom. Matning
med Ragowski-spolar anvénds ofta inom teknologi
eftersom att det kan vara retroaktivt integrerat utan att
separera den primara elektriska kretsen i existerande
system. | och med att metoden inte uppvisar nagon
mattnadseffekt kan du d&ven mata svaga strommar och
hogfrekvensharmoni kan matas utan noggrannhetsforlust.

Allméanna bestillningsdata

Typ RCMC-5000-A0-P Utférande

Art.nr. 2593410000 Matomvandlare, varje Rogowski-spole, 100...5000 A, Utgang : analog
GTIN (EAN) 4050118647754 V/ mA

Forp. 18T

Typ RCMC-5000-1A-P Utférande

Art.nr. 2593400000 Matomvandlare, varje Rogowski-spole, 100...5000 A, Utgang : 0...1 A
GTIN (EAN) 4050118647822 AC
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