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Produktillustration

Kretskortsplint for helautomatisk montering anpassad till
reflowprocessen (SMT), med PUSH IN anslutningsteknik.
Ledarinféring och mandéverknappens aktiveringsriktning
fran samma hall (TOP). Forpackad i en kartong eller pa
tape-on-reel. Stiftlangder optimerade till 1,5 mm eller 3,5
mm.

Allméanna bestillningsdata

Utforande Kretskortsplint, 5.08 mm, Antal poler: 3, 180°,
Lodstiftlangd (1): 3.5 mm, svart, PUSH IN med
mandverknapp, Anslutningsomrade, max. : 1.5

mm?2
Art.nr. 2599750000
Typ LSF-SMT 5.08/03/180 3.5SN BK TU PRT
GTIN (EAN) 4050118611212
Forp. 38 items
Produktparametrar IEC: 500V /175A/0.2-1.5 mm?

UL: 300V / 12 A/ AWG 28 - AWG 14
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Godkiannanden
Godkannanden
]

ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat nr (cURus) E60693
Matt och vikter
Djup 7.8 mm Byggdjup (tum) 0.3071 inch
Hojd 17.5 mm Bygghojd (tum) 0.689 inch
Hojd lagstbyggande 14 mm Bredd 14.36 mm
Byggbredd (tum) 0.5654 inch Nettovikt 2.38¢g
Temperaturer
Varaktig driftstemperatur, max. 120°C
Miljooverenstammelse for produkt
RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC Nej mSvHC over 0,1 viktprocent
Packaging
VPE-langd 557.00 mm VPE-bredd 20.00 mm
VPE-hojd 15.00 mm
Typprovningar
Test: Hallfasthet for markningar Standard DIN EN 60512-1-1 / 01.03

Test ursprungsmarkning, typmarkning, raster,

godkannande markning UL, héllbarhet

Utvardering

tillgénglig

Test: Klambar area

Standard

DIN EN 60999-1 avsnitt 7 och 9.1 / 12.00, DIN

EN 60947-1 avsnitt 8.2.4.6.1 / 12.02

Typ av ledare

Typ av ledare och for massiv 0,14 mm?
ledararea

Typ av ledare och for  flertradig 0,14 mm2
ledararea

Typ av ledare och for massiv 1,5 mm?2
ledararea

Typ av ledare och for flertradig 1,5 mm?2
ledararea

Typ av ledare och for AWG 24/1
ledararea

Typ av ledare och for AWG 24/19
ledararea

Typ av ledare och for AWG 16/1
ledararea

Typ av ledare och for AWG 16/19

ledararea

Utvardering

godkéand

Test betraffande ledare som skadats och Standard

lossnat oavsiktligt

DIN EN 60999-1 avsnitt 9.4 / 12.00

Krav

0,2 kg
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Typ av ledare

Typ av ledare och for AWG 28/1
ledararea

Typ av ledare och for AWG 28/19
ledararea

Utvardering

godkand

Krav

0,3 kg

Typ av ledare

Typ av ledare och for
ledararea

flertradig 0,25 mm?2

Typ av ledare och for
ledararea

massiv 0,5 mm?2

Utvardering

godkand

Krav

0.4 kg

Typ av ledare

Typ av ledare och for
ledararea

massiv 1,5 mm?2

Typ av ledare och for
ledararea

flertradig 1,5 mm?2

Typ av ledare och for AWG 16/1
ledararea
Typ av ledare och for AWG 16/19
ledararea

Utvardering godkand

Franslagstest Standard DIN EN 60999-1 avsnitt 9.5 / 12.00

Krav 210N

Typ av ledare Typ av ledare och for AWG 24/1
ledararea
Typ av ledare och for AWG 24/19

Utvardering

ledararea
godkand

Krav

220N

Typ av ledare

Typ av ledare och for
ledararea

flertradig 0,25 mm?2

Typ av ledare och for HO5V-UO0.b
ledararea
Utvardering godkand
Krav 240 N
Typ av ledare Typ av ledare och for HO7V-U1.5
ledararea
Typ av ledare och for HO7V-K1.5
ledararea
Typ av ledare och for AWG 16/1
ledararea
Typ av ledare och for AWG 16/19
ledararea
Utvardering godkand
Karakteristiska systemvarden
Produktfamilj OMNIMATE Signal - serie Ledaranslutningsteknik PUSH IN med
LSF manoverknapp
Montering pa kretskortet THT/THR lodanslutning Ledarutgangsriktning 180°
Delning i mm (P) 5.08 mm Delning i tum (P) 0.200"
Antal poler 3 1
Uppgraderbar av kunden Nej Lodstiftlangd (1) 3.5 mm
Tolerans for stiftlangd +0.1/-0.3 mm Dimensioner for lodstift 0,35 x0,8 mm
Dimensioner for 16dstift = d-tolerans 0/-0.1 mm Diameter bestyckningshal (D) 1.1 mm
Tolerans diameter bestyckningshal (D) + 0,1 mm Antal l6dstift per pol 2
Auvisoleringslangd 8 mm 10.16 mm
L1itum 0.400" Beroringsskydd enligt DIN VDE 0470  IP 20
Beroringsskydd enligt DIN VDE 57 fingersaker IP20
Genomgangsmotstand (6) 1,60 mQ
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Materialdata
Isoleringsmaterial LCP GF Fargkod svart
Fargtabell (jamforbar) RAL 9011 Isoleringsmaterialgrupp Illa
CTI (Comparative Tracking Index) 2175 Moisture Level (MSL) 1
Brannbarhetsklass enligt UL 94 V-0 Kontaktmaterial Cu-legering
Skiktstruktur for I6danslutningen 4...6 ym Sn matt Lagertemperatur, min. -40 °C
Lagertemperatur, max. 70°C Driftstemperatur, min. -50°C
Driftstemperatur, max 120°C Temperaturomrade Montage, min. -30°C
Temperaturomrade Montage, max. 120°C
Anslutningsbara ledare
Anslutningsomrade, min. 0.13 mm?2
Anslutningsomrade, max. 1.5 mm?
Ledardiameter, AWG, min. AWG 28
Ledardiameter, AWG, max AWG 14
entradig, min. HO5(07) V-U 0.2 mm?
entradig, max. HO5(07) V-U 1.5 mm?2
fintradig, min. HO5(07) V-K 0.2 mm?
fintradig, max. HO5(07) V-K 1.5 mm?
med AEH med krage DIN 46 228/4, 0.25 mm?2
min.
med andhylsa med krage DIN 46 0.75 mm?2
228/4, max.
med andhylsa, DIN 46228 pt 1, min. 0.25 mm?
med andhylsa enligt DIN 46 228/1, 1.5 mm?2
max.
Anslutningsbar ledare Ledarens anslutningsarea nominell 0.25 mm?2
kabelsko Avisoleringslangd ‘ nominell 10 mm
Rekommenderad HO0,25/12 HBL
andhylsa
Ledarens anslutningsarea nominell 0.34 mm?2
kabelsko Avisoleringslangd ‘ nominell 10 mm
Rekommenderad HO,34/12 TK
andhylsa
Ledarens anslutningsarea nominell 0.5 mm?2
kabelsko Avisoleringslangd ‘ nominell 10 mm
Rekommenderad HO,5/14 OR
andhylsa
Ledarens anslutningsarea nominell 0.75 mm?2
kabelsko Avisoleringslangd ‘ nominell 10 mm
Rekommenderad HO,75/14T HBL
andhylsa
Referenstext Langd pa hylsor ska véljas beroende pa produkten och markspanningen., Ytterdiametern pa
plastkragen ska inte vara storre an rastret (P)
Markdata enligt CSA
Institut (CSA) CSA Certifikat nr. (CSA) 200039-1664286
Markspanning (anvandargrupp B / CSA) 300 V Markspanning (anvandargrupp D / CSA) 300 V
Markstrom (anvandargrupp B / CSA) 10 A Markstrom (anvandargrupp D / CSA) 10 A
Ledardiameter AWG, min. AWG 28 Ledardiameter AWG, max. AWG 14

Hanvisning till godkdnnandevarden

Specifikationerna avser
maxvarden. For detaljer -
se typgodkannandeintyg.
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Mairkdata enligt UL 1059

Institut (cURus) CURUS Certifikat nr (cURus) E60693
Maéarkspanning (anvandargrupp B /UL 300V Markspanning (anvandargrupp D /UL 300V
1059) 1059)

Markstrom (anvandargrupp B / UL 12 A Markstrom (anvandargrupp D / UL 10 A
1059) 1059)

Ledardiameter AWG, min. AWG 28 Ledardiameter AWG, max. AWG 14
Hanvisning till godkdnnandevarden Specifikationerna avser

maxvarden. For detaljer -
se typgodkannandeintyg.

Markdata enligt IEC

testad enligt standard IEC 60664-1, IEC 61984 Markstrom, min. antal poler (Tu=20°C) 17.5 A

Markstrom, max. antal poler (Tu=20°C) 17.5 A Markstrom, min. antal poler (Tu=40°C) 17.5 A

Markstrom, max. antal poler (Tu=40°C) 15 A Markspanning vid overspanningsk./ 500V
Nedsmutsningsgrad I1/2

Markspanning vid overspanningsk./ 320V Markspanning vid 6verspanningskat.,/ 250V

Nedsmutsningsgrad Ill/2 Nedsmutsningsgrad Ill/3

Markspanning vid 6verspanningsk./ 4 kV Markspanning vid 6verspanningsk./ 4 kV

Nedsmutsningsgrad 11/2 Nedsmutsningsgrad Ill/2

Markstotspanning vid dverspanningsk./ 4 kV Korttidstromhallfasthet 3x 1smit 80 A

Nedsmutsningsgrad 111/3

Viktig hdnvisningstext

IPC-konformitet Konformitet: Produkterna utvecklas, tillverkas och levereras i enlighet med internationellt erkdnda
standarder och normer, och uppfyller de egenskaper som garanteras i databladet resp. har
designegenskaper i enlighet med IPC-A-6 10 "Klass 2". Ovriga ansprak gallande produkterna kan
bedémas pa begéran.

Hanvisningstext ¢ Additional push button colours on request

Operating force of slider max. 40 N

Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles.

Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4

Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1

P on drawing = pitch

Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other

components are to be designed in accordance with the relevant application standards.

Crimping shape "A" for wire end ferrules with PZ 6/5 crimping tool recommended.

Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity

70%, 36 months

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC002643 ETIM 9.0 EC002643
ETIM 10.0 EC002643 ECLASS 14.0 27-46-01-01
ECLASS 15.0 27-46-01-01
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Spar-Skruvmejsel

Allméanna bestillningsdata

VDE-isolerad sparskruvmejsel, SDI DIN 7437, ISO
2380/2, klingprofil enligt DIN 5264, 1SO 2380/1,
SoftFinish-handtag

Typ SDIS 0.4X2.5X75 Utférande

Art.nr. 9008370000 Skruvmejsel, Skruvmejsel
GTIN (EAN) 4032248056330

Forp. 18T

Typ SDS 0.4X2.5X75 Utférande

Art.nr. 9009030000 Skruvmejsel, Skruvmejsel
GTIN (EAN) 4032248266944

Forp. 1ST
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