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Produktillustration

Att mata genom effekt, signaler och data ar det klassiska
kravet inom elteknik och styrskapsbyggnation. Det iso-
lerande materialet, anslutningssystemet och plintarnas
design ar funktionerna som skiljer sig. En genomgangs-
radplint ar lamplig for anslutning och/eller anslutning

av en eller flera ledare. De kan ha en eller flera anslut-
ningsnivaer som ar pad samma potential eller isolerade
mot varandra.

Allméanna bestillningsdata

Utférande Bultklamma, Bultanslutning, gra, 6 mmz2, 41 A,
1000 V, Antal anslutningar: 2, Antal vaningar: 1,
TS 35, TS 32, V-2, Polyamid

Art.nr. 2614930000
Typ SRL 3

GTIN (EAN) 4050118654042
Forp. 100 items

-

RoHS

\/cumpum
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Godkiannanden
Godkannanden
& C € A"\ ch
c us G Us
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat nr (cURus) E60693
Matt och vikter
Djup 47.3 mm Byggdjup (tum) 1.8622 inch
Byggdjup inkl. montageskena 47.25 mm Hojd 49 mm
Bygghojd (tum) 1.9291 inch Bredd 9 mm
Byggbredd (tum) 0.3543 inch Nettovikt 12.95¢g
Temperaturer
Lagertemperatur -25°C..56 °C Omgivningstemperatur -5°C..40°C
Varaktig driftstemperatur, min. -50 °C Varaktig driftstemperatur, max. 120°C
Miljooverenstammelse for produkt
RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC Nej mSvHC over 0,1 viktprocent
Allmant
Ledardiameter, AWG, max AWG 8 Ledardiameter, AWG, min. AWG 22
Normer IEC 60947-7-1 Montageskena obestyckad TS 35, TS 32
Klambara ledare (Markanslutning)
Kabelskor DIN 46 234 1.5...6 mm? Kabelskor DIN 46 235 1.5...6 mm?
Ledardiameter, AWG, max AWG 8 Anslutningsriktning pa sidan
Atdragningsmoment, max. 0.5 Nm Atdragningsmoment, min. 0.5 Nm
Anslutningstyp Bultanslutning Antal anslutningar 2
Anslutningsomrade, max. 6 mm? Anslutningsomrade, min. 1.5 mm?2
Anslutningsomrade, bultanslutning, max 6.00 mm?2 Anslutningsomrade, bultanslutning, min. 1.5 mm?2
Ledardiameter, AWG, min. AWG 22 Ledararea, fintradig med andhylsor DIN 1.5 mm?2
46228/4, min.
Ledararea, fintradig med &ndhylsa DIN 1.5 mm?2 Ledardiameter, fintradig, max. 6 mm?
46228/1, min.
Ledararea, fintradig, min. 1.5 mm?2 Anslutningsarea, flertradig, max. 6 mm?2
Anslutningsarea, flertradig, min. 1.5 mm? Bultstorlek for flatanslutning M3
Ledararea, entradig, max. 6 mm?2 Ledararea, entradig, min. 1.6 mm?2
Anslutningsarea, fintradig, min. 1.5 mm? 2 x kabelsko DIN 46 235 1.5...6 mm?
2 x kabelsko DIN 46 234 1.5...6 mm?2
Markdata
Markarea 6 mm?2 Markspanning 1000V
Markspanning DC 1000 VvV Markstrom 41 A
Str&ouml;m med max. ledare 41 A Normer IEC 60947-7-1
Genomgangsmotstand enligt IEC 0.78 mQ Markstétspanning 8 kV

60947-7x
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Tekniska data
Forlusteffekt enligt IEC 60947-7-x 1.31W Overspanningskategori I
Nedsmutsningsgrad 3
Mairkdata enligt CSA
Ledardiameter, min. (cCSAusX) 22 AWG Certifikat-Nr. (cCSAus) 70198655
Ledardiameter max. (cCSAusX) 8 AWG
Mairkdata enligt UL
Ledarstorlek Factory wiring max (cURus) 8 AWG Spéanning grupp B (cURus) 600V
Certifikat nr (cURus) E60693 Ledarstorlek Field wiring min (cURus) 22 AWG
Ledarstorlek Factory wiring min (cURus) 22 AWG Strém grupp B (cURus) 50 A
Spéanning grupp C (cURus) 600V Strém grupp C (cURus) 50 A
Ledarstorlek Field wiring max (cURus) 8 AWG
Materialdata
Grundlaggande material Polyamid Fargkod gra
Brannbarhetsklass enligt UL 94 V-2
Systemparametrar
Andplatta krévs Ja Antal potentialer 1
Antal vaningar 1 Antal klamstallen per vaning 2
Antal potentialer per vaning 1 Nivaer internt 6verkopplade Nej
PE-anslutning Nej Montageskena obestyckad TS 35, TS 32
N-Funktion Nej PE-Funktion Nej
PEN-Funktion Nej
ytterligare tekniska data
Oppna sidor hoger rastbar Ja
Montagesatt ihakningsbar explosionstestat utforande Nej
Monteringstyp ihakad
Klassificeringar
ETIM 8.0 EC000897 ETIM 9.0 EC000897
ETIM 10.0 EC000897 ECLASS 14.0 27-25-01-01
ECLASS 15.0 27-25-01-01
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Andplattor och skiljeplattor

Allménna bestillningsdata

Skiljeplattor och andplattor ar viktiga tillbehor for

plintar. Skiljeplattor erbjuder optisk och elektrisk
separation av olika potentialer och funktionsgrupper,
vilket 6kar sdkerheten och sakerstéller en tydlig

struktur inuti kopplingsskapet. Andplattor stinger
plintraden pa sidorna, skyddar mot kontakt med
spanningsforande delar och sakerstaller ett rent, stabilt
avslut. Bada komponenter ar exakt anpassade till de olika
plintserierna fran Weidmiuiller, vilket bidrar till en saker,
overensstammande och professionell ledningsdragning.

Typ SEP SRL 3 Utforande
Art.nr. 2614990000 Andplatta for plintar, gra, Hojd: 47 mm, Bredd: 1.5 mm, V-2, Polyamid,
GTIN (EAN) 4050118653984 rastbar: Ja
Forp. 50 ST
6verkopplingar
prem——— Fordelningen eller mangfaldigandet av en potential
till angransande kopplingsplinter genomfoérs via en
g g ‘ overkoppling. Ytterligare insatser fran kabeldragning
i LA kan l4tt undvikas. Aven om polerna bryts ut &r
kontaktens tillforlitlighet i kopplingsplintar fortfarande
P garanterad. Var portfolj erbjuder pluggbara och skruvbara
o overkopplingssystem for moduléar plintar.
Allmanna bestillningsdata
Typ SQB 3/2 Utférande

Art.nr. 2615110000 Overkoppling (plint), skruvad, svart, 41 A, Antal poler: 2, Delning i mm
GTIN (EAN) 4050118653878 (P): 9.00, Isolerad: Ja, Bredd: 14.1 mm

Forp. 100 ST

Typ SQB 3/3 Utforande

Art.nr. 2615120000 Overkoppling (plint), skruvad, svart, 41 A, Antal poler: 3, Delning i mm
GTIN (EAN) 4050118653861 (P): 9.00, Isolerad: Ja, Bredd: 23.1 mm

Forp. 50 ST

Typ SQB 3/4 Utférande

Art.nr. 2615130000 Overkoppling (plint), skruvad, svart, 41 A, Antal poler: 4, Delning i mm
GTIN (EAN) 4050118653854 (P): 9.00, Isolerad: Ja, Bredd: 32.1 mm

Forp. 50 ST

Typ sQv 3/10 Utforande

Art.nr. 2615070000 Overkoppling (plint), skruvad, svart, gra, 41 A, Antal poler: 10, Delning
GTIN (EAN) 4050118653915 i mm (P): 9.00, Isolerad: Nej, Bredd: 95 mm

Forp. 10 ST

Typ sQv 3/2 Utférande

Art.nr. 2615030000 Overkoppling (plint), skruvad, svart, gra, 41 A, Antal poler: 2, Delning i
GTIN (EAN) 4050118653946 mm (P): 9.00, Isolerad: Nej, Bredd: 13 mm

Forp. 100 ST
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Typ sQv 3/3 Utférande

Art.nr. 2615040000 Overkoppling (plint), skruvad, svart, gra, 41 A, Antal poler: 3, Delning i
GTIN (EAN) 4050118653939 mm (P): 9.00, Isolerad: Nej, Bredd: 23 mm

Forp. 50 ST

Typ sQv 3/4 Utforande

Art.nr. 2615050000 Overkoppling (plint), skruvad, svart, gra, 41 A, Antal poler: 4, Delning i
GTIN (EAN) 4050118653922 mm (P): 9.00, Isolerad: Nej, Bredd: 32 mm

Forp. 50 ST

Typ SRQB 3/2 Utforande

Art.nr. 2615190000 Overkoppling (plint), skruvad, svart, 41 A, Antal poler: 2, Delning i mm
GTIN (EAN) 4050118653694 (P): 9.00, Isolerad: Ja, Bredd: 14.1 mm

Forp. 100 ST

Typ SRQB 3/3 Utforande

Art.nr. 2615200000 Overkoppling (plint), skruvad, svart, 41 A, Antal poler: 3, Delning i mm
GTIN (EAN) 4050118653687 (P): 9.00, Isolerad: Ja, Bredd: 23.1 mm

Forp. 50 ST

Typ SRQB 3/4 Utférande

Art.nr. 2615210000 Overkoppling (plint), skruvad, svart, 41 A, Antal poler: 4, Delning i mm
GTIN (EAN) 4050118653670 (P): 9.00, Isolerad: Ja, Bredd: 32.1 mm

Forp. 50 ST

Neutral

Allmanna bestillningsdata

WS-markning ar det perfekta valet for plintar i W-serien.
Tack vare sin systemkompatibilitet kan WS-skyltar ocksa
anvandas i I-serien och Z-serien. De generdsa markytorna
tillater inte bara langa teckenstrangar utan aven flera
rader text.

WS-markning ar idealisk for langa, kundanpassade
teckenstrangar. Genom det beprévade MultiCard-formatet
ar det majligt att utfora markning med PrintJet CONNECT
eller Plotter.

* Monteringsbar i remsor eller enskilt

¢ Markning i beprovat MultiCard-formatFor specialtryck:
Skicka en fil till oss av var markningsprogramvara M-Print
PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) for dina
markningsspecifikationer.

Typ

Art.nr.
GTIN (EAN)
Forp.

WS 10/8 PLUS MC NE WS

1905950000
4032248528103
420 ST

Utférande
WS, Plintmaérkning, 10 x 8 mm, Delning i mm (P): 8.00 Weidmueller,

vit
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Tillbehor

Crimpkabelskor

Isolerad kabelsko av PVC eller PC/PA

¢ Standardutféranden

» Utan l6dning

* Med konisk inféringsdppning, med undantag for

skarvhylsa
Allméanna bestillningsdata
Typ KQl-M3/-0,5 Utférande
Art.nr. 1492100000 Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,0.5 mm2,0.1 mm?2 -
GTIN (EAN) 4050118302011 0.5 mm?
Forp. 100 ST
Typ KQI-M3/-1 Utférande
Art.nr. 1492170000 Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,1 mm2,0.5 mm?2- 1
GTIN (EAN) 4050118302035 mm?2
Forp. 100 ST
Typ KQI-M3/-2,5 Utférande
Art.nr. 1492250000 Flatstiftsanslutningar,lsolerade kabelskarvhylsor,2.56 mm?2,1.6 mm?2 -
GTIN (EAN) 4050118302073 2.5 mm?2
Forp. 100 ST
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