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Bildliknande

b’

RoHS

COMPLIANT

Allméanna bestillningsdata

Utférande Y connector
Art.nr. 2616460000
Typ SAI-H4-M12-K
GTIN (EAN) 4050118621525
Forp. 1 items
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Godkannanden
Godkannanden
us
LISTED
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus) E310075
Matt och vikter
Nettovikt 134 g

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus

Kompatibel

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 4060c755-8d0b-4d43-bdb3-4ffabe9d7497

Anslutningsdata

Individuell utgang 3 - kontaktdon M12 hona Grupputgang - kontaktdon M12 hane
Individuell utgang 1 - kontaktdon M12 hona Individuell utgang 2 - kontaktdon M12 hona
Anslutningsvridmoment M12:0,8-1,2 Nm

Tekniska data for konfektionerbara kontaktdon

Antal poler ) Kodering K-coded
Kontaktyta forgylld Kapslingsmaterial TPU
Markstrom 12 A Skyddsklass IP65, IP67, IP68
Nedsmutsningsgrad 3 Kabelforskruvning M 12
Skarmanslutning Nej Temperaturomrade kapsling -30..+490°C
Normer

Kontaktdon Norm IEC61076-2-111

Allménna data

Antal poler 5 Kodering K-coded
Kontaktyta forgylld Kapslingsmaterial TPU
Markstrom 12A Skyddsklass IP65, IP67, IP68
Nedsmutsningsgrad 3 Kabelférskruvning M 12
Markspanning 630V AC Skarmanslutning Nej
Temperaturomrade kapsling -30..+90 °C Ledarytterdiameter -
Klassificeringar

ETIM 8.0 EC002925 ETIM 9.0 EC002925
ETIM 10.0 EC002925 ECLASS 14.0 27-44-01-06
ECLASS 15.0 27-44-01-06
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