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Med vara detekterbara markningslosningar stodjer vi vara
kunder inom livsmedelsindustrin med markbara l6sningar
for att mota de hoga standarder som kravs enligt HACCP-
konceptet. Tack vare ett metallfyllmedel identifieras vara
detekterbara MultiMark-dekaler tillforlitligt av metall- and
rontgendetektorer. Identifieringen minimerar risken for
kontaminering under livsmedelsproduktionsprocessen.
Maximal sakerhet faststalls med viktiga produktegenska-
per, t.ex. korrosionsbestandighet eller hogre aldringsbe-
standighet mot UV-stralning inomhus och pa heta platser.
Vi kontrollerar och bekréaftar regelbundet sakerhetsegen-
skaperna i vart ackrediterade laboratorium. Inte lamplig
for direkt kontakt med livsmedel. * Detekterbar av metall-
och rontgendetektorer

* Visuellt identifierbar tack vare den bla fargen

* Korrosionsbestandigt metallfylimedel

¢ Tydlig och bestandig utskriftsbild

¢ Tillganglig i olika versioner for ett brett utbud av mark-
ningskrav

Mycket flexibla: SFX

SFX-markning ar det sjalvklara valet for markning av kab-
lar om du foredrar den klassiska buntbandslésningen.
Kablarna loper inte alltid i en rat line. Det material som
anvands vid VFX-markning hanterar detta faktum med
mycket flexibel polyuretan. Markningen foljer varje kurva i
kabeln och laser med latthet.
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Allmanna bestillningsdata

Utférande SlimFix, Ledar- och kabelmarkning, 7 -, 60 x 13
mm, bla
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Godkiannanden

ROHS Uppfyllelse

Matt och vikter

Hojd 60 mm Bygghojd (tum) 2.3622 inch

Bredd 13 mm Byggbredd (tum) 0.5118 inch

Nettovikt Og

Temperaturer

Temperaturomrade for anvandning -30...65 °C Varaktig driftstemperatur, min. -30°C

Varaktig driftstemperatur, max. 65 °C

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag

REACH SVHC Nej mSvHC 6ver 0,1 viktprocent

Allmanna data

Typ av markning neutral Utforande halogenfri

Bredd 13 mm Brannbarhetsklass enligt UL 94 HB

Temperaturomrade for anvdndning max. 65 °C Temperaturomrade for anvédndning min. -30 °C

Fargkod bla Halogener Nej

Grundlaggande material Polyethylen Skrivna tecken utan

Teckenfaltets storlek 10.5 x 44 mm anpassad skrivare THM MULTIMARK, THM
MULTIMARK PLUS

Temperaturomrade for anvandning -30...65 °C Antal per rulle 1000

Ledar- och kabelmarkning

Halogener Nej Ledardiameter, max. 500 mm?2

Ledarytterdiameter, max. 40 mm Ledarytterdiameter, min. 7 mm

Genomfoéring for buntband Plan Ledarytterdiameter 7-

Lampligt buntband Plast Ledararea 500 mm?2

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC001530 ETIM 9.0 EC001530

ETIM 10.0 EC001530 ECLASS 14.0 27-28-11-02

ECLASS 15.0 27-28-11-02
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Accessories

Fargband

Dessa skrivare ger utmarkt utskriftsresultat tack
vare termotransfertekniken. Olika material och ett
anvandarvanligt utskriftssystem under Windows
optimerar markningsarbetet.

Allméanna bestillningsdata

Typ RIBBON MM-HS 60/300 SW  Utférande
Art.nr. 2448880000 Ink ribbon
GTIN (EAN) 4050118462944

Forp. 1ST

THM MULTIMARK

Dessa skrivare ger utmarkt utskriftsresultat tack
vare termotransfertekniken. Olika material och ett
anvandarvanligt utskriftssystem under Windows
optimerar markningsarbetet.

Allméanna bestillningsdata

Typ MULTIMARK ROLLER 115 Utférande
Art.nr. 1357420000

GTIN (EAN) 4050118160314

Forp. 1ST

THM MULTIMARK PLUS

Dessa skrivare ger utmarkt utskriftsresultat tack
vare termotransfertekniken. Olika material och ett
anvandarvanligt utskriftssystem under Windows
optimerar markningsarbetet.

Allmanna bestillningsdata

Typ MULTIMARK PLUS ROLLER 1... Utférande
Art.nr. 2672590000

GTIN (EAN) 4050118708097

Forp. 1ST
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