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PROtop DCDC-omvandlare anvands for saker elektrisk
isolering for att undvika markslingor som kan uppsta nar
man levererar faltanordningar i produktion- eller process-
anlaggningar. DCDC-omvandlare kan anvéndas pa langa
forsorjningslinjer for att eftermata matningsspanning.
Den integrerade ORing MOSFET kopplar tillforlitligt fran
mojliga interna kortslutningar. Den tillater direkt paral-
lellkoppling av AC/DC- och DC/DC-omvandlare i PRO-
top-serien i redundanssyfte eller for att 6ka effekten. Det
gor vanliga dioder eller redundansmoduler foraldrade i
den har anvandningen. Dessutom har PROtop DC/DC-
omvandlare den kraftfulla DCL-teknologin - och deras
kommunikationsmodul tillater full datatransparens och
fjarrstyrning.

Allmanna bestillningsdata

Utférande DC/DC converter

Art.nr. 2627630000

Typ PRO TOPDC 24V/24V 20A
GTIN (EAN) 4050118661590

Forp. 1 items
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Matt och vikter
Djup 125 mm Byggdjup (tum) 4.9212 inch
Hojd 130 mm Bygghojd (tum) 5.1181 inch
Bredd 75 mm Byggbredd (tum) 2.9527 inch
Nettovikt 1746 g
Temperaturer
Lagertemperatur -40 °C...85 °C Drifttemperatur -25°C..70°C
Fuktighet vid driftstemperatur 5..95 % (ingen Idrifttagande 2-40°C

daggbildning)

Miljooverenstiammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus

Kompatibel med undantag

RoHS-undantag (om tillampligt/kant)

6¢c, 7a, 7cl

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 6d8cdf22-8230-4af8-86¢8-3558¢c716666d
Ingang

Anslutningsteknik

PUSH IN med manéverknapp

Markingangsspanning 24V dc

ingdngsspanning, max. 31.2V

ingdngsspanning, min. 14V

Ledaranslutningsteknik PUSH IN

Ingangssakring (intern) Ja

Ingdngsspanningsomrade DC 14 V..31.2 V (linear Derating from 18 V...14 V, 60% rated load @ Uin 14 V)

Inkopplingsstrommen max. 15 A

Inkopplingsstrom begransning Ja

Stromfoérbrukning i relation till Spanningstyp DC

ingéngsspanningen Ingéngsspanning 24V
Ingadngsstrom 22 A
Spéanningstyp DC
Ingadngsspéanning 18V
Ingadngsstrom 30A

Nominell stromforbrukning 527.5 VA

Utgang

Uteffekt 480 W

Anslutningsteknik

PUSH IN med manéverknapp

Markutgangsspanning

24VDC+1%

Restbrum, brytande toppar

<40 mVPP@25 °C
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Parallellkopplingsbarhet ja, max. 10
Utgangsspannning, max. 28.8V
Utgangsspanning, min. 225V
Utgangsstrom (max.) 26 A
Ledaranslutningsteknik PUSH IN

Utgangsspanning, kommentar

instéllbart med potentiometer eller modul for kommunikation

Nominell utgaende temperatur for Unom20 A @ 60 °C

Overlappstid vid natbortfall Overlappstid vid natbortfall, min. 10 ms
Typ av ingangsspanning DC
Ingadngsspanning 24V
Utgangsstrom 20A
Utgangsspanning 24V

Skydd mot bakspanning Ja

DCL - reserv for belastningstoppar Boostvaraktighet 15 ms
Multipel av méarkstrommen 500 %
Boostvaraktighet 5s
Multipel av méarkstrommen 200 %

Stigningstid

<100 ms

Allmanna uppgifter

Verkningsgrad 91 % Skyddsklass IP20

Overspanningskategori 1L, Inbyggnadslége, monteringsanvisning Pa TS 35
monteringsskena, 50 mm
fritt utrymme Over och
under for fri lufttillforsel.

Kapslingsutforande Metall, Derating >60°C(2,5%/1°C)

korrosionsbestandig

Radmonterbar Nej Overensstammande beldggning Nej

Forlusteffekt, tomgang 5W Kortslutningsskydd Ja

EMC / stot / vibration

Talighet mot stotar IEC 60068-2-27 30 g alla riktningar Bullervarde enligt EN55032 Klass B

Interferenstalighetstest enligt

EN 55032:2015,

EN 55035:2017, EN
61000-6-1:2007, EN
61000-6-2:2005, EN
61000-6-3:2007/
A1:2011,EN
61000-6-4:2007/
A1:2011, IEC 61000-4-2,
IEC 61000-4-3, DIN
EN 61000-4-4, EN
61000-4-5:2005, EN
61000-4-6:2008, IEC

Talighet mot vibrationer IEC 60068-2-6

2,3 g (monterat pa
DIN-skena), 4 g (med
direktmontage)

61000-4-8
Isolationskoordinater
Overspanningskategori 1L, Skyddsklass Ill, utan PE-anslutning for
SELV
Isolationsspanning ingang / utgang 1.41 kV Isolationsspanning utgang/jord 1.41 kV
Isolationsspanning utgang/jord 0.7 kV

Elsidkerhet (anvanda normer)

Elektrisk utrustning av maskiner

Séakerhetstransformatorer for
nataggregat

enligt EN60204

Enligt EN 61558-2-16

Skyddsklenspéanning

SELV enligt IEC 60950-1,
PELV enligt EN 60204-1
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Anslutningsdata (ingang)

Anslutningsteknik PUSH IN med Antal plintar 2 for (+,-)
mandverknapp

Skruvmejselklinga 0,6 x3,5 Ledardiameter, AWG/kcmil, , max 8 AWG

Ledardiameter, AWG/kcmil, , min 20 AWG Ledardiameter, flexibel , max. 6 mm?2

Ledardiameter, flexibel , min. 0.2 mm? Ledardiameter, en-/flertradig , max. 10 mm?

Ledardiameter, en-/flertradig , min. 0.2 mm?

Anslutningsdata (signal)

Ledardiameter, fintradig (signal), max. 1.5 mm?2 Anslutningsteknik PUSH IN

Ledararea, AWG/kcmil, , max 16 Ledararea, solid , min. 0.14 mm?

Ledararea, solid , max. 1.5 mm?2 Ledardiameter, fintradig (signal), min. 0.14 mm?2

Ledararea, AWG/kcmil, , min 26 mm?

Anslutningsdata (utgang)

Anslutningsteknik PUSH IN med Antal plintar b(++/---)
mandverknapp

Ledardiameter, AWG/kcmil, , max 8 AWG Ledardiameter, AWG/kcmil, , min 20 AWG

Ledardiameter, flexibel , max. 6 mm? Ledardiameter, flexibel , min. 0.2 mm?2

Ledardiameter, en-/flertradig , max. 10 mm? Ledardiameter, en-/flertradig , min. 0.2 mm?

Skruvmejselklinga 0,6x35

Signalisering

Potentialfri kontakt Ja LED gron/rod Gron: Drift (felfri), Blinkar

gront: forvarning 1>90
%, Gron/rod blinkande:
utgang frankopplad
(switch off-lage), Blinkar
rott: overlast/fel

Status rela (max. belastning)

Utgangsspanning OK (30
VDC/1A)

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC002540 ETIM 9.0 EC002540
ETIM 10.0 EC002540 ECLASS 14.0 27-04-07-01
ECLASS 15.0 27-04-07-01
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Accessories

BCF 3.81/180F

PUSH IN - Den innovativa anslutningsteknologin fran
Weidmuiller férenklar och snabbar upp ledaranslutningen.
Fordelar for anvandaren och anvandningen:

* Hog packningstathet pa grund av mycket lag
komponenthojd. Stick in de forberedda ledarna - klart
* Hog packningstathet med den kompakta
tvavaningsstiftlisten SCDN/SCDN-THR

* Forenklad hantering till foljd av integrerade
tryckknappar for 6ppning av klamenheten

* Intuitiv hantering genom entydig markning av
ledarinforing och manoverstille.

¢ Verktygsfri lasning och frigivning vid anvdndning av
Weidmdiillers patenterade l6sgoringsarm (LR)
Weidmiillers kontaktdon, raster 3,81 mm (0,15 tum),
ar kompatibla med layouten for vanliga kontaktdon, ar
koderbara och har plats for markning.

Allmanna bestillningsdata

Typ BCF 3.81/03/180F SN BK ...  Utforande
Art.nr. 1347850000 Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.81 mm, Antal poler: 3,
GTIN (EAN) 4050118152517 180°, PUSH IN med mandverknapp, Anslutningsomrade, max. : 1.5
Forp. 50 ST mm?2, Box
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