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Produktillustration
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Varningsanvisning beroringsskydd med en blixtsymbol
ger mer sakerhet till manniska och maskin. De anvands
nar yttre spanning maste anges inom applikationen.

Allméanna bestillningsdata

Utférande A-serien, Plintmarkning, 8 x 5.1 mm, Delning i mm
(P): 5.00 gul

Art.nr. 2635550000

Typ AAM 2.5 YE FLASH

GTIN (EAN) 4050118674095

Forp. 40 items

Skapandedatum 15.03.2026 09:32:08 MEZ
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https://eshop.weidmueller.com/p/2635550000
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Tekniska data
Godkiannanden
ROHS Uppfyllelse
Matt och vikter
Djup 5.8 mm Byggdjup (tum) 0.2283 inch
Hojd 8 mm Bygghojd (tum) 0.315 inch
Bredd 5.1 mm Byggbredd (tum) 0.2008 inch
Nettovikt 0.09¢
Temperaturer
Temperaturomrade for anvandning -40...100 °C
Miljooverenstammelse for produkt
RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC Nej mSvHC 6ver 0,1 viktprocent
Markdata IECEx/ATEX
Temperaturomrade for anvandning -40...100 °C
Allmant
Temperaturomrade for anvandning max. 100 °C Temperaturomrade for anvandning min. -40 °C
Materialdata
Grundlaggande material PA 6.6 Fargkod gul
Brannbarhetsklass enligt UL 94 V-2
Matt
Delning i mm (P) 5.00 mm
Klassificeringar
ETIM 8.0 ECO00761 ETIM 9.0 EC000761
ETIM 10.0 EC000761 ECLASS 14.0 27-28-11-01
ECLASS 15.0 27-28-11-01
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