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Flexibel

De fyra modulstorlekarna ger individuella propplosningar
som sparar en stor mangd utrymme. Den mindre del-
ningen bidrar ocksa till en optimerad design.

Allméanna bestillningsdata

Utférande Stromforsorjningsmodul, 200 A, Antal poler: 1,
Crimpanslutning, Hylsa, Nodvéndiga insticksplat-
ser: 1

Art.nr. 2637310000

Typ HDC MHP200 PE FC

GTIN (EAN) 4064675269151

Forp. 1 items
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Godkannanden

Godkannanden

Matt och vikter

Djup 34 mm Byggdjup (tum) 1.3386 inch
Hojd 38.2 mm Bygghojd (tum) 1.5039 inch
Bredd 21.85 mm Byggbredd (tum) 0.8602 inch
Nettovikt 90g¢g

Temperaturer

Gransvarde, temperatur -40°C..125°C

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag

REACH SVHC Nej mSvHC 6ver 0,1 viktprocent

Allmanna data

Antal poler 1 Brannbarhetsklass enligt UL 94 V-0
Stickcykler =500 Typ Hylsa
Markstrom (DIN EN 61984) 200 A Nodvandiga insticksplatser 1
Utférande

Anslutningstyp Crimpanslutning

Signalkontakt

Mérkspanning (DIN EN 61984) 1000V Mérkstrom (DIN EN 61984) 200 A
signalkontakt signalkontakt

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC000438 ETIM 9.0 EC000438
ETIM 10.0 EC000438 ECLASS 14.0 27-44-02-17
ECLASS 15.0 27-44-02-17
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