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Produktillustration

Vara moduler for inmatning underlattar hanteringen vid
matning av systemet. Bojradie i kabeln kan till exempel
minskas genom att anvanda en inmatningsmetod med
sidoingang.

Allméanna bestillningsdata

Utférande Extraanslutning (plint), 25 mm?2

Art.nr. 2659050000

Typ FIT 25 GN

GTIN (EAN) 4050118671483

Forp. 10 items

Leveransstatus Denna artikel kommer inte langre att finnas i fram-
tiden.

Tillganglig till 2025-06-01T00:00:00+02:00
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Datablad
FIT 25 GN

Tekniska data

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Godkiannanden

ROHS Uppfyllelse

Matt och vikter

Djup 19.56 mm Byggdjup (tum) 0.7677 inch
Hojd 34 mm Bygghojd (tum) 1.3386 inch
Bredd 13.56 mm Byggbredd (tum) 0.5315 inch
Nettovikt 10¢g

Temperaturer

Omgivningstemperatur -5°C..40°C

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus

Kompatibel med undantag

RoHS-undantag (om tillampligt/kant)

6¢c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 08cb53393-8863-492c-addc-d040b46da0d3

Markdata

Markarea 25 mm?2 Markstrom 101 A
Materialdata

Fargkod gra

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC002848 ETIM 7.0 EC002848
ETIM 8.0 EC002848 ETIM 9.0 EC002848
ETIM 10.0 EC002848 ECLASS 9.0 27-14-11-92
ECLASS 9.1 27-14-11-92 ECLASS 10.0 27-14-11-92
ECLASS 11.0 27-14-11-92 ECLASS 12.0 27-14-11-92
ECLASS 13.0 27-25-03-08 ECLASS 14.0 27-25-03-08
ECLASS 15.0 27-25-03-08
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