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UV-resistent polyamid 6.6 garanterar 6verlangsen hall-
barhet for vara specialbuntband aven i stark UV-stralning.
Passar utmarkt for kontinuerlig anvandning utomhus.

Allméanna bestillningsdata

Utférande Buntband, 3.5 x 200 mm, Polyamid 66, 130 N
Art.nr. 2659330000

Typ CB-UVR 200/3.5 BK

GTIN (EAN) 4050118682694

Forp. 100 items
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Godkiannanden

Godkannanden

ROHS Uppfyllelse

UL File Number Search UL-webbplats

Certifikat nr. (UR) E317499

Matt och vikter

Djup T mm Byggdjup (tum) 0.0394 inch
Hojd 200 mm Bygghojd (tum) 7.874 inch
Bredd 3.5 mm Byggbredd (tum) 0.1378 inch
Nettovikt 09g¢g

Temperaturer

Temperaturomrade for anvandning -40...85 °C Varaktig driftstemperatur, min. -40 °C
Varaktig driftstemperatur, max. 105 °C

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus

Kompatibel utan undantag

REACH SVHC

Nej mSvHC over 0,1 viktprocent

Installationsmaterial

UV-bestandig Ja Kan 6ppnas igen Nej
Brannbarhetsklass enligt UL 94 V-2 Temperaturomrade for anvdandning max. 85 °C
Temperaturomrade for anvandning min. -40 °C Halogener Nej
Kabeldiameter max. 50 mm Grundlaggande material Polyamid 66
Draghallfasthet 130N Buntdiameter, max. 50 mm
Draghallfasthet (pund-kraft) 29 Ibf Buntdiameter, min. 3 mm
Klassificeringar

ETIM 6.0 EC000046 ETIM 7.0 EC000046
ETIM 8.0 EC000046 ETIM 9.0 EC000046
ETIM 10.0 EC000046 ECLASS 9.0 27-14-07-02
ECLASS 9.1 27-14-07-02 ECLASS 10.0 27-14-07-02
ECLASS 11.0 27-14-07-02 ECLASS 12.0 27-14-07-02
ECLASS 13.0 27-14-07-02 ECLASS 14.0 27-14-07-02
ECLASS 15.0 27-14-07-02
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