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RoHS

COMPLIANT

Pa grund av det breda utbudet av varianter med utgaende
spanningar pa 5, 12, 24 och 48 V och omfattande inter-
nationella godkédnnanden ar de lampliga att anvanda i
manga tillampningar. Effektomradet stracker sig fran 35
W till 3560 W. Den enskilda anpassningsformagan gor
PRO-PM till ratt val for manga standardmaskiner.

Allméanna bestillningsdata

Utférande Power supply, switch-mode power supply unit
Art.nr. 2660200283

Typ PRO PM 75W 24V 3.2A

GTIN (EAN) 4050118782042

Forp. 1 items
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Godkannanden

Godkannanden

ROHS Uppfyllelse

Matt och vikter

Djup 99 mm Byggdjup (tum) 3.8976 inch
Hojd 30 mm Bygghojd (tum) 1.1811 inch
Bredd 97 mm Byggbredd (tum) 3.8189 inch
Nettovikt 18.27 g
Temperaturer
Lagertemperatur -40 °C...85 °C Drifttemperatur -20°C..70°C
Fuktighet 5..95 % RH
Miljooverenstammelse for produkt
RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillampligt/kant) 6¢c, 7a, 7cl
REACH SVHC Lead 7439-92-1, Lead monoxide 1317-36-8
SCIP 015c3a09-4dd7-4b84-85e2-16a46fade79a
Ingang
Anslutningsteknik Skruvanslutning
Ingangsspanningsomrade AC 90...264 V AC
Rekommenderad forsékring 4 Avid 230 V AC, parameter C
Frekvensomrade AC 47..63 Hz
Markingangsspéanning 100-240V AC
Stromforbrukning AC 1TA@230VAC/2A@115VAC
Inkopplingsstrommen max. 45 A
Stromforbrukning i relation till Spéanningstyp AC
ingdngsspénningen Ingéngsspanning 230V
Ingangsstrom TA
Spéanningstyp AC
Ingangsspanning 115V
Ingangsstrom 2A
Nominell stromforbrukning 87.2 VA
Utgang
Uteffekt 75 W Natbortfall-Overbryggningstid 20 ms
Anslutningsteknik Skruvanslutning Markutgangsspanning 24V DC
Restbrum, brytande toppar <100 mVPP Parallellkopplingsbarhet ja, med diodmodul

Overbelastningsskydd

120 %...180 % Inominell,

hiccup-lage med

automatisk aterstéllning

Overspanningsskydd utgang 28..32V@24VDC

Utgangsspanning, kommentar

* 10% Nominell

utgangsspanning tolerans,

installningsbar med
potentiometer

Markstrom 3.2
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Allmanna uppgifter

Verkningsgrad 86% Fuktighet 5..95 % RH
Skyddsklass IP20 Driftsindikering LED gron: Klar
Inbyggnadsléage, monteringsanvisning Panelmontage, Derating >50°C (2% / 1°C)

skruvlasning

Kortslutningsskydd

Ja

EMC / stot / vibration

Talighet mot stotar IEC 60068-2-27

30 g alla riktningar

Bullervarde enligt EN55032

Klass B

Interferenstalighetstest enligt

Burst: EN 61000-4-4 /
ESD EN 61000-4-2,

ENG6 1000-4-3 (HF field),
EN 6 1000-4-5 (surge), EN
61000-4-6 (conducted),
EN61000-4-8 (Fields), EN
61000-4-11 (Dips)

Talighet mot vibrationer IEC 60068-2-6

10...5600 Hz, konstant
acceleration 5 g, 10
minuter/cykel, 60
minuter/axel

Isolationskoordinater

Isolationsspanning ingang / utgang 3 kV Isolationsspanning utgang/jord 2 kV
Isolationsspanning utgang/jord 0.5 kV
Elsdakerhet (anvanda normer)
Skyddsklenspanning SELV enligt IEC 60950-1,

PELV enligt EN 60204-1
Anslutningsdata (ingang)
Anslutningsteknik Skruvanslutning Ledardiameter, AWG/kcmil, , max 12
Ledardiameter, AWG/kcmil, , min 21 Ledardiameter, en-/flertradig , max. 4 mm?2
Ledardiameter, en-/flertradig , min. 0.34 mm?2
Anslutningsdata (utgang)
Anslutningsteknik Skruvanslutning Ledardiameter, AWG/kcmil, , max 12
Ledardiameter, AWG/kcmil, , min 21 Ledardiameter, en-/flertradig , max. 4 mm?2
Ledardiameter, en-/flertradig , min. 0.34 mm?2
Signalisering
Driftsindikering LED gron: Klar
Klassificeringar
ETIM 8.0 EC002540 ETIM 9.0 EC002540
ETIM 10.0 EC002540 ECLASS 14.0 27-04-07-01
ECLASS 15.0 27-04-07-01
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