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Med den extra anslutningen kan mojliggora en separat
spanning. Detta kan till exempel anvandas for nodstroms-
forsorjningen fore huvudstrombrytaren eller helt enkelt
som en extra anslutning inom applikationen.

Allméanna bestillningsdata

Utforande Extraanslutning (plint), 10 mm?2, Antal anslut-
ningar: 2

Art.nr. 2663440000

Typ AAC 50-185 2X10 GN-YL

GTIN (EAN) 4064675027980

Forp. 5 items
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Godkannanden
Godkannanden

u
ROHS Uppfyllelse

UL File Number Search

UL-webbplats

Certifikat nr (cURus) E60693

Matt och vikter

Djup 42.5 mm Byggdjup (tum) 1.6732 inch

Hojd 50.5 mm Bygghojd (tum) 1.9882 inch

Bredd 20 mm Byggbredd (tum) 0.7874 inch

Nettovikt 30g¢g

Temperaturer

Lagertemperatur -25°C..56 °C Omgivningstemperatur -5°C..40°C

Varaktig driftstemperatur, min. -60 °C Varaktig driftstemperatur, max. 130°C

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag

REACH SVHC Nej mSvHC over 0,1 viktprocent

Allmant

Ledardiameter, AWG, max AWG 6 Temperaturomrade for anvandning max. 130 °C

Temperaturomrade for anvandning min. -60 °C Ledardiameter, AWG, min. AWG 20

Klambara ledare (Markanslutning)

Ledardiameter, AWG, max AWG 6 Anslutningsriktning ovre

Antal anslutningar 2 Anslutningsomrade, max. 16 mm?

Anslutningsomrade, min. 0.5 mm?2 Klingmatt 1,0x5,6 mm

Ledardiameter, AWG, min. AWG 20 Ledararea, fintradig med éndhylsa DIN 10 mm?2
46228/4, max.

Ledararea, fintradig med andhylsor DIN 0.5 mm?2 Ledararea, fintradig med andhylsa DIN 10 mm?2

46228/4, min. 46228/1, max.

Ledararea, fintradig med &ndhylsa DIN 0.5 mm?2 Ledardiameter, fintradig, max. 16 mm2

46228/1, min.

Ledararea, fintradig, min. 0.5 mm? Anslutningsarea, flertradig, max. 16 mm?

Anslutningsarea, flertradig, min. 0.5 mm? Ledararea, entradig, max. 16 mm?2

Ledararea, entradig, min. 0.5 mm?2 Anslutningsarea, fintradig, max. 16 mm?2

Anslutningsarea, fintradig, min. 0.5 mm?

Markdata

Markarea 10 mm?2 Markspanning 1000V

Markspanning AC 1000V Markspanning DC 1500V

Markstrom 57 A Str&ouml;m med max. ledare 57 A

Markstotspanning 8 kV Korttidstromhallfasthet 8/20us med 50 kA

Overspanningskategori 1l Nedsmutsningsgrad 3
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Certifikat nr. (CSA)

200039-80069332

Mairkdata enligt CSA
Ledararea max. (CSA) 6 AWG
Ledararea min. (CSA) 20 AWG

Mairkdata enligt UL

Ledarstorlek Factory wiring max (cURus) 6 AWG Spéanning grupp B (cURus) 600V
Spéanning grupp D (cURus) 600V Certifikat nr (cURus) E60693
Ledarstorlek Field wiring min (cURus) 20 AWG Ledarstorlek Factory wiring min (cURus) 20 AWG
Spéanning grupp C (cURus) 600V Ledarstorlek Field wiring max (cURus) 6 AWG
Materialdata

Grundlaggande material Wemid Fargkod gron/gul
Farg mandverelement orange Brannbarhetsklass enligt UL 94 V-0
Systemparametrar

Andplatta kravs Nej Antal potentialer 1

Antal vaningar 1 Antal klamstallen per vaning 2

Antal potentialer per vaning 1 PE-Funktion Ja
PEN-Funktion Nej

ytterligare tekniska data

Montagesatt instucken Monteringstyp Kontaktdon
Klassificeringar

ETIM 6.0 EC002848 ETIM 7.0 EC002848
ETIM 8.0 EC002848 ETIM 9.0 EC002848
ETIM 10.0 EC002848 ECLASS 9.0 27-14-11-92
ECLASS 9.1 27-14-11-92 ECLASS 10.0 27-14-11-92
ECLASS 11.0 27-14-11-92 ECLASS 12.0 27-14-11-92
ECLASS 13.0 27-25-03-08 ECLASS 14.0 27-25-03-08
ECLASS 15.0 27-25-03-08
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Allméanna bestillningsdata

For att sakerstalla en permanent fixering pa
montageskenan och forhindra sidoforskjutning har
Weidmiiller andvinklar i programmet. Det finns
utféranden med skruv och skruvldsa utféranden.
P& andvinklarna finns markningsmajligheter, dven
for gruppmarkning och mojligheten att forvara
teststickkontakter.

Typ

Art.nr.
GTIN (EAN)
Forp.

AEB 35 SCL/1
2570210000
4050118581447
20 ST

Utférande

A-serien, Andvinkel

Typ

Art.nr.
GTIN (EAN)
Forp.

AEB 35 SCL/1 BK
2570220000
4050118580235
20 ST

Utférande
A-serien, Andvinkel

Typ

Art.nr.
GTIN (EAN)
Forp.

AEB 35 SCL/1 GY
2570230000
4050118580242
20 ST

Utférande
A-serien, Andvinkel

Skapandedatum 30.11.2025 07:28:08 MEZ

Katalogversion / Ritningar


https://eshop.weidmueller.com/p/2570210000
https://eshop.weidmueller.com/p/2570220000
https://eshop.weidmueller.com/p/2570230000

