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'Abbildung ahnlich’

Mangsidiga tillbehor avrundar utbudet av 6verspannings-
skydd. Exempelvis den universella matanordningen V-
TEST, som anvands for att kontrollera funktionen hos de
jackbara avledarna sdsom VSPC.

Allméanna bestillningsdata

Art.nr. 2665740000

Typ VPCB PV I+l 1000
GTIN (EAN) 4050118686296
Forp. 20 items
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Godkiannanden

Godkannanden

ROHS Uppfyllelse

Matt och vikter

Djup 52.2 mm Byggdjup (tum) 2.0551 inch
Hojd 61.6 mm Bygghojd (tum) 2.4252 inch
Bredd 17.9 mm Byggbredd (tum) 0.7047 inch
Nettovikt 20g

Temperaturer

Lagertemperatur -40 °C...85 °C Drifttemperatur -40 °C...85 °C
Fuktighet 5-95 % rel. fuktighet

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag

REACH SVHC Nej mSvHC over 0,1 viktprocent

Allménna data

Utférande ovriga Byggform ovrigt
Brannbarhetsklass enligt UL 94 V-0 Fargkod gra
Skyddsklass IP20

Fotovoltaik tekniska data

Blixtteststrom limp (10/350 ps) 6.25 kA Forutsattningar o. krav EN 50539-11
Kortslutning strom ISCPV 11 kA Avledningsstrom In (8/20 ps) 20 kA
Kravklass Typ I/11 Drifthojd i det jordade PV-systemet <4000 m
PV-anlaggningens spanning, max. Ucpv 1500 V

Isolationskoordinater enligt EN 50178

Overspanningskategori I} Nedsmutsningsgrad 2
Mairkdata IEC/EN

Antal poler 1 Signalkontakt Nej
Spéanningstyp DC Blixtteststrom limp (10/350 us) 6.25 kA
Avledningsstrom Imax. (8/20 us) ledare- 40 kA Integrerad forséakring Nej

PE

Allméanna data

Antal poler 1 Skyddsklass IP20
Fargkod gra

Anslutningsdata

Anslutningstyp

Lédanslutning

Creation date 05.01.2026 11:24:11 MEZ

Catalogue status / Drawings



Data sheet

VPCB PV I+11 1000

Technical data

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Elektriska data

Spéanningstyp DC

Garanti

Tidsperiod 5 Ar

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC002496 ETIM 9.0 EC002496
ETIM 10.0 EC002496 ECLASS 14.0 27-17-14-03
ECLASS 15.0 27-17-14-03
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PCB layout and production:
* Air clearance and creepage distances have to be
maintained according to standards for specified
application.
« Discharge capacity of the SPD must be considered
when designing PCB tracks
+ Max. soldering temperature is 260°/5s
+ PCB socket is fixed on PCB with 2 x two solder
contacts and 2 x @ 3,2 mm fixing holes.
Schematic circuit diagram
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Application with arrestor Selection

Creation date 05.01.2026 11:24:11 MEZ

Catalogue status / Drawings 4



